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Hinweise

URHEBERRECHTE

Eigentum und Urheberrecht an ELCOM sowie jeder gedruckten Begleitdokumentation
verbleiben bei der Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG. Die Software ELCOM ist
urheberrechtlich durch nationale Gesetze und durch internationale Vertrage geschitzt.

DAUER

Die Lizenz wird fur die Dauer der Urheberrechte an der Software ELCOM erteilt. Der Vertrag
kann also in dem Fall, dass der Endbenutzer die Bedingungen des besagten Vertrages nicht
einhalt, fristlos von der Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG gekindigt werden.

NUTZUNGSRECHTE

Die Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG bewilligt dem Endbenutzer das nicht exklusive
und nicht Ubertragbare Recht, die Software ELCOM jeweils auf einem einzigen Computer zu
verwenden. Der Endbenutzer darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von Hager
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG die Software ELCOM nicht Ubersetzen, anpassen,
Uberarbeiten oder auf andere Art und Weise verandern, vorbehaltlich der Verfigungen in Art. L-
126-1, Absatz | des Gesetzes Uber geistiges Eigentum.

VERVIELFALTIGUNG

Alle Rechte zur Vervielfaltigung der Software ELCOM und der sich auf sie beziehenden
Dokumentation liegen ausschlie3lich bei der Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG Co.
KG. Folglich darf der Endbenutzer keine Kopie der Software ELCOM erstellen mit Ausnahme
einer einzigen Sicherungskopie. Wird aber die Software ELCOM bereits mit der Sicherungskopie
geliefert, darf keine weitere Kopie oder Vervielfaltigung, gleich welcher Art, vom Endbenutzer
angefertigt werden.

RECHTSSTREITIGKEITEN

Der vorliegende Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand fir jegliche
Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Gestaltung und Ausfuhrung dieses Vertrags ist
ausschlie3lich Saarbriicken, Deutschland.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Herausgeber von Software und Dokumentation kann fur etwaige fehlerhafte Angaben und
deren Folgen keinerlei Haftung tibernehmen.
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Struktur Elcom-Programm

Elcom

Projektmanager

Projekt dffnen oder neu
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Bearbeiten Kalkulation Zusammengefabtes Betriebsmittel Dokumente
Angebot
Gewinschtes Modul Direkte Anwwahl
aufrufen vorhandener Dokumente
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Struktur der Projekte

Projektname (Kurz- u. Langname (Langname nur bei Bedarf)
\V
Anlage 1 (Kurz- und Langname) Anlage 2 (Kurz- und Langname)
Ort 1 (Kurz- und Langname) Ort 2 (Kurz- und Langname)
v Vi
Aufbauplari Stromlaufplan 1 Stromlaufplan 2

Ansicht mit geschlossener Tur

Ansicht mit Abdeckg.

Ansicht ohne Abdeckg.

Hinweis: Es sind noch weitere Abstufungen maéglich.
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1. Beispiel 1

Hauptstromlaufplan (Gesamtibersicht)
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Tipp: Benutzen Sie bei Fragen die Onlinehilfe (F1-Taste driicken)

Beispiel:
E? HTML-Hilfe

e &

Aushlenden  Zunick Drucken  Optionen

INETES

Inhatt
et | ipder | Suchen | Vorstellung von Elcom
- Vorbemerkung = Elcom besteht aus £ Modulen:

\ g von
Technisches Servicetelefon Bl

dem Basizmodul Projektverwalung / Kostenvoranschlag und Gehduseberechnung

der Erwetterung Aufbauplan
Alduglisieren der Verwaltungsdz = &

@ Wiedergewinnung von Resere

[=E tg Arbeiten mit Elcom

=] tﬂ] Verwaltung der Projekte

ﬂ Neues Projekt erstellen

(2] Vorhandenes Projekt dffner Das Basismodul

ﬂ Projekt unter einem anderer

- [#] Projekt umbenernen

ﬂ Projekte Komprmieren. Dk

E Projekt 1dschen sowie Aufbaupline.

ﬂ Projektdaten

E Projekt schiieben/Zurick o

ﬂ Projekt wiederherstellen Aufbaupian

E Projektstruktur definieren Ziz erztellen dis M dez Gehd und

E Konvertieren eines einpolige Mehrere Ansichten sind méglich:

E Fehler bei Projektkomektur

]-0 Individuelle Anpassung der Proji

+|- @ Preiskalkulation

]_Q Auftragsverwaltung * Ansicht mit Abdeckungen

| @ Tarfe -

]-0 Importieren,/Exportisrsn

]-@ Anzeige und Drucken

]-0 Anlegen einer Stuckliste

= t@ Starten

- [7] Begletschreiben Editor
Durchfiihren einer Schrankt

@ Starten des sinpoligen autor

Starten des einpoligen mant

@ Starten des allpaligen Strom

Starten eines Aufbauplans

[ 48 Druckformate

-4 Exporformate

[z ¥ Verwattung der Dokumente/Ab

[=E tg Verwendung der Produktauswahl =

R | = P e e b
4 | [ » Weisen erfolgen:

der Erweiterung Manuelle einpolige Stromlaufpline

mowon

der Erweiterung allpolige Stromlaufpléne.

ieren die elektrizchen Gerite.

# Anzicht Aullentiren geschlozzen

# Ansicht ohne Abdeckungen

Die Aufbaupldng erstelen Sie

M I 8 0 0

o

» manuell auf Grundlage der bestehenden Stiickliste oder aus der Produktauswah!

# automatizch auf Grundlage aus der Stickliste und der Schrankberechnung.

Der Zugriff auf die Etikettensoftware Semiolog srmiglicht ine schnslle

Manueller einpoliger Stromlaufplan

Das Basizmedul ist fur die &rbeit mit Elcom unerldzslich. Das Basizmodul enthilt sine Projektverwaltung zur Schaffung und Klassifizierung der
einzelnen im Verlauf einer Planung entwicketen Elemente bei gleichzeitiger Parametrierung und persdnlichen A

| v

Je

Erstellung ven Etiketten fir lhren Aufbauplan.
Ein Programm "Zeichnen™ versieht die Bestlickungszeichnungen mit Text, geometrischen Abbidungen und Filmotiven

nach ihren Anforderungen haben Sie die Maglichkeit, das Bazismodul um folgende Erweterungen zu ergdnzen: Ein - und allpolige Stromlaufpline

Der automatizche Konfigurator, auf den won dieser Anwendung aus zugegriffen werden kann, hilft lhnen bei der Erstellung lhres Aufbauplans.

Sie erstellen die Zeichnung ines einpoligen Stromlaufplans zu einem Werteiler oder Schrank. Die Platzierung der Symbole kann auf verschiedene

=

Fur weitergehende Informationen: Links (blau unterstrichenen Text) anklicken

Tipps:

- Eingabe mehrzeiliger Texte

In mehrzeiligen Eingabefeldern erzeugen Sie eine neue Zeile mit :
STRG + ENTER-Taste bzw.
Ctrl + ENTER-Taste (WINDOWS-Funktion).

- Abbrechen von Funktionen
Wollen Sie eine Funktion beenden, bestehen zwei Moglichkeiten:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol IE
oder

gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Arbeitsblatt (wichtig!) und

driicken Sie die ESC-Taste

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
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Projektmanager starten

Starten Sie Elcom Uber das Menu
Start Programme  Hager — Tehalit Elcom 5.1 Elcom 5.1

Sie gelangen jetzt in den Projektmanager (Fenster: Verwaltung der Projekt- und der Preisdaten).

Elcom - [Verwaltung der Projekt- und der Preisdaten] == x]

Projekt Ansicht Verkauf Import/Export Werkzeuge Informationen ?
DEEMEA eSS wmaaS
[_1 Allgemein |® Kundel

Mame: Beispiel 1a
Bezeichnung:

Index: a

Morrri:

Werkauf

Technil: Berg Michael
Wertragsnurmer:
Angebatsnummer:

Zugtand: Angebotzauzschrelbung
Erstellt am; 02411/2007
geandert am: 111242007

Erstelle mit Version: 5.0

E

1 2 3 Beispiel 1 GK. Beizpiel a Beispiel 1pal  Beispiel VB Beispiel Beizpiel2 Bsp. allpoliger Bap. Bsp. einpoliger
07.02.03 161107 aut Stromlaufplan  Aufbauplan  Stromlaufplan
Bap. test] test2 testd testd TESTE
Kallkulation

Im unteren Bereich befinden sich die bereits erstellten Projekte. Dartiber befindet sich ein
Bereich, in dem weitere Daten des ausgewahlten (markierten) Projektes angezeigt werden.

Tipp:

Sie kénnen das Projektverzeichnis mit Menl Ansicht  Details tbersichtlicher darstellen und
z. B. nach Erstellungsdatum sortieren, indem Sie die Spalte Erstellt am anklicken

(s. Abb.).

Elcom - [Verwaltung der Projekt- und der Preisdaten] = |5 |_)ﬂ
Projekt Ansicht Verkauf Import/Export Werkzeuge Informationen ?

DEHE c98 aaa @
=] Allgemeinlﬁ KuﬂdEI

Mame:; Beizpiel 1pol aut
Bezeichnung:

Index: a

MNorm:

Werkauf:

Technik: Berg Michael
Wertragsnummer,

Angebatzhummer:

Zustand: Angebotsausschreibung
Estell am; 11412/2007
gedndert am: 1241242007

Erstelle mit Yersion: 5.0

Zustand

Angebotzausschreibung Kundenname  10/12/2007  10/12/2007
Angebotzauzschreibung Kundenname  10/12/2007  10/12/2007
Angebatzausschreibung Kundenname  30/11/2007  30/11/2007
Angebatzausschreibung Kundenname  30/11/2007  30/11/2007
Angebatzausschreibung Kundenname 304112007 30/11/2007
Angebatzausschreibung Kundenname  29/11/2007  05A12/2007
Angebatsausschreibung Kundenname  29/11/2007  30/11/2007
Angebatzausschreibung Kundenname  29/11/2007  29411/2007
Testprojekt Angebotzausschreibung bdiiller 1641102007 20011/2007

[N - I VI P

Bep. Kallulation

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10

-12 -



thager

Tipp:

Wechseln der Projektverzeichnisse

Zum schnellen Wechseln des aktuellen Projektverzeichnisses konnen Sie zusatzlich einen

Explorer einblenden tber
Explorer

Menu Ansicht

Die aktuell angezeigten Projekte befinden sich in dem im Explorer markierten Verzeichnis

Projekt.

Import f Export Werkzeuge Informationen 2

EH Elcom - [Verwaltung der Projekt- und der Preisdaten]
FProjekt  Ansicht  Werkauf

A S

DEHE 0O %

[ Allgemein |& Glosshandell Pl Kundel

Bereit

Tehiz und tehis TS Test fiir Doenenueis

= Name: 1
{1 JSTMPLODIR Bezeichnung:
-] Gags Netzform [Meutrallsitervenealtung): T
[=1-C Hager }[f'erial{:
echnik:
B D i Wertragsnummer
{1 Angebote Angebotznummer:
A Bpps Zustand: Angeboteauszchreibung
Erstellt am: 041242002
gedndert am: 041242002
Erstelle mit Verzion: 4.0
T _'l_I
L] TECHDOC 1 2 Allpalig Aufbauplan Bearbeitung Beizpiel APL Beizpiel Aufbauplan
E-C1 EGO03
H- Eleom3ie
-] plane @ @
- Semiclog - . - ) L .
-] ZPlan21 Beispiel Aufbauplan  Beispiel Aufbauplan  Beispiel Autbauplanl  Beispiel Pfadnurmeri Beispiel SPS Beispiell 06.03.02 Beispiell
-] ORANT K.opie 1 Kopie 2 vom21.02.02
-] ORGA
B ORVIS
S g EEEJ’EIEDHL DrsiZahler KEW MK, EIB2 mit Qv Einpolig einpolig Test Kalkulation K.opie Testprajskil kapiel0
-] Sicherung_D
i o o
-2
#H-52 H: Langtext fiir Kunden hakroz 1pol man Musterbeispiell tusterwohnhaus NEHWT G004 nsmevkasvnka Original
B2 K tustervwohnhavs
-2 M:
R
52w —
[oE==F Flanerbeizpiell Projekt2 Frojektbeispiell Frojektbeizpiell a Projektbeizpislb Schiitzschaltung Struktur Elcom
=" einpolig automatizch einpolig manuell einpolig manuel einpolia manuel
B2 2

t

test WWinkhnka e

S

tast? Wiaknkane

=l
| I rarmerian mn

A

testl

Teztrrniek

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
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Firmendaten eintragen

Menu Verkauf  Firma anklicken
Reg.-Karte Firma (falls nicht schon ausgewahilt)

Hinweis: Hier kdnnen Sie lhre eigenen Firmendaten eintragen. Diese erscheinen beim
Ausdrucken der Kalkulation.

Firma @
@ Firma ] z38) Leistungi L1 F'ersu:unali

Mame;
IHager Yertriebzgeselzchaft mbH & Co. KG

Adresze;

Zurmn Gunterstal

B6440 Blieszk aztel

Telefor:
| 05842-345-0

Handy:
|

Telefax:
| 05842-345-7555

E -mnail:
Iinfu@hager.de

(] l Abbrechen Hilfe

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10
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Mitarbeiterdaten eintragen

Menl Verkauf  Firma anklicken
Reg.-Karte Personal auswahlen

N X
@ Flrrnal g5 Leistung

MNames* | Vorname* | Funktion | Telefon | Handy | Telefax | Jii]
Berg | Michael arketing 5208 24 s
Zimmermann Karin | Telefonzervice-Elg 06842845524 | 06842845 555

Geben Sie nun die Daten lhrer Mitarbeiter ein (mindestens Name und Vorname).

Beispiel:
N x

& FIITHEIl g Lestung ¥ Personal |

Name* |Vurname*| Funktion | Telefon | Handy |Telefﬂx | E-mail i)
Zirbes Karin Telefonservice-Elcom  0180-3247342 | slcomi@hager.de o
Fritz Miller Technizcher Zeichner | 012348735

“Der Mame und der Vomame sind zwingend und massen einmalig sein.
Die Taste F2 dricken, um in einer Zelle zu editiersn.
Zum erhalt des Kontestmends die rechte Maustaste dricken

ok | Apbrechen | Hite |

Hinweis: Die hier eingegebenen Mitarbeiternamen kdnnen spéater in den Projekten z. B. als
Ersteller von Planen ausgewdahlt werden.

Mit OK bestatigen

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10
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Kundendaten anlegen

Meni Verkauf  Kunden anklicken
Reg.-Karte Kunde auswahlen
Kundendaten eingeben

Hinweis:
Zur Eingabe der Adresse

Position markieren
F2-Taste dricken

Beispiel:
ETEEEEE——— x|
& Kunde | e Senricxaknnditlonenl e ProdLHdkond‘Honenl L 2] Personall
NWummer= | Rechn.-hr, | Names* | Adrezse | Telefon | Handy | Telefax E-ma
5000 18000 Miiller 05545 76787 05545 78787
59955 955999 Name | | |
12345678 87854321  |Mayer :
zeflentext
Am Ring 15 Ok
EB440 Bliesk astel l_l
Abbrechen |
“Die Nummer und der Name miissen einmalig sein.
Dig Taste F2 drilcken, um in einer Zelle zu editiersn.
Zum erhalt des Kontextmenus die rechte Maustaste dricken
OK | sbbrechen | Hile |
Hinweis: Hier eingetragene Namen und Adressen der Kunden kénnen spater in den

Projekten (Uber die Projektdaten) ausgewahlt und mit ausgedruckt werden.

Mit OK bestatigen

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
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1.1 Allpoliger Stromlaufplan

Projekt anlegen
Legen Sie ein neues Projekt mit dem Menil Projekt  Neu an

i Name eingeben |

Projektnarne: ok

ITestprDiekt'I Abbrechen

Hilfe

i

Im Fenster Projektname einen Projektkurznamen eingeben und
mit OK bestatigen.

Das Programm erstellt automatisch das Anlagenkennzeichen.
Es wird ein griner Ordner mit dem Namen GB1, Geb&ude 1 angelegt.

Nun wird ein Ortsname (Verteilerbezeichnung) abgefragt:

x
K.urzname : Menge : O,
fLt [t

Abbrechen
Bezeichnung :

Hilfe

dili

Unterverteiung 1|

Ak

%" \wand-/Standwvert. " Schisnenvertsiler / Kanal
™ Geographischer Ort

Geben Sie als Kurzname: UV1 (Kurzname des Ortes) ein
bei Bezeichnung: Unterverteilung 1 (Langname des Ortes) ein und
bestatigen mit OK.

Es erscheint folgende Projektstruktur:

E Elcom - [Testprojekt1]

Projekt  Bearbeiten  Ansicht
cuEERS =8 2|

El@ Testprojektl, Anzahl O
=48 GB1, Gebiude 1 1

Herste
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Der Ort UV1,Unterverteilung 1 ist farbig hinterlegt (markiert).

Sie befinden sich nun direkt auf der Registerkarte L—Ml

Jetzt ist es moglich die verschiedenen Programmmodule (wie z. B. den allpoligen Stromlaufplan)

Zu starten .

Eintragen von Projektdaten

Klicken Sie auf das Symbol LEroiskidaten
oder
auf das Menu Projekt  Projektdaten.

Im Fenster Projektdaten konnen Sie nun Ihre Projektdaten auswahlen oder erganzen
Z. B. Erstellungs- und Anderungsdatum. Dies ist auch jederzeit nachtraglich noch mdéglich.

|

(1 Algemein |@ Kunde |

Mame oder Mummer: [ndesc:

ITes-tprojelct'I Ia

Bezei. Kommertare:

| angname des Projeltes ’ d
Auftragsnummer:

| Austand:

Angebotsnummer: I Angebotsausschreibung j
| Erstellungsdatum:

{Die=e Mummem konnen beim Drucken der DIN-Blatter

oder der Kalkulation benutzt werden;i

Morm:

Wercauf:

Iﬂrbes Karin j
Technilc:

|Fritz Maller =]

Datum |Z| /J

n Januar 2010 n i |
Mo Di M Do Fr Sa So
28 9 30 31 1 z 3
4 5 B 7 g g 10
11 12 13 14 15 18 17
18 19 20 21 22 23 24
#2627 25 23 30 3

1 z 3 4 = 3

o]
| e

abbrechen j

0K | Mbbrechen |  Hife |

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
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Reg.-Karte Kunde anklicken

|
[ Algemein 5 Kunde |

Mummer: Rechn.Mr;
x|  Joe7es4zzs
MName:
Irﬂa}'er Adresse:

Am Ring 15
Miller 56447 Bligskastel
Mame
Telefon:
Handy:
| Bezei.:
Telefam: I
| Strals / Mr.:
E-mail: I
| Postleitzahl:
Installateur: I
Verkauf: i:’":
Technik: ILElnd:

QK I Abbrechen Hilfe

Waéhlen Sie durch Anklicken den gewlinschten Kunden aus der Datenbank aus
mit OK in Projekt ibernehmen.

Hinweis:
Direkte Namenseintragungen in der Reg.-Karte Kunde werden nicht in die Datenbank
tbernommen, sondern sind nur fur dieses Projekt gultig !

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
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Anlegen eines Blattes fur den Stromlaufplan

=5
Allpolig

Klicken Sie auf das Symbol
oder

gehen auf das Menu Starten  Allpolig.

& Startet den allpoligen Stromlaufplan.

Beachte: Esistin diesern Projekt dann kein einpoliger Flan mehr moglich .

‘Wollen Sie fortfahren ?

Ja Nein

Ja anklicken
Im nachfolgenden Fenster Nummerierung der Betriebsmittel auswéahlen

— Symbolnurmmerierng

Buchztabe + Murmmer; 01
= pro Blatt: Blattrurmmer + Buchstabe + Nummer; 101

- Strampfad + Buchstabe + Murmrmer: 1671

" proBlattund Reihe:  Blattn, + Buchstabe + Reihenn.: 105
{ pro Blattund Beihe:  Buchstabe + Blattn, + Feihenn: B1.5

— Arbeitzblatthummerierung

£ automatizche Mummerisung

" Manuelle Mummeriemng

Hilfe |
Achtung : die Auswahl der Hummerieruing izt zomit fur das gesamt

Praojekt fur immer festgelegh ok I

Symbolnummerierung: Standard auswéahlen

Arbeitsblatthummerierung: automatische Nummerierung auswahlen
mit OK bestatigen

IAchtung: Ist die Nummerierungsart ausgewahlt, gilt sie fiir das gesamte Projekt !]]
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Geben Sie ein

in Name: Hauptstromlaufplan (= Arbeitsblattnamen fir Programm) und
unter Bezeichnung: Einspeisung (= DIN-Blattbezeichnung; wird mit ausgedruckt).

Ot Absitsblatt | Projekt | Liste |

Name : Arbettsblattnummer:
INeues Arbeitsblatt! I 1
Bezeichnung :

~ Arbeitsblatt, Neues Arbeitsblatt! (1) - Allpoliger Hz

ntstromilau

|Eezeichnung des Arbeitsblattes

Typ :

@Nlpoliger Hauptstromlaufplan LI

Beschreibung :

01 - DIN Blatt, Projektblatt
02 - DIN Blatt, Projekdblatt, lear
06 - DIN Blatt, Steuerstromlaufpléne

- DIN Blatt, Hauptstromlaufplane
11 - DIN Blztt, Hauptstromlaufplane mit Kabel Infos
12 - DIN Blatt, Hauptstromiaufplane mit Kabel und Stromkreize Infos
13 - DIN Blatt, Hauptstromlaufplane mit Netzberechnung Infos
21 - DIM Blatt, GroBem Logo, Projektblatt
22 - DIM Blatt, GroBem Logo, Projektblatt, leer
26 - DIM Blatt, Grofem Logo, Steuerstromlaufplane
30 - DIN Blatt, GroBem Logo, Hauptstromlaufplane
21 - DIN Blatt, GroBem Logo, Hauptstromlaufplane mit Kabel Infos
32 - DIN Blatt, GroBem Logo, Hauptstromlaufplane mit Kabel und Stromkreise Infos LI

Bemenung:

Logo-Diatei des Projektes: I

| Aooechen |

Hile |

Nr. 10 - DIN Blatt, Hauptstromlaufplane auswéahlen
Im Feld Logo-Datei des Projektes kann ein Firmenlogo fur Ihr gesamtes Projekt

ausgewahlt werden.
Dazu:

klicken Sie auf das Feld J (unten rechts).

Sie gelangen in Ihr Festplattenverzeichnis (standardmafig: LOGO)

Markieren Sie durch Anklicken eine Bitmap-Datei (*.BMP) als Logo.

Schaltflache Offnen anklicken und
mit OK ins ausgewahlte Blatt Ubernehmen.

Tipp:

Logo nachtraglich wechseln ohne Anlegen eines neuen Arbeitsblattes
Das Logo des Projektes kann nachtraglich ohne Anlegen eines neuen Arbeitsblattes gewechselt werden.

Dazu:

Meni Arbeitsblatt --> Umbenennen --> Reg.-Karte Arbeitsblatt anklicken

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
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» Projektansicht, Neues Arbeitsblatt!

Abeitsblatt | Projekt |

Mame : Arbeitzblattnummer:
|Neues Arbeitzblatt!

Bezeichnung :

|Bezeichnung des Arbeitzblattes...

Typ:

@Allpoliger Hauptstramlaufplan _"“J

Bezchreibung ;
01 - DM Blatt, Projektblatt
02 - DIN Elatt, Frojektblatt, leer
06 - DIM Blatt, Steuerstramlaufplane
- DIN Blatt, Hauptstrarmlaufplane
11 - DI Blatt, Hauptstromlaufplane mit Kabel Infog
12 - DIM Blatt, Hauptstromlaufplane mit K.abel und Stromkreise Infos
13 - DIM Blatt, Hauptstromlaufplane mit Metzberechnung Infos

Bemerkung:

ok ]

(Auswahl des neuen Logos wie vorhergehend beschrieben)

Tipp:

- Als Logo kann jede beliebige BMP-Datei mit dem Projekt verbunden werden. Die Grol3e wird
automatisch angepasst.

- Das Verzeichnis des Logos wird in neue Projekte automatisch von dem zuletzt angelegten
Projekt ibernommen.

Achtung: Die Logodatei selbst wird nicht mit dem Projekt abgespeichert sondern nur ihr
Verzeichnis.
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Empfohlene Einstellungen beim ersten Starten des Allpoligen Stromlaufplanmodules
Nachfolgende Einstellungen missen nur einmal im Stromlaufplan eingestellt werden:

Werkzeugleisten sortieren
Schieben Sie zuerst die 3 Werkzeugleisten (siehe unten) am oberen Bildschirmrand
nebeneinander (abhéngig von der Bildschirmauflosung).

Beispiele:
Arbeitsblatt Bearbeiten Einfiigen Andern Ansicht Werkzeuge Quelle Optionen ?
ECE NN REEE R EEEE AT | aBlals|
| T[] Sl tala ] |

[@ el 700 k5] 1200 =0 7300 = F] ]
]I e ————————

W T |
oder

i Stromlaufplan bearbeiten - [Arbeitsblatt: Hauptstromlaufplan, Nummer: 1]

Arbeitsblatt Bearbeiten Einfiigen Andern Ansicht Werkzeuge Quelle Optionen ?

Dls(@[@| [ b 2 [le]=] v Fe #galEw ox] s | alBlals|
I’ 2 il [0 - (Binfiigen i
:il i 1 I z I 3 I 4 I 5 I [ I llllil @Iﬁlﬁmﬂ—l { 4
e |

Fassen Sie dazu die zu verschiebende Leiste zwischen den Schaltflachen mit der
Maus an und halten die Maustaste fest. Schieben Sie die Symbolleiste jetzt an Ihren
neuen Platz (eventuell dartiberliegende Linie tberlappen) und lassen die Maustaste los.

Rastergrof3e einstellen
Im Ment Optionen  RastergrofRe --> Mittleres Raster (50,50) auswahlen und

mit OK bestatigen.

Rasterfang und Raster aktivieren

.

) und Raster (Symbol , ) durch

Schalten Sie Rasterfang (Symbol
Anklicken ein.
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Weitere Optionen einstellen
- Stellen Sie im allpoligen Stromlaufplan wie angegeben ein:

MenlU Optionen --> Optionen
--> Reg. Karte Symbole

x

fatrbute | Arbsitsblatt | Zuweisung |

Beim Absetzen eines S}lmbnles

[ Funidtionsgruppe automatisch auswahlen;

¥ fitomatische Fuweisung der Atrbute

[T Aitomatische Klemmennummersning

0K | Abbrechen | Hife |

-->Reg. Karte Attribute (alles ankreuzen)
x|

smbalmtensman | Zuweisung |

Automatische Anzeige der Atrbute

v Katalogwerte
¥ Benutzer

¥ Kabelkennzeichnung anzeigen

oK | sbbrechen | Hife |

--> Reg. Karte Arbeitsblatt
|

Symbole I Attribute | Zuweisung |

Bereiche anzeigen

¥ Nerweizvergabebersich:
¥ Bearbeitungsbersich

¥ GQuerverwsisbersich

O I Abbrechen Hilfe
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-->Reg. Karte Zuweisung

[ 1
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Ein- und Ausschalten von Symbolpaletten

Klicken Sie auf das Symbol oder
gehen Sie Uber Menl Ansicht --> Symbolpaletten und schalten zum Ausprobieren
mehrere Symbolpaletten durch Anklicken ein und wieder aus.

Tipp: Um eine mdglichst groRe Zeichenflache zu erhalten, schalten Sie die bendtigten
Symbol-paletten erst kurz vor Gebrauch ein.

Klicken Sie auf Info anzeigen , so daf3 Ihnen beim Beriihren eines Symbols auch direkt
der Symbolname angezeigt wird.

Klicken Sie zum Bestatigen auf Schliel3en, bevor Sie ein Symbol aus der Palette
auswahlen !!!

Klicken Sie zum Speichern an dieser Stelle (und auch zwischendurch) auf das Men
Arbeitsblatt --> Speichern oder das Diskettensymbol.
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Teilbereiche groRRer auf dem Bildschirm darstellen

Klicken Sie zum VergroRRern der Ansicht auf das obige Symbol oder gehen tber das
Menu
Ansicht -->Zoom Fenster.
Es erscheint als Cursor ein Lupensymbol.
Zum Markieren des gewtnschten Zoom-Teilbereiches mussen Sie ein Fenster mit der Maus
definieren. Dazu
legen Sie den ersten Eckpunkt ihres Teilfensters durch Driicken der linken Maustaste im
Strompfad E9 fest und halten Sie die Maustaste gedrickt.
Ziehen Sie mit der Maus das Fenster bis Strompfad F12 auf und lassen Sie die
Maustaste los.
Der blau markierte Bereich wird vergroRert dargestellt.

Tipp:
Die Ansichtfunktionen kdnnen jederzeit benutzt werden, ohne dabei aktive Funktionen
abzubrechen (d.h. auch wenn z.B. ein Makro am Cursor hangt kann vergrofRert werden).

Gesamtansicht darstellen

B

Um die Gesamtansicht darzustellen klicken Sie auf das obige Symbol oder gehen Sie tber das
Menu
Ansicht --> Zoom alles.

Tipp:
Weitere Grundfunktionen zur Bearbeitung finden Sie im Kapitel ,Werkzeuge fir Elcom*”
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Makro in ein Arbeitsblatt einsetzen

Das Symbol anklicken
oder
Meni Einfligen --> Makrosymbole anwahlen

Wechseln Sie ins Unterverzeichnis Zuleitungen (mit Doppelklick auf Ordner
Zuleitungen)

markieren Sie das Makro einspeisung 5polig.mmw

Hinweis: Sie erhalten zu dem markierten Makro rechts eine Vorschau.

bestatigen Sie mit Offnen. (  Das Makrosymbol hangt am Mauszeiger.)

Tipp:

Um die Position zum Absetzen besser sehen zu kénnen, benutzen Sie vor dem Absetzen die
Zoom Fenster Funktion. Die Zoomfunktionen kénnen jederzeit benutzt werden, auch wenn ein
Makro oder Bauteil bereits am Mauszeiger hangt.

Makrosymbol auf dem angezeigten Kreuz im Stromlaufplan absetzen.
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Das Arbeitsblatt sollte danach folgendermalRen aussehen:
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Einsetzen eines Symbols aus einer Symbolpalette (Sicherungslasttrenner)

Klicken Sie auf das Symbol
Schalten Sie die Symbolpalette Nr.2 ein
(Sicherungen — Sicherungslasttrenner- Uberspannungsschutz)

Klicken Sie auf

und

anschliel3end auf das Symbol Sicherungslasttrenner
3polig.

Das Symbol hangt am Mauszeiger.

Setzen Sie es im Einspeisestrompfad Bereich B2 durch Anklicken ab (s.
Gesamtibersicht)

Das Programm schlagt Ihnen das Betriebsmittelkennzeichen F1 vor.

Bestatigen Sie mit OK.
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Der Elektronische Katalog 6ffnet sich.
Dort kénnen jetzt nur noch Artikel ausgewéhlt werden, die zu dem Symbol passen.

Klicken Sie nacheinander (im Katalog zeilenweise von links nach rechts) auf:
Familie: Anschluss-Systeme  Funktion: Sicherungen -> Familie: NH-
Lasttrennschalter ~ Montageart: Montageplatte  Trennertyp: NH1 bis 250A
System:univers + Z  plombierbar: ja

Im unteren Fenster erscheint die Artikelnummer LT150 (s. Abb.).

@

Bestétigen Sie mit Auswahlen

Achtung:
Falls Sie stattdessen SchlielRen auswahlen, erscheint der Artikel nicht in der Stickliste

Tipp:

Artikelfoto einschalten

Um eine Abbildung des momentan ausgewahlten Artikels zu sehen:
Artikelnummer LT150 anklicken

anklicken
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Makro einsetzen (kompletter Strompfad)

Klicken Sie auf das obige Symbol
oder
Meni Einfigen  Makrosymbol

Wechseln Sie ins Verzeichnis
C: Elcom\5.1\ Macrosym \ Sicherungen \ Diazed-Elemente

markieren Sie dii - 3polig , 25a, reiterelement fir sammelschienen.mmw

(s. Abb.)
und
bestatigen mit Offnen.

Das Makrosymbol hdngt am Mauszeiger.

Tipp:
Um das Makro besser positionieren zu kénnen:
Vor dem Absetzen Absetzbereich mit Ansicht ~ Zoom Fenster vergroRert darstellen.

Setzen Sie das Makro durch Anklicken der Schiene L1 im Bereich A3 (ein Raster rechts
des angezeigten Kreuzes) ab.

Klicken Sie zum Speichern an dieser Stelle auf das Meni Arbeitsblatt  Speichern.
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Mehrfach Kopieren

Wird ein kompletter Strompfad mehrfach bendtigt, so kann man diesen Mehrfach Kopieren.

Markieren Sie den Strompfad, indem Sie Ihn mit der Maus komplett in ein Fenster
einschliel3en.

ACHTUNG!!
Eventuell markierte horizontale Einzelleitungen vor dem Kopieren immer abwahlen (bei

gedruckter -Taste mit linker Maustaste anklicken), da eine neue (oder kopierte) Leitung nie
Uber eine vorhandene gelegt werden kann.

Tipp: Das Abwahlen entfallt bei Benutzen von Stromschienensymbolen.

Klicken Sie auf das Symbol

oder gehen Sie ins Menlu Bearbeiten = Mehrfach Kopieren

Das Programm errechnet automatisch die Anzahl der Rasterschritte dx (nach rechts) und
dy (nach oben) fur die Kopie.

Geben Sie bei n die 2 (Anzahl der Kopien) ein
bestatigen mit OK und
klicken neben der Markierung aufs Blatt.
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Mehrpolige Verzweigung zeichnen

Hinweis: Diese Funktion dient nur zum Zeichnen von Verzweigungen, wenn bereits mehrere
Leitungen vorhanden sind.

Klicken Sie auf das Symbol

oder

gehen Sie ins Menu Einfugen Draht Mehrpolige Hauptleitung.

Klicken Sie im Strompfad A6 auf die Schiene L1 und ziehen Sie mit der Maus die 4
Linien nach unten bis in Hohe des zweiten Roten Pfeiles  (entspricht Héhe der L1 von

Abzweigung),
dort einmal anklicken und nach rechts auf gleiche Lange ziehen wie obere Linien

mit einem Doppelklick (im Strompfad B14) absetzen.

Tipp: Zum Nachtragliches Verlangern oder Verklrzen von Linien
* Menu Bearbeiten  Drahtenden anklicken
* Drahtende anklicken,
* Maus bewegen und
* Drahtende an gewinschtem Punkt mit Doppelklick absetzen
Falls Sie nur einmal geklickt haben und die Meldung

erscheint, driicken Sie einmal die Esc-Taste um den letzten
abgesetzten Punkt zu I6schen (Cursor muld dabei auf Arbeitsblatt sein).
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Einsetzen einer Sicherung aus der Symbolpalette (Ubung)

Schalten Sie die Symbolpalette Nr.2 ein (falls nicht vorhanden)
(Sicherungen — Sicherungslasttrenner- Uberspannungsschutz)

\Tipp: Weitere Spalten der Symbolpaletten erreichen Sie durch Anklicken der Pfeile |

Klicken Sie auf das Symbol Sicherung 3polig.

Das Symbol hdngt am Mauszeiger.

Setzen Sie es in die Abzweigung (Strompfad A6) durch Anklicken ab.

O

Das Programm schlagt Innen das Betriebsmittelkennzeichen F5 vor.
Bestatigen Sie dieses mit OK.

Im elektronischen Katalog werden jetzt nur noch Artikel angeboten, die zum Symbol passen.
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Wahlen Sie das Sicherungsunterteil LD046 Uber:

und bestatigen mit Auswahlen.
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Makro einsetzen (Ubung)
(3fach-Leitungsschutzschalter mit Beleuchtungsabgang fiir untere Schiene)

Klicken Sie auf das Symbol
oder
das Menu Einfigen  Makrosymbole.

Wechseln Sie ins Verzeichnis
C:\Elcom\5.1 \ Macrosym \ Leitungsschutzschalter \ Leitungsschutzschalter-unten

Klicken Sie auf das Makro
Is - 1polig 3x an 11-13, 16a-b, beleuchtung, untere schienen.mmw

und bestatigen Sie mit Offnen.

Das Makrosymbol hangt am Mauszeiger.

Tipp: Zur bessren Ubersicht kann der Absetzbereich mit Menl Ansicht ~ Zoom Fenster
vergroRRert dargestellt werden.
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Setzen Sie es im Strompfad B7 auf dem Leiter L1 der unteren Schiene ab.

Makro einsetzen (Ubung)
(Schitzschaltung fur untere Schiene)

Klicken Sie auf das Symbol

oder

das Menu Einfugen  Makrosymbole.

Wechseln Sie ins Verzeichnis

C:\Elcom\5.1\ Macrosym \ schutzschaltungen \ schiitzschaltungen-unten
Klicken Sie auf das Makro

Is-1polig 16a-b an |1, mit schitz 1polig 20a, untere schienen.mmw
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und bestatigen Sie mit Offnen.
Das Makrosymbol hangt am Mauszeiger.

Tipp: Vor Absetzen Absetzbereich mit Zoom  Fenster vergrof3ert darstellen.

Setzen Sie es im Strompfad B11 auf dem Leiter L1 der unteren Schienen ab (s. Abb.).

Klicken Sie zum Speichern an dieser Stelle auf das Menu Arbeitsblatt  Speichern.
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Nennstrom des Leitungschutzschalters F8 soll von 16A auf 20A geédndert werden

Markieren Sie den 16A-Leitungsschutzschalter F8 mit der Maus und
klicken auf die rechte Maustaste.

Es 6ffnet sich ein Fenster (Kontextmend).
Klicken Sie hier auf Artikel zuweisen.

Im elektronischen Katalog kénnen Sie nun die Artikelzuweisung &ndern, z. B.
LS-Schalter mit Stromstarke 20A anklicken und
mit Andern bestéatigen.

In der Zeichnung wird der Text auch sofort verandert.
Klicken Sie zum Speichern an dieser Stelle auf das Menu Arbeitsblatt  Speichern.
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Einsetzen eines neuen Beschriftungssymbols

Schalten Sie die Symbolpalette Nr.16 , Kennzeichnung der Stromkreise" ein

Einspeisung anklicken

Das Symbol hangt am Mauszeiger.
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Symbol in Strompfad D2 unterhalb der Klemmen absetzen (s. Abb.)

Klicken Sie in der Symbolpalette auf das Steckdosensymbol und
setzen Sie es unterhalb des zweiten Klemmenblocks ab (s. Abb.)
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Zu- und Abgange beschriften

auswahlen
Doppelklick auf zu &ndernden Text oder Platzhalter (—)
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neuen Text eingeben bzw. abandern und
mit OK bestatigen

Ubung:
Setzen Sie auf diese Weise die weiteren Abgange ab
(s. Gesamtubersicht ,Hauptstromlaufplan®).
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Direkteinspeisung einzeichnen
Ersetzen Sie die Klemmen 1 bis 5 durch das Symbol fiir Direkteinspeisung.
Dazu:

Klemmen 1 bis 5 markieren

zum Loschen Entf-Taste dricken

aus Symbolpalette Nr. 1 Symbol auswahlen und absetzen (s. Abb.)

vorgeschlagene Bezeichnung mit OK bestatigen

Zur korrekten Nummerierung der Betriebsmittel (bzw. Klemmen) klicken Sie auf
Meni Werkzeuge —> Neunummerierung der Betriebsmittel (bzw. Neunum. der
Klemmen)
»im aktiven Ort" aktivieren (d. h. fir gesamte Verteilung)
OK anklicken
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Arbeitsblattquerverweise vergeben
Schalten Sie die Symbolpalette Nr.1 ein

Klicken Sie auf das Symbol

An Ihrem Mauszeiger hangt der Arbeitsblattquerverweis (Pfeil nach rechts).
Setzen Sie den Querverweis an das rechte Ende der Schiene L1 im unteren
Strompfad (s. Abb.)

Es offnet sich das Fenster Auswahl eines Verweiszeichen

Bestétigen Sie das vorgeschlagenen Verweis 1 mit der Bezeichnung L1 durch Klicken
auf OK
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Setzen Sie den nachsten Querverweis im unteren Strompfad am rechten Ende der N-
Schiene ab

Geben Sie im Feld Bezeichnung (Textfeld fur zusatzliche Beschriftung) N ein

mit OK bestatigen

Die abgesetzten Querverweise erscheinen folgendermaf3en:

A

Hinweis:

Achten Sie bitte darauf, dass die Anschlisse der Pfeile mit den Enden der Leitungen
verbunden sind (Punkte werden rot).
Andernfalls werden die Potentiale nicht auf die nachsten Arbeitsblatter weitergereicht.
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Leitungspotentiale aktualisieren

Klicken Sie auf das Symbol
oder

auf Menl Werkzeuge  Potentiale aktualisieren

Leitungspotentiale festlegen

Legen Sie fehlende Leitungspotentiale fest indem Sie
die Leitung markieren (anklicken)
rechte Maustaste betéatigen
Verdrahtungsart auswahlen

gewunschtes Potential z. B. L1 in Fenster anklicken
mit OK bestatigen

anschlieRend Uber Menii Werkzeuge  Potentiale aktualisieren alle Leitungspotentiale
aktualisieren.

Klicken Sie zum Speichern auf das Menu Arbeitsblatt  Speichern.
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Einer Klemmengruppe Artikel zuweisen

Wichtige Hinweise:

Die Artikelzuweisung der Klemmen sollte erst durchgefiihrt werden, wenn die

Stromlaufplane fertig gezeichnet sind und einmal ausgedruckt wurden, um Art und
Anzahl der Klemmen zu ermitteln.

Die Artikel werden gruppenweise zugewiesen, d.h. bei mehreren Klemmgruppen z. B.
X1, X2 usw. fihren Sie die Zuweisung der Artikel je Klemmengruppe durch.

In Makros ist bei Klemmen kein Artikel hinterlegt (hachtraglich Artikel zuweisen).

Dazu:

Eine Klemme der Klemmengruppe (z. B. X1) mit linker Maustaste anklicken
Hinweis: Eventuell wird dabei ein Klemmenblock markiert

rechte Maustaste driicken

in Menu Artikel zuweisen auswahlen

gewinschten Klemmentyp auswahlen

Menge: (Menge des Klemmentyps fir die gesamte Klemmengruppe X1 z.B.5)
eingeben
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Hinweis:

Da die Artikelzuweisung bei Klemmen pro Klemmengruppe erfolgt, kbnnen hier nacheinander
alle Klemmen der Klemmagruppe X1 eingegeben werden, auch wenn unterschiedliche Grolzen
und Typen verwendet werden.

Auswaéhlen anklicken
==> Zuweisungsgruppe , Reg.-Karte Inhalt anklicken
(zeigt alle vorhandenen Artikel der momentanen Klemmengruppe an)

Uber kommen Sie nochmals in den Katalog.

Erganzen Sie nun die Klemmengruppe um noch fehlende Klemmen.

Wenn Sie alle Klemmen der Klemmengruppe eingegeben haben

klicken Sie auf OK.
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Tipp:
Sollte danach folgende Meldung erscheinen

haben Sie noch nicht allen Klemmen in dieser Klemmengruppe Artikel zugewiesen.

In diesem Fall:

* Klicken Sie auf OK

* Gehen Sie Uber Hinzufligen nochmals in den Katalog und ergéanzen nacheinander die
fehlenden Klemmen.

* Klicken Sie nochmals auf OK

Hinweis:

Sind mehrere Klemmengruppen (X1, X2 usw.) vorhanden, fihren Sie die Artikelzuweisung bei
jeder Klemmengruppe separat durch, indem Sie jeweils eine Klemme der Gruppe markieren
und wie o. a. die Artikel zuweisen.

Sie konnen die Klemmen im Katalog anstatt Uber die Reg.-Karte auch Uber die

Reg.-Karte auswahlen.

Klicken Sie zum Speichern auf das Menu Arbeitsblatt  Speichern

oder

das Diskettensymbol

Tipp:

Automatische Nummerierung der Klemmen

Zur korrekten Nummerierung der Klemmen klicken Sie auf

* MenU Werkzeuge —> Neunummerierung der Klemmen

* ,im aktiven Ort* aktivieren

*OK

Dabei werden alle Klemmen und Klemmgruppen der gesamten Verteilung
fortlaufend neu durchnummeriert.

Die Nummerierung der Betriebsmittel bleibt dabei erhalten.

Weitere Hinweise zur Klemmen- und Klemmgruppenbearbeitung finden Sie im Kapitel
, Werkzeuge fir Elcom"”
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Erstellen eines neuen Blattes (Steuerstromlaufplan)

Zum Erstellen des 2. Blattes:
driicken Sie auf das Symbol
oder
klicken auf das MenUl Arbeitsblatt  Neu.

Geben Sie
unter Name lhren Arbeitsblatthnamen Steuerstromlaufplan und

unter Bez. Ihre Blattbezeichnung z.B. Steuerung ein
Klicken Sie auf

06 - DIN Blatt Steuerstromlaufpléane und
bestéatigen Sie mit OK.

Ein neues DIN-Blatt fur Steuerstromlaufplane wird geéffnet. (s. Abb.)

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10

-B3 -



Zeichnen der Phase und des N-Leiters und Verbinden der Querverweise

Gehen Sie ins Menlu Einfigen  Draht  Hauptleitung.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Anfangspunkt (im Bereich A1 vor dem
grauen Rahmen) (s. Abb.)

ziehen Sie eine Linie (L1) bis auf die gewiinschte Lange (bis A13) und

setzen diese mit einem Doppelklick ab.

Abfrage mit OK bestatigen
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im unteren Feld zu verbindenden Verweisnamen 1 anklicken
eventuell Bezeichnung im Feld Bezei. anpassen
mit OK bestatigen

N

Der Arbeitsblatt-Querverweis wird am Anfang der Linie oben links angezeigt.
Wiederholen Sie den Vorgang fir die N-Leitung.

Danach sollte Ihr Arbeitblatt folgendermal3en aussehen:
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Arbeitsblattquerverweise manuell verbinden

Sie konnen die Linien auch innerhalb des grauen Rahmens zeichnen und anschliel3end die
Arbeitsblattquerverweise manuell verbinden.

Dazu:
Schalten Sie die Symbolpalette Nr.1 ein.

Klicken Sie auf das Symbol Arbeitsblatt-Querverweis

An Ihrem Mauszeiger hangt jetzt der Arbeitsblattquerverweis (Pfeil nach rechts).
Da Sie aber den Pfeil nach links benétigen,

klicken Sie 2x langsam auf Ihre rechte Maustaste.
Der Pfeil hat sich gedreht.

Setzen Sie den Pfeil im Bereich A1 (am Anfang des oberen Leiters L1) durch Anklicken
mit der linken Maustaste ab.
Es o6ffnet sich das Fenster Auswahl des Verweiszeichens.
Klicken Sie in Spalte Name auf den gewlnschten Querverweis (1)
passen Sie die Bezeichnung im Feld Bezei. (L1) an
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und bestatigen Sie mit OK

Das Programm hat am Arbeitsblattquerverweis (Pfeil) eingetragen auf welchem Blatt (1-) und
in welchem Strompfad (B,14) sich der andere Arbeitsblattquerverweis (Pfeil) befindet.

Nachsten Pfeil am Anfang des N-Leiter (im Strompfad D1) absetzen
Es o6ffnet sich das Fenster Auswahl des Verweiszeichens.
Markieren Sie den néachsten Querverweis. 2 und bestatigen Sie mit OK.

Tipp: Falls Sie die Nummerierung der Querverweise (hier 1 und 2 ) nicht mehr benétigen:

auswahlen
Nummer markieren durch Anklicken
Entf- Taste betatigen
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Einsetzen eines Symbols aus einer Symbolpalette (Schitzspule)

Tipp:
Es ist auch moglich, zuerst eine durchgehende Leitung zwischen L1 und N zu zeichnen und
danach erst die Symbole zu platzieren (s. Gesamtplan Steuerung).

Schalten Sie die Symbolpalette Nr. 6 Schitze -Relais ein.

Klicken Sie bei auf das Symbol

Das Symbol hangt am Mauszeiger
im Strompfad D3 absetzen (s. Gesamtplan)
Das Programm schléagt Ihnen das Betriebsmittelkennzeichen K2 vor.
Bestatigen Sie dieses mit OK.

Im elektronischen Katalog kénnen jetzt nur noch Artikel ausgewahlt werden, die zu dem Symbol
passen.

Waéhlen Sie hier wie angegeben von links nach rechts das Schiitz ES 220 aus und

bestatigen mit Auswahlen.
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AnschlieRen der Schitzspule

Klicken Sie auf das Symbol

oder

gehen Sie ins Menu Einfigen  Draht Hauptleitung.

Klicken Sie im Strompfad D3 auf den Anschlul® A1 des Schitzes K2.

Ziehen Sie die Leitung nach oben bis zur Leitung L1 und
verbinden Sie diese mit einem Doppelklick.

Klicken Sie im Strompfad D3 auf den Anschluld A2 des Schiitzes K2.

Ziehen Sie die Leitung bis auf die Leitung N im Strompfad D3 und
verbinden diese mit einem Doppelklick.
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Einsetzen des Schitzkontaktes
Zum Offnen der Projektdatenbank

Klicken Sie auf das Symbol (Projektdatenbank)
oder

auf Menul Einfliigen  Projektdatenbank

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die gewlnschte Artikelnummer.
Nun sehen Sie alle noch nicht belegten Kontakte des ausgewéahlten Gerates.
Wabhlen Sie den Einzelkontakt durch Anklicken mit der linken Maustaste aus und

bestatigen Sie mit OK
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Danach:
Klemmennummern auswéhlen
mit OK bestatigen

Symbol im Strompfad B4 absetzen (s. Gesamtibersicht Steuerstromlaufplan)

Danach koénnten Sie den nachsten Kontakt aus der Projektdatenbank absetzen.

Fur die Ubung

Klicken Sie auf

Hinweis: Sie kdnnen jederzeit die Projektdatenbank wieder 6ffnen, noch nicht benutzte
Symbole auswahlen und absetzen.
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Einstellungen zur Anzeige des Kontaktspiegels

Folgende Darstellungen sind mdglich tber Menti Werkzeuge  Einstellungen der
Querverweise:

1. Darstellung der Kontakte ohne Querverweis

Kontaktquerverweise werden grundsatzlich ausgeblendet.
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2. Darstellung der abgesetzten Kontakte mit Querverweis

Jeder Kontakt, den Sie mit dem Schiitz verbinden, erscheint unter der grtinen Linie mit
Querverweis. Nicht benutzte Kontakte werden nicht dargestellt.
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3. Darstellung aller Kontakte im Kontaktspiegel (abgesetzte Kontakte mit Querverweis)

Es werden im Kontaktspiegel alle vorhandenen Kontakte dargestellt (abgesetzte Kontakte mit
Querverweis, freie Kontakte ohne Querverweis).

Hinweis:
Die Darstellung kann jederzeit wieder ge&ndert werden.
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Einsetzen eines Symbols aus einer Symbolpalette (LS-Schalter)

Schalten Sie Symbolpalette 3 ein

Klicken Sie in der Symbolpalette auf das Symbol
Das Symbol hangt am Mauszeiger.
Symbol im Strompfad A3 absetzen (s. Steuerstromlaufplan)
Das Programm schl&gt Ihnen das Betriebsmittelkennzeichen F10 vor.
Bestatigen Sie mit OK.

Im elektronischen Katalog kdnnen nun Artikel ausgewéhlt werden die zu dem Symbol
passen.

Wahlen Sie hier den LS-Schalter MBS116 aus:
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Zubehor auswahlen

Bei Bedarf kann an dieser Stelle weiteres Zubehér Uber die Reg.-Karte dem
ausgewahlten Artikel zugewiesen werden.

Dazu:

Reg.-Karte anklicken

Zubehorartikel (z.B. AbschlieBvorrichtung MZN175) markieren

anklicken
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und mit Ubernehmen.
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Einsetzen von Symbolen durch direkte Katalogauswahl
(Beispiel mit Drucktaster Schlieer und Drucktaster Offner)

Die Auswahl der Schaltsymbole kann auch Uber direkt Uber den Katalog erfolgen, wobei
anschliel3end das Symbol am Mauszeiger erscheint und abgesetzt werden kann.
Falls Sie eine Artikelnummer oder Teile davon kennen, kdnnen Sie den gewunschten Artikel

im Katalog Uber die Reg.-Karte auswahlen.

Dazu:
Klicken Sie auf Menl Einfiigen  Katalogprodukt

Reg.-Karte anklicken
Geben Sie die Artikelnummer SVN311 ein und

Stellen Sie bei Suchen in: Artikelnummer ein (s. Abb.)

anklicken (oder Eingabetaste)

Abfrage mit OK bestatigen (oder Eingabetaste)

Der Artikel wird ins untere Feld tlbernommen.

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10

- 68 -



Tipp: Um festzustellen, wo Sie diesen Artikel in der Struktur finden kénnen:
Reg.-Karte Hierarchie anklicken

anklicken (oder Eingabetaste betatigen)
das Betriebsmittelkennzeichen mit OK bestatigen
Symbol am Mauszeiger im Strompfad B3 absetzen (s. Stromlaufplan)

Wiederholen Sie die Auswahl fiir den Drucktaster S2, Offner SVN321 (Strompfad C3).
Leitungen einzeichnen

Gehen Sie ins Menu Einfiugen  Draht  Hauptleitung.
Verbinden Sie die abgesetzten Artikel, wie im Steuerstromlaufplan (s. Ubersicht) angegeben, mit
den entsprechenden Leitungen.

Klicken Sie dazu jeweils den ersten Anschlusspunkt an und

setzen das Leitungsende mit einem Doppelklick der linken Maustaste ab.
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Aktualisieren aller Leitungspotentiale

Um alle Linienfarben bzw. Leitungspotentiale zu aktualisieren:

anklicken
oder
Meni Werkzeuge  Potentiale aktualisieren

Voraussetzung:
Es wurde vorher mindestens an einem Teilstlick das Potential definiert.

Zum Definieren eines Potentials:

* Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Leitungsteilstiick, dem das Potential zugewiesen
werden soll.

* rechte Maustaste driicken

* Verdrahtungsart wahlen

* gewinschtes Potential markieren (hier: Neutral) und
* mit OK bestétigen
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Speichern des Stromlaufplanes

Zum Speichern klicken Sie
auf Meni Arbeitsblatt  Speichern
oder

auf das Diskettensymbol

Beenden des Stromlaufplanmodules

Zum Beenden des Stromlaufplanmodules
klicken Sie im Menu Arbeitsblatt auf Beenden.

Um die nachfolgende Schrankberechnung durchzufiihren

klicken Sie auf Reg.-Karte
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1.2 Schrankberechnung

Ausgangshildschirm ist das gedffnete Projekt und Reg.-Karte

[

Zum Starten der Schrankberechnung

klicken Sie auf das Symbol

oder

auf Menl Starten
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Wabhlen Sie ( wie in obiger Abb.) im Feld
Gehé&usefamilie Schutzart und Tiefe (z.B. IP54, Tiefe 218mm) aus
Einspeisung von unten

Um die Anordnung der Produkte hinsichtlich einer Montage mit Uberbriickungsschienen zu
begunstigen:

Die Option Uberbriickung aktivieren,

Um automatisch Distanzstiicke fur die Wandler, Zeitschaltuhren, Schitze usw.
hinzuzufigen:

Die Option Distanzstlicke aktivieren.

Reserve fur Modulargeréte z. B. 20% und Klemmen z. B. 20%

Weitere Einstellméglichkeiten:(im Beispiel wie voreingestellt lassen)
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Sonstige Reserve
Hier kann Platz fUr Gerate reserviert werden, die noch nicht in der Stiickliste enthalten sind.

Dazu:
anklicken
GroRRenvorgabe
Uber kénnen Sie bei Bedarf eventuell vorhandene Nischenmalde eintragen

(im Beispiel wie voreingestellt lassen).
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Hierarchie
In Fenster Hierarchie der Funktionsgruppen kdnnen die Artikel zur Bestiickung des Schrankes
strukturiert werden.

Dazu:

anklicken

Der linke Teil des Fensters zeigt samtliche Artikelnummern mit ihrer aktuellen Struktur.

Sobald eine Artikelnummer im linken Teil gewahlt wird, erscheinen die direkt darunter liegenden
Artikelnummern im rechten Teil des Fensters.

Alle vorhandenen Artikelnummern kdnnen tber Ziehen und Loslassen vom rechten Ausschnitt in den
linken verschoben werden. Fiur Mehrfachauswahl Strg-Taste benutzen.

Anmerkung: Es sind maximal zwei Hauptgerate und/oder direkt ankommende Leitungen nutzbar.

Wichtig beim Verschieben: Verschobene Teile werden in der Zielebene grundsatzlich
unten angefugt.
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Um ein Hauptgerat hinzuzufiigen

Das Symbol  wird vor der Referenz des Gerats angezeigt, das die grof3te nominale Stérke hat.
Um ein 2. Hauptgerat zu erhalten:
die gewiinschte Referenz (z.B. F2 L25L) auswéhlen

anklicken

Das Symbol  wird vor der Referenz des ausgewahlten Geréts angezeigt, das ebenso wie seine
Einbaugerate (wenn vorhanden) umpositioniert wird.

Um ein Hauptgerat zu l6schen:

Die gewlnschte Referenz auswahlen.
Den Button Hauptgerat l16schen anklicken

Dieses Hauptgerat wird nun zum Einbaugerat des verbleibenden Hauptgerates.
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Um eine direkt ankommende Leitung hinzuzufligen:
Den Button Direkt ankommende Leitung hinzufligen anklicken

Ist ein Hauptgerat vorhanden, wird es zum Einbaugerat und die direkt ankommende Leitung wird zum
Hauptgerat.

Um eine direkt ankommende Leitung zu l6schen:
Die gewunschte direkt ankommende Leitung auswahlen

Den Button Direkt ankommende Leitung I6schen anklicken
Das erste Einbaugerat wird zum Hauptgerat.

Zum AbschlieRen des Fensters anklicken

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10

-77 -



Danach

auf klicken

Hier kdnnen Sie entscheiden, ob der Aufbauplan automatisch oder manuell erstellt werden
soll.

Automatischer Aufbau auswéahlen

OK anklicken
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Die Position der Reihenklemmen im Schrank wird angezeigt und kann durch Anklicken

des Klemmensymbols geéndert werden (im Beispiel wie voreingestellt lassen).

OK und Weiter anklicken

Im nachfolgenden Fenster konnen bei Bedarf zusatzliche Schienensysteme ergénzt
werden. (im Beispiel wie voreingestellt lassen)

Weiter anklicken
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Folgende Optionen sind einstellbar (fur Beispiel wie voreingestellt lassen) :

Der Abstand zwischen den Hutprofilschienen

Gewiinschte Reihenanzahl pro Abdeckung (soweit moglich)

Zusatzliche Abdeckungen mit 75 mm H6he oben und unten im Schrank
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Hier kann zusatzlich eine Reihe flr Kabel freigelassen sowie zusatzlicher Platz fur die
Einspeisung, abhangig von der Einspeisestromstarke Uber

eingeplant werden.

Hinweis:
Um die Einstellungen der Einspeisung zu Ubernehmen, muss des Feld
Einspeiseplatz fir Hauptgerate angeklickt werden (Haken).

Mit oder ohne Kabelkanale im Schrank ( wenn mit: links oder rechts im Schrank platziert)

Platzierung der Hauptgerate (links oder rechts im Schrank)

Einstellungen fiir zusatzliche Kabelkanédle im Schrank (waagerecht und senkrecht)

Die eingestellten Optionen kénnen flr spatere Berechnungen als Standardwerte
gespeichert werden.

auf Weiter klicken
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Das Programm schlagt einen Schrank vor.

Mit den Tasten

und

kdnnen bei Bedarf andere

Schrankvarianten ausgewahlt werden.

Weitere Einstellmdglichkeiten (in Beispiel nicht andern) :
Weiteres Zubehdr ist durch Klicken auf das Symbol auswahlbar

Ein Sockel kann hinzugefligt werden.

Der Platzbedarf fir die Geréate wird angezeigt.
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Das Feld Konfiguration Gro3e vergleicht den ausgewahlten Schrank mit eventuell
eingegebenen Nischenmalien.

Auswahl der SchlielBungsart

Berechnung der Verlustleistung und Erwarmung des Schrankes (s. separate Schulung)

In der Voransicht wird der geplante Aufbau des ausgewahlten Verteilers dargestellt.

Weiter anklicken

Achtung:

Hier unbedingt Automatische Zeichnung bei der ersten Berechnung anklicken, um spater
einen Aufbauplan zu erhalten.

Die Einstellung wird bis zur nachsten Anderung fur zukiinftige Berechnungen als
Standardeinstellung tbernommen.

Wichtiger Hinweis:
Die Schrankberechnung wahlt nicht das Kleinmaterial wie Abdeckstreifen, Phasenschienen,

Sammelschienenklemmen usw. aus. Diese Teile sind je nach Bedarf in der Stiickliste zu
erganzen.

Button Fertigstellen anklicken
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Sie befinden sich danach im gedffneten Projekt auf der Reg.-Karte

In der angezeigten Stlickliste befinden sich die berechneten Schrankteile.

[

(s. Abb.)

Um den automatischen Aufbauplan zu sehen, fahren Sie mit dem nachsten Kapitel fort.
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1.3 Automatischer Aufbauplan nach einer Schrankberechnung

Ausgangspunkt: gedffnetes Projekt, Reg.-Karte
Um den Aufbauplan zu sehen, starten Sie das Aufbauplanmodul tiber
Menl Starten --> Aufbauplan

oder

Button anklicken

Sie gelangen in das nachfolgende Fenster :

Bestatigen Sie hier mit OK.

Es 6ffnet Sich ein neues Fenster:
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Bestatigen Sie auch hier mit OK.

Der Aufbauplan wird automatisch gezeichnet (Darstellung zunéchst mit geschlossener
AulRentr).

Tipp:

Bevor Sie sich die verschiedenen Ansichten ansehen, sollten Sie noch die
nachfolgenden Grundeinstellungen vornehmen, damit Sie auch alle Funktionen (wie
Moglichkeiten der BemalRung, korrekte Blattbeschriftung usw.) auf allen Ansichten zur

Verfligung haben.

Grundeinstellungen

Schieben Sie zuerst die 4 Symbolleisten in der angegebenen Reihenfolge an den oberen
bzw. linken Bildschirmrand neben- bzw. untereinander (siehe Bild).

Dazu:

Klicken Sie auf der jeweiligen Leiste in den grauen Bereich zwischen den Symbolen.
Halten Sie die Maustaste fest und schieben die Symbolleiste an den angegebenen Platz.

Gehen Sie auf das Menu Optionen  Rastergrofe,
stellen ein Raster (50,50) ein und
bestatigen mit OK.

Klicken Sie auf das Symbol Raster um dieses einzuschalten.
Ihre Aufbauplanzeichnung wird mit geschlossenen Tiren am Bildschirm angezeigt.
Um die anderen Ansichten zu speichern und anschlieRend bearbeiten zu kénnen:

Klicken Sie im Meni Arbeitblatt --> Neu an.

Sie erhalten folgendes Fenster:
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Waéhlen Sie bei Typ: die Ansicht Ansicht mit Abdeckungen aus und
bestatigen Sie mit OK.

Die Ansicht ist nun im Projekt gespeichert.

Klicken Sie nochmals im Menu Arbeitblatt --> Neu an
Wahlen Sie bei Typ: die Ansicht Ansicht ohne Abdeckungen aus und
bestatigen Sie mit OK.

Um die gewilnschte Ansicht des Aufbauplans zu sehen und damit das DIN-Blatt die richtige
Beschriftung erhalt:

offnen Sie die Ansicht Giber das Menii Arbeitsblatt --> Offnen
markieren Sie die gewtinschte Ansicht (z. B. Ansicht ohne Abdeckungen) in der ersten
Spalte
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und klicken Sie auf OK.

Der Aufbauplan wird in der ausgewahlten Ansicht dargestellt.
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Tipp: Arbeitsblatt nachtraglich wechseln

Um das Arbeitsblatt besser nutzen zu kénnen besteht die Mdglichkeit jederzeit im Aufbauplan
das Arbeitsblattformat zu wechseln.

Dazu:

* Menu Arbeitsblatt  Arbeitsblatt andern anklicken

* Reg.-Karte Arbeitsblatt anklicken

* das gewtlnschte Arbeitsblatt auswahlen und

* mit OK bestétigen

Schrank bemafen:

Klicken Sie auf das Symbol
oder
auf Meni Einfigen --> Bemaliung

Wichtig fur die genaue BemalRung:

Um die Eckpunkte genau zu fangen drlcken Sie die Alt — Taste, halten sie fest und
klicken dann auf den gewiinschten Eckpunkt.

Markieren Sie mit der linken Maustaste zuerst die linke obere Ecke, dann die rechte
obere Ecke des Schrankes.

Zur anschlieBenden Positionierung der MalRzahl (BemalRung) klicken Sie mit der linken
Maustaste oberhalb der beiden Eckpunkte auf das Blatt.

Die Bemal3ung wird an der markierten Stelle jetzt angezeigt.

Fuhren Sie die HOhenbemal3ung genauso durch.
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Schrank grofRer im Arbeitsblatt darstellen:

Klicken Sie auf Menl Ansicht --> ArbeitsblattgrofRe vergrof3ern
bestatigen Sie mit OK.

Der Schrank wird danach in der maximalen Grol3e dargestellt.

Artikel oder Bausteine des Schrankes auf dem Arbeitsblatt ablegen

Falls Sie Artikel oder Bausteine des Schrankes auf dem Arbeitsblatt ablegen wollen und kein
Platz vorhanden ist kann die Schrankdarstellung vorher verkleinert werden.

Dazu:
Klicken Sie auf MenlU Ansicht --> ArbeitsblattgroRe verkleinern
bestéatigen Sie mit OK.

Der Schrank wird verkleinert dargestellt.

Bei Bedarf kdnnen der Schrank sowie die eingebauten Teile (Bausteine, Tragschienen,
Einbaugerate usw.) jederzeit manuell verschoben oder auch ausgetauscht werden.

Dazu:
Teil durch Anklicken mit linker Maustaste markieren
nochmals mit gedrickter linker Maustaste Teil an gewiinschte Position ziehen und
loslassen
Elcom Uberpruft ob das Teil an dieser Position abgesetzt werden kann. Ist dies nicht
zulassig wird das Teil nicht verschoben.
Die Schrankberechnung ist beliebig oft wiederholbar. Schrankteile von der
vorhergehenden Schrankberechnung werden dabei aus der Stlickliste entfernt.

Weitere neue Funktionen im Aufbauplan:

Erwarmungsberechnung

Magnetplaner (zuséatzlich startbar)
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Speichern
Klicken Sie zum Speichern auf

das Symbol
oder
das Menu Arbeitsblatt --> Speichern.

Verlassen des Aufbauplanes
Klicken Sie im Menu Arbeitsblatt auf Beenden.

Sie gelangen zurtck in den Projektmanager.

Neunummerieren der Arbeitsblatter (z.B. nach Typ)

Falls Sie Arbeitsblatter geldscht haben sollten Sie, damit die Gesamtblattanzahl richtig angezeigt
wird, die Arbeitsblatter neu nummerieren.

Dazu:

Klicken Sie auf die Reg.-Karte .
Meni Dokumente  automatische Neunummerierung der Blatter ... anwéhlen

Ort auswéahlen (GB1;UV1 anklicken)
anklicken

anklicken

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10

-91 -



Ausdrucken

Reg.-Karte I:l anklicken

Stellen Sie lhren Drucker Uber Menl Projekt  Drucker einrichten ein

Mit OK bestatigen

Markieren Sie die Dokumente, die Sie ausdrucken wollen, durch Anklicken mit der linken
Maustaste.

Tipps:

Weitere Dokumente markieren:

Durch Festhalten der Strg-Taste und Anklicken der Dokumente mit der linken Maustaste
konnen Sie weitere Dokumente auswébhlen.

Alle Dokumente markieren:
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das erste Dokument

klicken Sie bei gedruckter Shift-Taste (Pfeil nach oben) mit der linken Maustaste auf
das letzte Dokument in der Liste.

Danach mit rechter Maustaste auf die markierten Dokumente klicken ( s. Abb.)
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Drucken... auswahlen
Die Dokumente werden anschlielend ausgedruckt.
SchlieB3en Sie das Projekt Uber Menl Projekt --> Projekt schliel3en.

Sie befinden sich danach im Projektmanager.

Hinweis:

Wenn Sie nur das Projekt schlieRen wollen: Klicken Sie auf Projekt --> Projekt schlielR3en

Wenn Sie Elcom komplett verlassen wollen: Klicken Sie auf Projekt --> Beenden

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10

-03 -




1.4 Ubung zu Steuerungsstromlaufplan

Erweitern Sie den Steuerungsstromlaufplan folgendermal3en:
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2. Beispiel 2
2.1 Einpoliger automatischer Stromlaufplan

2.1.1 Projekt anlegen

Legen Sie ein neues Projekt mit dem Menl Projekt  Neu an

Im Fenster Projektname einen Projektkurznamen eingeben und
mit OK bestatigen.

Das Programm erstellt automatisch das Anlagenkennzeichen.
Es wird ein griiner Ordner mit dem Namen GB1, Gebaude 1 angelegt.

Nun wird ein Ortsname (Verteilerbezeichnung) abgefragt:

Geben Sie als Kurzname: Z1 (Kurzname des Ortes) ein
bei Bezeichnung Zahlerschrankl (Langname des Ortes) ein und
bestatigen mit OK.

Es erscheint folgende Projektstruktur:
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2.1.2 Ubernehmen von Projektdaten

Sie befinden sich nun direkt auf der Registerkarte

Klicken Sie auf das Symbol
oder
auf das Menu Projekt  Projektdaten.

Im Fenster Projektdaten kénnen Sie nun Ihre Projektdaten auswahlen oder erganzen
(ist auch jederzeit nachtraglich noch maoglich).

bestéatigen Sie mit OK

2.1.3 Einpoligen automatischen Stromlaufplan erstellen

Klicken Sie auf das Symbol
oder

gehen auf das Menl Starten ~ Automatischer einpoliger Stromlaufplan
Es erscheint folgender Hinweis):

Ja anklicken

Ja anklicken

Hinweis:
Dadurch kénnen u. a. Abgangsstréme und Kabelkennzeichnungen eingetragen werden.
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Folgende Eingabetabelle erscheint:

Doppelklick auf markiertes Feld

Einspeisung Niederspannung auswahlen

OK anklicken
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Felder wie angegeben ausfillen bzw. einstellen
mit OK Ubernehmen

Doppelklick auf erstes Feld in Spalte Gruppenvorsicherung 6ffnet den Katalog
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Artikel CDA425D auswahlen
- Uber die Hierarchie

Dazu
zeilenweise von links nach rechts auswahlen wie dargestellt

ubernehmen mit

oder
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- Uber die Reg.-Karte I:

Dazu
Artikelnummer ‘ eintragen
einstellen
einstellen
auf klicken

Der Artikel erscheint im mittleren Fenster.
Artikel mit Doppelklick ins untere Fenster tibernehmen
eventuelle Abfrage mit Ja beantworten

anklicken

Damit wird der Artikel in die Tabelle Gbernommen.
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Markieren Sie das erste Feld in der Spalte Abgangssicherung

und wahlen Sie den nachsten Artikel (hier MBN116) aus.

danach anklicken

Tipp:

In der Hierarchieansicht kdnnen durch mehrfaches Anklicken von weitere Gerate
auch des gleichen Typs untereinander abgesetzt werden, ohne den Katalog zu schlie3en.
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Ubung: Setzen Sie die weiteren Geréte wie in der Gesamttabelle dargestellt ab.

Hinweis:
Zur schnelleren Suche finden Sie die zu den Betriebsmittelkennzeichen gehérenden
Artikelnummern in der Betriebsmittelliste auf der nachsten Seite (z. B. Q1 = CDA425D).
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Darstellung &ndern

Um nicht benétigte Spalten auszuschalten
Meni Ansicht  Reihen anklicken

gewunschte Punkte auswahlen
OK anklicken

Kennzeichnung der Ausgange

Doppelklick auf erstes Feld in Spalte Kennzeichnung Ausgang

Verbraucher Steckdose auswahlen
(hier wird zusatzlich automatisch das Ausgangssymbol festgelegt)
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mit OK Ubernehmen

Felder wie angegeben ausfillen

Hinweis:
Falls die Kabelbeschriftung eingetra

en werden soll:

anklicken

Der untere Bereich ist flr spatere Programmerweiterungen wie z.B.
Kurzschlussstromberechnung vorgesehen und z. Zt. nicht relevant.

mit OK bestatigen
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Ubung: Beschriften Sie die weiteren Abgénge auf die gleiche Weise (s. Abb.).

Tipp:
Speichern Sie ihr Projekt 6fter durch Anklicken des Symbols

Wahlen Sie fur

Luftung
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Heizllfter

Abgang ohne Symbol (z. B. Durchlauferhitzer)

und bestatigen Sie mit OK.
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andern Sie anschlie3end den Text bzw. weitere Einstellungen wie angegeben
und bestatigen Sie mit OK.

Hinweis:

Falls Sie ein Symbol austauschen wollen, I6schen Sie zunachst den alten Text in Spalte
Kennzeichnung Ausgang und setzen anschliel3end das neue Symbol dort durch
Doppelklick ein.
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Direktes Ausdrucken der Tabelle (NEU ab Elcom 5.1)

Dazu:
Drucker Uber Ment Arbeitsblatt  Drucker einrichten auswahlen und einstellen
Menu Arbeitsblatt  Druckansicht auswéhlen

Der Ausdruck erfolgt pro Arbeitsblatt.

zum Wechseln auf das nachste Arbeitsblatt anklicken
zum Wechseln auf das vorherige Arbeitsblatt anklicken
um Auszudrucken anklicken
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2.1.4 Darstellung der Stromlaufplane

Hinweis:

Falls Sie spater ein Projekt nochmals 6ffnen, markieren Sie zundchst den gewtinschten Ort
durch Anklicken mit der linken Maustaste, damit Sie die verschiedenen Module benutzen
kénnen und die vorhandenen Plane angezeigt werden.

Um die Stromlaufplane zu sehen
Meni Arbeitsblatt  Blatt 6ffnen anklicken

gewunschtes Arbeitsblatt mit Doppelklick in erster Spalte 6ffnen

Mit kann zwischen den Seiten gewechselt werden.

. E optimiert die Gesamtbilddarstellung
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Hinwels:

Mit dem Symbol gelangen Sie wieder in die Tabelle zurlick und kénnen dort bei Bedarf
jederzeit Anderungen vornehmen.

2.2 Projekt konvertieren in einpolige manuelle Stromlaufplane

Um manuelle Anderungen und Erganzungen (wie z. B. Querverweise) im Stromlaufplan
vornehmen zu kénnen, kann das Projekt einmalig in einen manuellen einpoligen
Stromlaufplan konvertiert werden. Die Tabelle entfallt in diesem Falle.

Dazu:
Menl Arbeitsblatt Speichern anklicken
Menl Arbeitsblatt Beenden anklicken

Reg.-Karte anklicken
Menl Projekt  Konvertieren auswahlen

mit Ja bestatigen
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Nummerierungsart auswahlen (hier; Standard)
OK anklicken

Reg.-Karte anklicken

/

Gewiinschtes Blatt durch Doppelklick in erster Spalte 6ffnen
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Uber das Symbol kénnen weitere Symbolpaletten getffnet und benutzt werden.

Symbolpalettenfenster tber Schlieen beenden
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Nach dem Bearbeiten Menu
Arbeitsblatt  Speichern und
Arbeitsblatt Beenden auswéahlen.

Die Gerate erscheinen in der Stuckliste (Reg.-Karte )
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2.3 Zahlerplatz planen mit ZPlan21

Klicken Sie dazu auf Meni Starten  Zahlerschrankberechnungen oder auf

Abfrage mit Ja beantworten
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VNB (hier KEW ) eingeben
Suchen anklicken
Weiter anklicken
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Weiter anklicken

Komplettfelder anklicken
Weiter anklicken
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Einstellungen wie angegeben auswéahlen
Weiter anklicken

Weiter anklicken
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Hier kann der Nennstrom der SLS-Schalter ausgewéhlt werden.

Weiter anklicken

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10

-122 -



Weiteres Schrankzubehdr ist auf dieser Seite auswahlbar.
Einstellungen wie abgebildet vornehmen
Um allgemeines Zubehor zu ergénzen klicken Sie bei Bedarf auf Feldzubeh6r
(Anzahl in erster Spalte eintragen)

Weiter anklicken
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Kein Anschlusskasten auswéahlen
Weiter anklicken

Der Aufbau wird in der Voransicht dargestellt.

\

zum Schlief3en anklicken
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Meni Projekt  Beenden anklicken

Alle Artikel erscheinen in der gleichen Stickliste.
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2.4 Zahlerschrank im Aufbauplan darstellen
Nun kann im Aufbauplan der Zahlerschrank mit den ausgesuchten Geraten bestiickt werden.

Dazu:
Aufbauplan starten Uber Menu Starten  Aufbauplan

DIN Blatt Aufbauplan Horizontal und Logo auswahlen
OK anklicken

OK anklicken
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Speichern Sie unter Menu Arbeitsblatt  Neu die verschiedenen Ansichten ab.
Zunachst bei Typ Ansicht mit Abdeckungen auswahlen
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mit OK bestatigen
Menu Arbeitsblatt  Neu auswéhlen

bei Typ Ansicht ohne Abdeckungen auswahlen
mit OK bestatigen
Offnen Sie Giber Menii Arbeitsblatt  Offnen das Arbeitsblatt ohne Abdeckungen

mit OK bestatigen
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Uber Menii Ansicht  ArbeitsblattgroRe vergroRern wird der Schrank an die GroRe
des Arbeitsblattes angepasst.

Speichern und schlieRen Sie den Aufbauplan tiber Menl
Arbeitsblatt —> Speichern und
Arbeitsblatt — Beenden.
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2.5.1 Ubung:

Bestlicken der Verteilerbausteine.
Bestilicken Sie die Verteilerbausteine im Aufbauplan mit den Geréaten aus der Projektdatenbank.

Dazu:
Meni Einfigen Produkt  Projekt anwéhlen

Markieren Sie die Teile die Sie absetzen wollen im linken Fenster durch Anklicken und

ubernehmen Sie diese mit ins rechte Fenster.
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Hier kann bei Bedarf die Reihenfolge fur das Absetzen noch geédndert werden.
Dazu:

Artikel markieren und mit nach oben oder mit unten in der Liste verschieben.

Um die Teile abzusetzen
klicken Sie auf

Die Artikel erscheinen nacheinander am Cursor und kénnen durch Anklicken mit der linken
Maustaste an ihrer Zielposition abgesetzt werden.
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Speichern und schlie3en Sie den Aufbauplan Gber Meni
Arbeitsblatt —> Speichern und
Arbeitsblatt —> Beenden.

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie bei der Bestiickung die TAB-Hinweise bzw. setzen Sie sich im
Zweifelsfall mit Inrem VNB in Verbindung.
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2.5.2 Ubung:
Dateniibernahme in Semiolog zur Beschriftung

Wabhlen Sie die Reg.-Karte

Starten Sie anschlielBend Semiolog innerhalb des Projektes tber
Meni Starten  Semiolog

Geben Sie einen Arbeitsblattnamen ein (z.B. Zahlerschrank 1) und
bestatigen Sie mit OK
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Wahlen Sie Beschriftungsstreifen

Hinweis: Wenn im Fenster Modell alle Zeilen grau hinterlegt sind (bei vorhandenem
Aufbauplan), wéahlt Semiolog automatisch den passenden Beschriftungsstreifen aus.

und
bestatigen Sie mit OK

Betriebsmittelkennzeichen und Zielbezeichnungen werden aus dem Aufbauplan bzw.
Stromlaufplan tbernommen. Sie kdnnen bei Bedarf geandert bzw. erganzt werden.
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Um Anderungen durchzufiihren klicken Sie auf ein Symbol (z.B. Kiihlschrank)

Im unteren Fenster Etikettenart wahlen Sie die Betriebsmittelkennzeichen mit Text
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Mit OK Ubernehmen
\

Um die Hintergrundfarbe zu andern:

bei Farbe der Fllung auf klicken

Gewdlinschte Hintergrundfarbe einstellen und mit OK bestétigen
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mit OK in Etikett ibernehmen
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Ubernahme der Einstellungen fur alle Etiketten
Um diese Einstellung auf alle weiteren Etiketten automatisch anzuwenden gehen Sie
folgendermalRen vor:

Das markierte Feld nochmals anklicken (Rand erscheint gestrichelt)
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Menl Werkzeuge  Standardetikett auswéhlen

mit OK bestatigen
Meni Projekt  Projekt speichern anklicken
Meni Projekt  Beenden anklicken

Semiolog neu starten Uber
Meni Starten  Semiolog

Ja anklicken
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mit OK bestatigen

mit OK bestatigen

Alle Etiketten werden mit den gewlnschten Werten dargestellt.
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Hinweis:
Betriebsmittelkennzeichen und Zielbezeichnungen werden automatisch aus dem
Stromlaufplan in alle Beschriftungsstreifen tbernommen.

Grof3e und Position der Gerate werden aus dem Aufbauplan tbernommen.

Sie kénnen vor dem Ausdrucken Uber Menl Projekt  Druckansicht angesehen

bzw. Uber angepasst werden.
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2.5.3 Ubung: Schalter und Steckdosen planen mit Varyo
Planen Sie fur die einzelnen Raume des Wohnhauses die Steckdosen und Schalter mit
Varyo.(s. ,Kurzbeschreibung zu Varyo*).
Importieren Sie anschlieRend das Varyo-Projekt in Elcom (s. folgendes Kapitel).

2.5.4 Projektimport in Elcom
Zum Importieren der Artikel in Elcom wahlen Sie bei getffnetem Elcom-Projekt
Meni Projekt  Varyoprojekt importieren ...

Wahlen Sie das gewiinschte Projekt aus und
klicken Sie auf OK
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Ziehen Sie mit gedriickter linker Maustaste das Symbol |:| vom rechten Fenster ins
linke Fenster auf das Symbol und lassen die Taste los.

Die Gebaudestruktur von Varyo wird in die Elcomstruktur Gbernommen.
Damit sind die Artikel in der Elcom-Stlckliste.
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3.

3.1

Werkzeuge fur Elcom

Mehrpoliger Stromlaufplan

3.1.1 Wichtige Bearbeitungsfunktionen

3.1.1.1 Markieren

Markieren einer Leitung oder eines Bereiches
Mit linker Maustaste auf Leitung oder Teil klicken --> rote Markierung erscheint
oder
Fenster Uber gewiinschtem Bereich aufziehen (Richtung beliebig):
Dazu:
o mit linker Maustaste erste Ecke anklicken
0 Taste festhalten
0 Maus zur zweiten Ecke bewegen und dort nochmals anklicken

Wichtig:
Alle Teile die markiert werden sollen, miissen komplett im Fenster liegen
(= Ganzfensterfunktion)

Markieren weiterer Teile
Sollen weitere Teile markiert werden:
bei gedriickter Shift-Taste weitere Teile anklicken

3.1.1.2 Markierung aufheben

Teile aus Markierung entfernen

Bei gedrickter Shift-Taste mit linker Maustaste auf Leitung oder Teil klicken
--> rote Markierung verschwindet am angeklickten Teil

oder

Fenster Uber gewiinschtem Bereich aufziehen (Richtung beliebig)

Dazu:
- mit linker Maustaste erste Ecke anklicken und Taste festhalten
- Maus zur zweiten Ecke bewegen und dort nochmals anklicken

Wichtig:
Alle Teile die demarkiert werden sollen, miissen komplett im Fenster liegen
(= Ganzfensterfunktion)

Markierung komplett aufheben
Aul3erhalb des markierten Bereiches mit linker Maustaste auf DIN-Blatt klicken
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3.1.1.3 Loschfunktionen

Es gibt zwei Moglichkeiten:

Léschen (mit oder Del -Taste)

oder

Funktionsgruppe Idschen (mit oder Menu Bearbeiten --> Funktionsgruppe
[6schen)

(VORSICHT; bitte nachfolgende Beschreibung beachten!)

3.1.1.3.1 Loschen ( mit oder Del -Taste)
[6scht nur die markierten Teile im Plan.

Anwenden zum Loschen

einzelner Klemmen im Stromlaufplan, ohne die gesamte Klemmengruppe zu l6schen.
von Schitzkontakten im Stromlaufplan, ohne das Schiitz und weitere Kontakte
mitzuléschen.

Loschen ( mit oder Del -Taste) im Stromlaufplan bei vorhnandenem Aufbauplan
Ist ein Stromlaufplan und ein berechneter Aufbauplan vorhanden, werden die
im Stromlaufplan geléschten Teile im Aufbauplan nicht geéndert.

Loschen ((mit oder Del -Taste) im Aufbauplan bei vorhandenem Stromlaufplan
Ist ein Stromlaufplan und ein berechneter Aufbauplan vorhanden, werden die im
Aufbauplan geléschten Teile in eine Projektdatenbank zurtickgelegt und kdnnen von
dort nochmals aufgerufen werden.

Der Stromlaufplan wird dadurch nicht geandert.

Loschen ( mit oder Del -Taste) im Aufbauplan ohne Stromlaufplan
Ist nur ein Aufbauplan vorhanden, wird das markierte Teil einschliel3lich Artikel geldscht.

Dazu:
Teile markieren

oder Del -Taste anklicken
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3.1.1.3.2 Funktionsgruppe I6schen ( VORSICHT !!!)
I6scht die gesamte Funktionsgruppe einschlief3lich Artikelzuweisung, zu der ein Symbol
gehort.

Anwenden zum Ldschen von
kompletten Klemmengruppen (z. B. X1 auf alle Blattern) einschlief3lich
Artikelzuweisung

Es genugt dabei, eine Klemme der Gruppe vorher zu markieren.

Schitzen mit allen Schitzkontakten einschlief3lich Artikelzuweisung
Es genlgt dabei, das Schitz oder einen der Kontakte vorher zu markieren.

Betriebsmitteln ( z. B. LS-Schalter mit Hilfsschalter usw.) einschlief3lich
Artikelzuweisung

Selbst angelegten Artikeln und Symbolen
Funktionsgruppe |I6schen bei vorhandenem Stromlaufplan und Aufbauplan

Ist ein Stromlaufplan und ein Aufbauplan vorhanden, werden die
im Stromlaufplan geldschten Gruppen auch im Aufbauplan rot gekennzeichnet

im Aufbauplan geldschten Gruppen auch im Stromlaufplan rot gekennzeichnet

Dazu:
Teil aus Funktionsgruppe markieren (z.B. Schiitzkontakt)

oder Meni Bearbeiten --> Funktionsgruppe l6schen anwéahlen

Ja anklicken

Der markierte Kontakt wird aus dem Stromlaufplan entfernt.

Weitere Kontakte und die Schiitzspule werden mit gekennzeichnet.

Diese Teile danach nochmals mit linker Maustaste anklicken und mit oder Del -
Taste ldschen.
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3.1.1.4 Abbrechen von Funktionen

3.2

3.2.1

Wollen Sie eine Funktion beenden, bestehen zwei Moglichkeiten:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol
oder

gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Arbeitsblatt (wichtig!) und
drucken Sie die ESC-Taste

Leitungen

Leitungen zeichnen

Hauptleitung (einzeln) zeichnen

Dazu:

oder Menu Einfuigen --> Draht --> Hauptleitung anwahlen
Anfangspunkt der Leitung mit linker Maustaste absetzen (anklicken)
an Eckpunkten: Einfachklick mit linker Maustaste
am Endpunkt: Doppelklick mit linker Maustaste

Mehrpolige Hauptleitung zeichnen (nur fur Verzweigungen!)

Hinweis:

Diese Funktion wird nur mehrpolig ausgefihrt, wenn bereits mehrpolige Leitungen auf
dem Arbeitsblatt vorhanden sind. Ist das Blatt leer, wird nur eine Hauptleitung
gezeichnet.

Dazu:

oder Menu Einfugen --> Draht --> mehrpolige Hauptleitung anwéhlen
Anfangspunkt der obersten (bzw. am weitesten links) liegenden Leitung mit linker
Maustaste anklicken
an Eckpunkten: Einfachklick mit linker Maustaste
am Endpunkt: Doppelklick mit linker Maustaste
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3.2.2 Leitungen verlangern oder verktrzen (gilt fir ein- und mehrpolige Hauptleitungen)
Menu Bearbeiten --> Drahtenden anklicken
auf das offenen Ende der Leitung klicken
==> |eitung wird rot markiert

Hinweis:
Bei jedem Driicken der Taste Esc kann nun der jeweils letzte Eckpunkt der markierten Leitung
nochmals gel6st werden.

anschliel3end Leitungsende mit Doppelklick (linke Maustaste) an gewlnschter Position
absetzen

3.2.3 Stick aus Leitung schneiden
je eine neue Leitung mit offenem Ende an das auszuschneidende Stiick ansetzen
beide Leitungen und das auszuschneidende Leitungsstlck in einem Fenster markieren
zum Loschen die Del-Taste (= Entf-Taste) betatigen

3.3 Klemmen und Klemmengruppen
Klemmen kénnen in verschiedenen Klemmengruppen angelegt werden.

3.3.1 Klemme in einer neuen Klemmengruppe anlegen:

in Symbolleiste Nr.1 Symbol auswahlen

mit rechter Maustaste kann Symbol vor dem Absetzen gedreht werden
Symbol in Zeichnung absetzen ==> Fenster: Funktionsgruppe erscheint
Registerkarte Eingabe anklicken

neue Klemmengruppenbezeichnung (z.B. X5) eingeben

OK anklicken

falls Fenster Attributverwaltung erscheint: OK anklicken

3.3.2 Klemme in einer vorhandenen Klemmengruppe anlegen (erganzen)

in Symbolleiste Nr.1 Symbol auswahlen

Symbol in Zeichnung absetzen ==> Fenster: Funktionsgruppe

Vorhandene Klemmengruppe fur die Klemme in Spalte Funktionsname anklicken
OK anklicken

falls Fenster Attributverwaltung erscheint: OK anklicken

3.3.3 Klemmennummerierung beim Absetzen der Klemme

Beim Absetzen einer Klemme erfolgt die Klemmennummerierung fortlaufend
(mit 1 beginnend). Dabei orientiert sich das Programm an der héchsten, im Ort bereits
vorhandenen Klemmennummer der ausgewahlten Klemmgruppe.

Die Klemmengruppenbezeichnung wird beim Absetzen abgefragt.
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3.3.4 Nachtragliche automatische Klemmennummerierung

Klemmen kdénnen unabhangig von den Betriebsmitteln nachtraglich komplett
durchnummeriert werden.

Dazu:
Meni Werkzeuge --> Neunummerierung der Klemmen anklicken

Hinweis zu Auswahlfenster:

Im Projekt: Die Klemmen werden fortlaufend nummeriert und kommen
im gesamten Projekt nur einmal vor.
Danach ist eine Neunummerierung Im aktiven Ort gesperrt.

Pro Ort: Die Nummerierung erfolgt fir das gesamte Projekt, aber in jedem Ort neu.
Im aktiven Ort: Die Nummerierung erfolgt nur im Ort des gedffneten Arbeitsblattes.
OK anklicken

3.3.5 Klemmennummerierung manuell
Andern von Klemmennummern

Dazu:

anklicken
Doppelklick mit linker Maustaste auf die zu &ndernde Klemmennummer
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neue Nummer (keine Sonderzeichen oder Buchstaben) eingeben und
mit OK bestatigen

Hinweis:
- Ist die Klemmenummer schon vorhanden, wird die doppelte Eingabe gesperrt.
- Wollen Sie die bisherige Nummer beibehalten: mit ESC-Taste abbrechen

3.3.6

N- und PE- Klemmensymbole benutzen die nicht mitnummeriert werden sollen
(far Dreileiterklemmen )

Sie kénnen in einer Klemmengruppe die nummerierte N-Klemme durch

und PE-Klemme durch aus der Symbolpalette Nr.1 ersetzen.

Dazu:

zu ersetzendes Klemmensymbol markieren und

nur mit Del-Taste I6dschen!

ACHTUNG: Nicht Funktionsgruppe ldschen benutzen, da sonst die gesamte
Klemmengruppe geldéscht bzw. als geléscht markiert wird !!!)

N- oder PE- Klemmensymbol aus Symbolpalette Nr.1 auswahlen und absetzen (mit
linker Maustaste anklicken)

Klemmengruppenbezeichnung andern
Komplette Klemmengruppe umbenennen

Das Umbenennen einer kompletten Klemmengruppe in eine noch nicht vorhandene
Klemmgruppe ist jederzeit moglich (z.B. X1 in X5).

Dazu:

M anklicken und

Doppelklick auf die zu Andernde Klemmengruppenbezeichnung an einer Klemme
neue Klemmengruppenbezeichnung eingeben:

in Feld Kennzeichen: max. 4 Zahlen oder Buchstaben (auch Punkt méglich),

in Feld (Klemmgruppen-) Nummer: max. 4 Zahlen

OK anklicken

falls Fenster Attributverwaltung erscheint: OK anklicken

Hinweis:

Bei einer automatischen Neunummerierung bleibt die Klemmengruppenbezeichnung

erhalten.
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Teile einer vorhandenen Klemmengruppe in eine andere Klemmengruppe
uméandern

Dazu:

anklicken
zu andernde Klemmen mit gedrtickter linker Maustaste markieren
rechte Maustaste betatigen
Symbol zuweisen anwéhlen
Reg.-Karte Eingabe anklicken

gewiinschte Klemmengruppenbezeichnung eingeben
mit OK bestatigen

Hinweis:
Wird eine Klemmengruppe nachtréaglich aufgeteilt:
manuelle Artikelanpassung fur neue und alte Gruppe durchfihren

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10

-151 -



3.3.7 Direkte Klemmeneingabe in der Kalkulation

Hinweis:
Die nachfolgende Eingabemdglichkeit kann benutzt werden, wenn kein Stromlaufplan vorliegt.

Ausgangspunkt: Geoffnetes Projekt , Reg.-Karte

Erstes freies Feld in Spalte Hersteller markieren
Meni Einfigen  Produkt anklicken

==> Fenster Funktionsgruppe einfigen erscheint (s. Abb.)
Registerkarte Hierarchie anklicken (falls nicht angezeigt)

Menge eingeben
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Hinweis:
Da die Artikelzuweisung bei Klemmen pro Klemmengruppe erfolgt, kdnnen alle Klemmen
der Klemmgruppe X1 hier eingegeben werden.

Auswaéhlen (Hinzufligen wenn schon Klemmen vorhanden) anklicken

Hinweis:
Sind bereits Klemmen vorhanden, haben Sie die Méglichkeit neue Klemmen

einer bestehenden Klemmengruppe zuzuordnen (ist voreingestellt)

oder

in einer neuen Klemmengruppe abzulegen (durch Anklicken von <neu>).

OK anklicken
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Fuhren Sie die vorherigen Schritte fir die Klemmgruppe X1 solange durch, bis alle
Klemmen zugewiesen sind.

Hinweis:
Bei mehreren Klemmgruppen mufl3 die Artikelzuweisung fur jede Klemmengruppe
separat durchgefthrt werden.
Sie konnen die Klemmen im Katalog anstatt tiber die Reg. Karte Hierarchie auch tber
die Reg. Karte Suche auswahlen.

Zum Beenden des Elektronischen Kataloges klicken Sie auf Schliel3en.

Ihre Stickliste enthalt danach die von lhnen eingegebenen Klemmen.
Weitere Klemmen kénnen jederzeit erganzt werden.
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3.4 Andern von Kontaktnummern an Stromlaufplansymbolen

Wichtig:

Fuhren Sie eine Umnummerierung der Kontakte eines Schitzes wie nachfolgend beschrieben
erst durch, wenn alle Kontakte zu diesem Schiitz abgesetzt sind, da andernfalls bereits
geénderte Kontaktbezeichnungen auf die Originalbeschriftung zurliickgesetzt werden.

Durch die Umnummerierung &ndert sich auch automatisch die Beschriftung der
Kontaktquerverweise.

Hinweis:
Wird ein umnummeriertes mehrpoliges Schitz kopiert oder als Makro abgespeichert,

erhalt die Kopie oder das Makro wieder die Originalbeschriftung.
(Ausnahme bei Textuberlagerung)

Im Stromlaufplan Menl Optionen  Optionen, Registerkarte Symbole wie angegeben
einstellen:

Symbolpalette aktivieren

Schitz mit 4 SchlieRern anklicken und absetzen

Artikel auswahlen

im folgenden Fenster Nummerierung der Klemmen den Klemmenkontakt mit der Maus
anwahlen, den Sie &ndern mochten (hier z. B. 7).
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Abwahl anklicken und
Unten rechts neue Bezeichnung eingeben (auch alphanumerisch z. B. 9a méglich)

zum Ubernehmen OK anklicken (NICHT auf Zuweisen)

Hinweis:
Zuweisen bewirkt, dass die im mittleren rechten Feld markierten Klemmenbezeichnungen
(hier 7 und 8) wiederherstellt werden.
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Nachtragliche Anderung von Gerateklemmenbezeichnungen

Auch nachtraglich kann eine Umnummerierung der Gerateklemmen einfach vorgenommen
werden.

Dazu:

M anklicken

Doppelklick auf eine Gerateklemmenbezeichnung
Abwahl anklicken

Unten rechts neue Bezeichnung eingeben

OK anklicken
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3.5 Erstellen eines Firmenlogos
Das Firmenlogo muf3 im Bitmap-Format (.bmp) vorhanden sein.
Es kann erzeugt werden z.B. durch Einscannen oder Erstellen in einem Zeichenprogramm (z.B.
Paint).
Beispiel mit Paint:
Menu Start --> Programme --> Zubehdr  Paint anklicken

Folgende Einstellung vornehmen:

Meni Bild  Attribute

Breite 250 und Hohe 100 eingeben

OK anklicken

Symbol fur Text anwahlen
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gestricheltes Rechteck mit der gedrtckten linken Maustaste aufziehen (s. oben)
Folgende Einstellung vornehmen:

MenlU Ansicht  Formatsymbolleiste

z.B. Arial GrofRe 11 wahlen

Gewilnschten Text eingeben (z. B. Firmenadresse)

eventuell Zeichnung hinzufiigen

Hinweis:
Beim automatischen Anpassen des Logos orientiert sich Elcom an der weil3 unterlegten
Flache. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihr Logo mdglichst diese Flache ausfullt.

Sie konnen die Flache auch nachtraglich verkleinern, indem Sie
- mit dem Mauszeiger an die untere rechte Ecke des weil3en Feld gehen.

Sobald an dieser Stelle ein schrager Doppelpfeil erscheint, driicken Sie die
Maustaste und ziehen die Ecke soweit zu lhrem Logo, dass mdglichst wenig freie weil3e
Flache Ubrig bleibt

Meni Datei  Speichern unter anklicken

in Logoverzeichnis ..\Elcom\5.1\Logo wechseln

als Dateinamen z.B. logo.bmp eingeben

Taste Speichern dricken und

Paint verlassen Uber Menl Datei  Beenden.
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3.6 Einbinden des Firmenlogos in ein Projekt

Hinweis:

Beim Anlegen eines Stromlaufplanblattes kann das Firmenlogo fur das gesamte Projekt
ausgewahlt werden.

Dies ist auch jederzeit nachtraglich méglich.

Die danach erstellten neuen Projekte erhalten automatisch das auswabhlte Logo.

Eine Anderung ist jederzeit moglich.

Beispiel zum nachtraglichen Einbinden oder Andern eines Logos in ein Projekt:

Elcom starten

Projekt durch Doppelklick auf den Projektnamen 6ffnen

Ort z.B. HV anwahlen

Reg.-Karte anklicken
beliebiges Arbeitsblatt 6ffnen mit Doppelklick auf erste Spalte
Meni Arbeitsblatt  Umbenennen anklicken

Reg. Karte Arbeitsblatt anklicken

Taste (rechts neben dem Feld Logo-Datei des Projektes) anklicken
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gewiinschte Logodatei anwahlen und
Offnen anklicken.

mit OK Ubernehmen

Hinweis:
Das Logo wird danach in allen Blattern des Projektes dargestellt.
Gleichzeitig bleibt es fur nachfolgende Projekte bis zum nachsten Wechsel voreingestellt.
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4. Anhang

4.1 Elcom-Verzeichnisse (Standardeinstellungen)
Einstellungen lhrer Verzeichnisse andern

Die Projekte werden im Verzeichnis ..\Elcom\5.1\Project jeweils in einem eigenen Unterordner
gespeichert.

Neu: Zusatzlich wird bei jedem Schliel3en ! eines Projektes eine Kopie des Projektes im
Speicherungsverzeichnis abgelegt.
Beim Arbeiten mit Netzwerken kann dies auch auf einen Server gelegt werden.

Dazu:
Das Verzeichnis [Netzwerkbuchstaben oder Laufwerk]:\ Elcom\5.1\Sichern mit
Explorer anlegen.
Im Projektmanager Menl Ansicht --> Optionen... anwahlen
rechten gelben Ordner anklicken und
neues Sicherungsverzeichnis auf Netzwerk anwéhlen (Standard ... :\\Elcom\5.1\Sichern).

Die Sicherungen werden danach automatisch dorthin abgelegt.

Frage: Ist Elcom netzwerkfahig?

Antwort: | Nein, das Programm muf} auf jeder Arbeitsstation einzeln installiert werden. Das
Projekt- und das Speicherungsverzeichnis kann auf ein Netzlaufwerk verschoben
werden. Im Meni ,Ansicht* Funktion ,,Optionen“ Registerkarte ,Verzeichnisse"
kann durch die Anwahl des entsprechenden gelben Ordners das gewlnschte
Verzeichnis angewahlt werden.

ACHTUNG!!!
* Projektkonvertierungen nur auf einem Festplattenlaufwerk vornehmen.
* Ein Projekt darf nur von einem Benutzer bearbeitet werden.

Es ist deshalb sinnvoller das Projektverzeichnis auf dem Arbeitsplatzrechner zu lassen.
Kopieren Sie vor der Bearbeitung eines Projektes dieses auf die jeweilige Festplatte und
markieren Sie das Projekt im Speicherungsverzeichnis, damit das Projekt nicht von einem
anderen Benutzer gleichzeitig bearbeitet wird.

Frage: |Warum wird ein Projekt nicht angezeigt, obwohl es sich im Projektordner
befindet?

Antwort: | Uberpriifen Sie ob Dateien oder der Projektordner schreibgeschiitzt sind.

Schreibschutz aufheben:
Datei markieren, mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften und Schreibschutz
entfernen.
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4.2 Beschriftung DIN Blatt

thager
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4.3 Ubersicht Nutzungsmaglichkeiten von Elcom
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Es gibt mehrere Mdglichkeiten lhre Aufbauplane zu erstellen.
Innerhalb der Schrankberechnung kdnnen Sie wahlen zwischen:

1A

oder

1B

und
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2A

oder

2B

oder
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2C

Im Aufbauplan kdnnen Sie wahlen zwischen:

3A

oder

3B
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Beispiel 1 (1A2A)
komplette Berechnung von Schrank mit Tragschienen, Bausteinen und Sammelschienen
nur fur die Kalkulation

Wahlen Sie innerhalb der Schrankberechnung:

und

Das Ergebnis der Schrankberechnung finden Sie in der Kalkulation.
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Im Aufbauplan befinden sich danach keine Artikel in der Projektdatenbank (s. Abb.)

Tipp:

Wenn Sie anschlieBend den einpoligen automatischen Stromlaufplan auswahlen,

wird eine Tabelle mit den vorhandenen Einbaugeréaten erzeugt. Gleichzeitig werden die
Einbaugerate in die Projektdatenbank tibernommen.

Wechseln Sie danach wieder in den Aufbauplan, kdnnen Sie die Einbaugerate aus der
Projektdatenbank manuell absetzen.
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Beispiel 2 (1A2B3A)

Berechnung und automatischer Aufbau von Schrank mit Tragschienen, Bausteinen,
Sammelschienen

manuelle Platzierung der Einbaugerate aus der Projektdatenbank

Wabhlen Sie innerhalb der Schrankberechnung:

und

Wahlen Sie anschlieBend im Aufbauplan:

Danach Projektdatenbank aufrufen
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Doppelklick auf die Einbaugeréte

Aufbauen anklicken und Einbaugeréate nacheinander absetzen

Sie haben nun die Mdglichkeit, sich einen Schrank mit Tragschienen und Bausteinen direkt aus

dem Elektronischen Katalog auszuwahlen und anschlie3end die Einbaugerate aus der
Projektdatenbank dort zu erganzen.
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Hinweise:

Bei zusétzlich vorhandenem Stromlaufplan:
Falls Sie den komplett besttickten Schrank spater markieren und

mit der Entf-Taste (= Del-Taste oder Radiergummisymbol ) I6schen, liegen die im
Stromlaufplan noch vorhandenen Artikel in der Projektdatenbank (und sind somit auch noch
in der Kalkulation vorhanden).

Wollen Sie alle Teile bei vorhandenem Stromlaufplan auch aus der Kalkulation lI6schen,

benutzen Sie Funktionsgruppe [6schen Die geltschten Teile sind danach im
Stromlaufplan rot markiert.

Ohne Stromlaufplan
Ist kein Stromlaufplan vorhanden, werden mit der Entf-Taste (= Del-Taste) auch die
Einbaugerate aus der Projektdatenbank geldscht.

Aktualisieren der Kalkulationsdaten

Damit die Kalkulation angepasst wird, klicken Sie dort auf
Reg.-Karte Bearbeiten
Meni Projekt  Menge anpassen
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Beispiel 3 (LA2C3A)
komplette Berechnung und automatischer Aufbau von
Schrank mit Tragschienen, Bausteinen, Sammelschienen und Einbaugeraten

(Diese Version entspricht dem ersten Beispiel im Grundkurs)

Wahlen Sie innerhalb der Schrankberechnung:

und
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Wahlen Sie anschlieRend im Aufbauplan

Ergebnis:
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Beispiel 4 (1A2C3B = 1A2B3B)

Berechnung von Schrank mit Tragschienen, Bausteinen und Sammelschienen
manuelle Platzierung aller Teile im Aufbauplan

(Schrank mit Tragschienen, Bausteinen, Sammelschienen, Einbaugeréte) aus der
Projektdatenbank

Wabhlen Sie innerhalb der Schrankberechnung:

und

Wahlen Sie anschlieRend im Aufbauplan
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Alle Teile kdnnen anschliel3end aus der Projektdatenbank entnommen und platziert
werden.

Achten Sie auf die richtige Reihenfolge:
- Schrankunterteil
Schranktur
Tragschienen
Bausteine
Sammelschienen
Einbaugerate
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Beispiel 5 (1B2B3A)
Manuelle Auswahl der Bausteine und Sammelschienen im Magnetplaner

Berechnung von Schrank mit Tragschienen
Automatische Platzierung der Bausteine im Aufbauplan nach den Vorgaben im Magnetplaner

Manuelle Platzierung der Einbaugerate aus Projektdatenbank im Aufbauplan

Waéhlen Sie innerhalb der Schrankberechnung:

weiter wie in Beispiel 6 bis zur Abfrage:

Zeichnung des Gehéauses allein anklicken
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Wahlen Sie anschlieRend im Aufbauplan

Die Einbaugerate konnen anschlielend aus der Projektdatenbank in den Aufbauplan eingesetzt
werden.
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Beispiel 6 (1B2C3A)
Manuelle Auswahl der Bausteine und Sammelschienen

Berechnung von Schrank mit Tragschienen
Automatische Platzierung der Einbaugerate im Aufbauplan

Dazu:
Schrankberechnung starten

Weiter anklicken

Manueller Aufbau auswahlen
OK
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Weiter anklicken

Der Elektronische Magnetplaner wird aufgerufen.
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In der unteren Zeile wird der zugewiesene Platz flir Klemmen (hier -8) und Einbaugerate
(hier -58 Platzeinheiten) angezeigt.

D.h. bei den Klemmen werden mindestens 8 PLE"s und bei den Einbaugeraten 58 PLE’s
bendtigt.

Eindeutig zugeordnete Bausteine (wie z. B. fur Trenner) befinden sich bereits auf dem Blatt
und brauchen somit nur noch positioniert zu werden.

Dazu:
Symbol anklicken (damit ist es markiert)
Taste loslassen und
nochmals bei gedriickter linker Maustaste Baustein an gewtnschte Position ziehen und
loslassen

Hinweis:
Beginnen Sie in der linken unteren Ecke.
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Auf der rechten Seite kdnnen Symbolpaletten fur univers-Bausteine (Uber ) ein- bzw.
ausgeschaltet werden.
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Zum Auswahlen von Bausteinen aus den Paletten

Symbol anklicken

Hinweis:
Wird ein Baustein mehrfach bendtigt, kann er durch mehrmaliges Anklicken in der Symbolpalette
aufgenommen und anschlie3end hintereinander abgesetzt werden.

Taste loslassen
und

Symbol auf gerasterter Zeichenflache absetzen.

zweimal anklicken (da Baustein zweimal bendtigt wird) und
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absetzen durch Anklicken

einmal anklicken und absetzen

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10

-187 -



Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10

-188 -



Wichtig:

Sammelschienen

Sammelschienen werden hier nicht wie in der automatischen Schrankberechnung pro Baustein
erganzt. Sie haben dadurch die Mdglichkeit bei mehreren nebeneinandersitzenden Bausteinen
fur Sammelschienen diese mit durchgehenden Sammelschienen manuell zu bestiicken.

Dazu:

Sammelschienenauswahl anklicken

passende Sammelschienen auswahlen (Menge =1 nicht verandern !)

Hinzufiigen anklicken
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Hier kann Polzahl, Abstand und das Kennzeichen der Sammelschienen (abhéngig vom
Baustein) eingegeben werden (s. 0.)

OK anklicken

Die Sammelschienen hangen am Cursor und kénnen durch Anklicken im entsprechenden
Baustein abgesetzt werden.

Tipp:
Falls Sie die falschen Schienen ausgewahlt haben (zu lang oder falscher Abstand) die sich nicht
absetzen lassen, brechen Sie mit der ESC-Taste ab.
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Ist Besttickung fertig

Meni Projekt  Schlie3en anklicken

OK anklicken
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Voransicht ermdglicht sich den Schrank anzusehen. Hier kann nichts verandert werden.
Anderungen kdnnen spater im Aufbauplan durchgefihrt werden.

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10

-192 -



Um zur Schrankberechnung zurtickzukehren

Klicken Sie auf
Dann
Weiter anklicken

Automatische Zeichnung auswéhlen

Fertigstellen anklicken
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Die Stlckliste enthalt nun die ausgewahlten Artikel.

Starten Sie anschlieRend den Aufbauplan
OK anklicken

Automatisch auswahlen und
OK anklicken
Schalten Sie auf Ansicht ohne Abdeckungen um

Ergebnis:
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Beispiel 7
Manueller Aufbauplan ( nach Auswahl der Teile in Kalkulation oder Stromlaufplan)

Waurden Artikel in der Kalkulation bereits eingegeben, kdnnen sie danach im Aufbauplan direkt
aus der Projektdatenbank entnommen und abgesetzt werden.

Hinweis: Schranke, Tragschienen, Bausteine und Sammelschienen sind nur in der
Kalkulation oder im Aufbauplan eingebbar (nicht im Stromlaufplan).

Zum Absetzen vorhandener Artikel im Aufbauplan:
Meni Einfigen --> Produkt --> Projektdatenbank anklicken
Die Artikel erscheinen zunachst auf der linken Seite der Projektdatenbank.
Machen Sie einen Doppelklick auf die einzelnen Artikel.
Achten Sie dabei auf die richtige Reihenfolge:
- Schrank
Tragschienen
Bausteine

Sammelschienen
Einbaugerate

in der Projektdatenbank anklicken

Die Artikel hangen anschliel3end nacheinander in der Auswahlreihenfolge am Cursor.

Hinweis zum Schrank:
Nachdem das Schrankunterteil abgesetzt ist hangt anschlieRend die Tir am Mauszeiger.
Diese kann direkt in den Schrank durch Anklicken eingesetzt werden.
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Hinweis zu den Tragschienen:
Zum Absetzen der Tragschienen erscheint ein kleines Quadrat am Cursor.
Die Ansicht wird automatisch umgeschaltet.

Klicken Sie mit dem Cursor

einmal an den oberen Ansatzpunkt der Schiene
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anschliel3end einmal an den unteren Ansatzpunkt der Schiene im Schrank

Hinweis:
Beachten Sie, dass das Absetzen nur mdglich ist, wenn das rote Schraubersymbol erscheint.

Wiederholen Sie das ganze mit der zweiten Tragschiene
Setzen Sie nun die Bausteine, die Gerate und zum Schluf? die Reihenklemmen
(s. nachfolgender Hinweis) wie im Aufbauplan dargestellt, durch Anklicken nacheinander

ab.
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Hinweis zum Absetzen der Reihenklemmen im Aufbauplan

Beim Absetzen der Klemmengruppe (z.B. X1) erscheint am Cursor ein kleines gelbes Rechteck
(Beginn der Klemmengruppe).

Zum Absetzen:

Klicken Sie einmal an den Anfangspunkt der gewlinschten Hutschiene

ziehen Sie den Mauscursor bis zum Anschlag nach rechts und
klicken Sie zum Absetzen einmal an dieser Stelle
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Hinweis:

Jede Klemmengruppe wird als separater gelber Balken dargestellt.

Ist eine Klemmengruppe langer als die Hutschiene, kann der Rest auch auf einer anderen
Hutschiene abgesetzt werden.

Sind alle Teile abgesetzt
Meni Arbeitsblatt --> Speichern und
Menu Arbeitsblatt --> Beenden anklicken
SchlieB3en Sie das Projekt Uber
Meni Projekt --> Projekt schlieRen

Danach befinden Sie sich im Projektmanager.
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Beispiel 8
Manueller Aufbauplan ( direkte Auswahl der Teile aus Katalog z. B. fir Nachplanungen)

Legen Sie ein neues Projekt an und erstellen Sie manuell folgenden Aufbauplan:

Stuckliste:

FP31T [Wandschrank, univers, H 500xB 300xT205mm Wandaufbau+Wandeinbau, RAL 9002, IP43/I

UNO3A |[Tragschiene,Univers,450mm,Satz = 2 Stick

UD11A1 |Baust.univers N, H150xB250mm, geschlossen mit waager. Hutschienen fur Reihenklem

UD21B1 |Baust.univers N, H300xB250mm, geschlitzt m. waag. Hutschienen f Reiheneinbaugeréat

[y Eey ey ey

CDS463D|FI-Schutzschalter 4P 63A 30mA A Typ QuickConnect

10

MBS116 |LS-Schalter 1P 6kA B-16A QuickConnect 1M

10

KX04F |Reihenklemme fir Phasenleiter 0,5 - 4gmm

10

KX04H |Reihenklemme fir Schutzleiter 0,5 - 4gmm

10

KX04N [Reihenklemme fir Neutralleiter 0,5 - 4gmm

Ansicht ohne Abdeckungen

Wichtiger Hinweis zum manuellen Aufbauplan:

Achten Sie darauf, dass die Reihenfolge wie beim praktischen Aufbau eingehalten
wird, d.h. Schrankgeh&use, Tragschienen, Bausteine und zum Schluss erst die
Modulargerate, Klemmen und Sammelschienen (wenn vorhanden) auswahlen.
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Vorgehensweise:
Legen Sie ein neues Projekt an tber

Menl Projekt  Neu

OK anklicken

Ortskurzname eingeben
OK anklicken

Aufbauplan starten
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Arbeitsblatt auswahlen und
OK anklicken

Es wird ein leeres Blatt angezeigt.

Hinweis:
Speichern Sie zunéchst die drei wichtigsten Ansichten ab.

Dies ist notwendig fur:
eine korrekte Beschriftung beim Ausdruck
BemalRungen
und
fur das Erstellen eigener grafischer Symbole

Klicken Sie dazu auf
Arbeitsblatt  Speichern (fir die momentane ,Ansicht Au3entiren geschlossen®)
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MenuU Arbeitsblatt  Neu

Ansicht mit Abdeckungen (Uber schwarzen Pfeil) auswéhlen
OK anklicken
Arbeitsblatt  Neu
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Ansicht ohne Abdeckungen (lUber schwarzen Pfeil) auswéhlen
OK anklicken

Weiterer Vorteil:

Spatere Anderungen auf einer der Ansichten werden automatisch in die beiden anderen
Ubertragen, da die gleiche Datenbank benutzt wird.

Tipp zum schnelleren Arbeiten:
Um nicht nach jeder Artikelauswahl zwischen Katalog und Absetzen des Artikels
wechseln zu missen, legen Sie die Teile zunachst in die Projektdatenbank.

Dazu im Aufbauplan:

Men0 Einfugen --> Produkt --> Projektdatenbank anklicken

auf Hinzufigen klicken

Reg.-Karte anklicken

erste Artikelnummer (z. B. FP31T) eingeben
auf Suchen klicken

mit OK Artikel ins untere Fenster ilbernehmen
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im Feld Menge gewiinschte Stiickzahl ( hier : 1) eintragen

Hinweis zum Zubehor:
Zubehor kann bei Bedarf an dieser Stelle ergénzt werden durch :

Anwahl der Reg.-Karte
Doppelklick auf Zubehdrartikel (im mittleren Feld)

anklicken

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10

- 205 -



Der Artikel erscheint in der Projektdatenbank auf der rechten Seite (s. Abb. Pkt. 1).

Vorteil: Gleichzeitig bleibt der Katalog getffnet.

—P

Geben Sie nun alle Artikel der obigen Stiickliste auf diese Art nacheinander ein.

Wichtig:

Um weitere Produkte suchen zu konnen, achten Sie darauf, dass im Auswahlfeld Suchen
Produkt aktiviert ist (s. Abb. Pkt. 2).

Hinweis zu den Klemmen:
Die Klemmen gehoéren alle zur Klemmengruppe X1.

danach mit Katalog schliel3en
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in der Projektdatenbank anklicken

Die Artikel hangen anschlieRend nacheinander in der Auswahlreihenfolge am Cursor.

Hinweis zum Schrank:
Nachdem das Schrankunterteil abgesetzt ist hangt anschlieRend die Tir am Mauszeiger.
Diese kann direkt in den Schrank durch Anklicken eingesetzt werden.

Hinweis zu den Tragschienen:
Zum Absetzen der Tragschienen erscheint ein kleines Quadrat am Cursor.
Die Ansicht wird automatisch umgeschaltet.
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Klicken Sie mit dem Cursor

einmal an den oberen Ansatzpunkt der Schiene

anschliel3end einmal an den unteren Ansatzpunkt der Schiene im Schrank

Hinweis:
Beachten Sie, dass das Absetzen nur méglich ist, wenn das rote Schraubersymbol
erscheint.

Wiederholen Sie das ganze mit der zweiten Tragschiene
Setzen Sie nun die Bausteine, die Gerate und zum Schlufd die Reihenklemmen
(s. nachfolgender Hinweis) wie im Aufbauplan dargestellt, durch Anklicken nacheinander ab..

Erstellt durch Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Technische und bauliche Anderungen vorbehalten!
Stand Februar 10

- 208 -



Hinweis zum Absetzen der Reihenklemmen im Aufbauplan

Beim Absetzen der Klemmengruppe (z.B. X1) erscheint am Cursor ein kleines gelbes
Rechteck (Beginn der Klemmengruppe).

Zum Absetzen:

klicken Sie einmal an den Anfangspunkt der gewtinschten Hutschiene

ziehen Sie den Mauscursor bis zum Anschlag nach rechts und
klicken Sie zum Absetzen einmal an dieser Stelle
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Hinweis:

Jede Klemmengruppe wird als separater gelber Balken dargestellt.

Ist eine Klemmengruppe langer als die Hutschiene, kann der Rest auch auf einer anderen
Hutschiene abgesetzt werden.

Sind alle Teile abgesetzt
Meni Arbeitsblatt --> Speichern und
Menl Arbeitsblatt --> Beenden anklicken

Schliel3en Sie das Projekt tiber
Menu Projekt --> Projekt schliel3en

Danach befinden Sie sich im Projektmanager.

Um Elcom zu schliel3en
Menl Projekt  Beenden anklicken
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