INnovatier 1ot IN de kleinste details
veldverdelers 160 mm diep

/0 gemakkelik is het nog nooit geweest

Met de veldverdelers van Hager maakt u nog sneller een professionele verdeleroplossing.
Bij de ontwikkeling stond centraal dat de installateur gemakkelijker en sneller moest kunnen
monteren en installeren. Die missie is geslaagd, wat bijvoorbeeld blijkt uit de eigenschappen
die op deze pagina’s gepresenteerd worden.

De voordelen voor u: Technische eigenschappen:

Snelle en eenvoudige plaatsing door middel van het e Complete opbouwverdeler met QuickConnect aansluit-
QuickSet montageraam klemmen, klasse Il

Niet meer in de kast boren of schroeven: e Diepte: 160 mm

gewoon ophangen

e Kleur: RAL9010 helderwit
Eenvoudig te verwijderen kunststof voetjes beschermen de

verdeler tijdens de montage tegen vuil en beschadigen ® Breedtes: 300 tot 1050 mm

De verpakking fungeert als beschermhoes tot aan het e Beschermingsgraad: IP44 met deur / IP30 zonder deur
moment van oplevering
e Ook als inbouw- / hollewandverdeler, zie pag. 9.16

Keurig af te werken met de kabelkanaalkap, die eenvoudig
is op te klikken



Expert
oS

Verdelers
tot 125 A

Snelle plaatsing

Het nieuwe QuickSet montageraam
is uniek. Het raam is gemakkelijk
waterpas op de wand te monteren.
U hangt de kast in één beweging
aan het raam. Zo komt hij altijd
goed terecht.

Invoeren van de kabels

Flexibele kabelinvoerflenzen met
een grotere capaciteit (46 kabels).
De flenzen zijn van buitenaf uit te
nemen en met een simpele insteek-
techniek te plaatsen.

Afneembare en stelbare
deur

Met de handige stelmogelijkheid
voor deuren kan de deur gemakke-
lijk en precies afgesteld worden.
Deuren kunnen zowel rechts als
links aangeslagen worden.

De kabelkanaalkap

Kan zonder boren of schroeven di-
rect op de kast worden geklikt.
Alle verdelers hebben de hiervoor
benodigde openingen. Direct een
net afgewerkt resultaat.

Kunststof voetjes

Ze beschermen de behuizing
tijdens montage tegen krassen en
vervuiling. De voetjes zijn tevens
een ideale handgreep bij het
verplaatsen of hangen van de kast.
Na montage gemakkelijk te
verwijderen.

De verpakking:
veelzijdig en functioneel

De verpakking van stevig karton is
ideaal om de verdeler in voor te berei-
den. Na het monteren schuift u het
deksel als een beschermhoes weer
over de verdeler; om vervuiling en
beschadiging te voorkomen.

De behuizing:
staat als een huis

U hoeft geen voorstansingen meer
uit te breken. De talrijke geinte-
greerde openingen in de behuizing
zijn netjes af te werken met kunst-
stof afdekkingen (IP44).

De solide staalconstructie maakt
de behuizing nog torsievaster.

Inbouwen:
geen probleem

Met de stabiele verstelbare muur-
haken als toebehoren, kan de
verdeler probleemloos ingebouwd
worden. Zie ook de inbouwverde-
lers vanaf pagina 9.16.




Veldverdelers IP44/(30) met PE-klemmen, klasse |l

:hagerj

Veldverdeler

- voor componenten tot max.
125A

- opbouw-, inbouw of gedeelte-
lijk verzonken montage

- diepte 160 mm

- complete verdeler met of zon-
der deur, montageraam en

afdekplaten
- met QuickSet-ophangraam
- met QuickConnect-klemmen
- kabelinvoering boven en
onder met invoerflenzen
- Kleur: RAL9010 (helderwit)
- Norm:
NEN-EN-IEC 60439-1/3

Meer technische informatie

vanaf pag. 9.22.

_ Veldverdeler IP44/(30), hoogte 500 mm quickset Q
Eigenschappen:
[ g - per veld DIN-rail 35 x 7,5 mm, afstand 125 mm
- 18 PE-klemmen per veld
| PE- Zonder deur IP30 Met deur IP44
ﬂ Omschrijving Breedte klemmen Velden Mod. Verp. Best.nr. Best.nr.
| Veldverdeler, 500x300x161 mm 300 18 1 36 FWQ31P1 FWQ31P
\ - Veldverdeler, 500x550x161 mm 550 18 2 72 1 FWQ32P1 FWQ32P
' Veldverdeler, 500x800x161 mm 800 18 3 108 1 FWQ33P1 FWQ33P
il Veldverdeler, 500x1050x161 mm 1050 18 4 144 1 FWQ34P1 FWQ34P
g Veldverdeler 1P44/(30), hoogte 650 mm QuickSet Q
| Eigenschappen:
— - per veld DIN-rail 35 x 7,5 mm, afstand 125 mm
oy : e - 52 PE-klemmen per veld
— —]

1 — = PE- Zonder deur IP30 Met deur IP44
= — — Omschrijving Breedte klemmen Velden Mod. Verp. Best.nr. Best.nr.
1 i o Veldverdeler, 650x300x161 mm 300 22 1 48 1 FWQ41P1 FWQ41P

Veldverdeler, 650x550x161 mm 550 22 2 9% 1 FWQ42P1 FWQ42P

: Veldverdeler, 650x800x161 mm 800 22 3 144 A1 FWQ43P1 FWQ43P
FWQ44P1 Veldverdeler, 650x1050x161 mm 1050 22 4 192 1 FWQ44P1 FWQ44P
Veldverdeler 1P44/(30), hoogte 800 mm quickset Q

Eigenschappen:
- per veld DIN-rail 35 x 7,5 mm, afstand 125 mm
- 22 PE-klemmen per veld

PE- Zonder deur IP30 Met deur IP44
Omschrijving Breedte klemmen Velden Mod. Verp. Best.nr. Best.nr.
Veldverdeler, 800x300x161 mm 300 22 1 60 FWQ51P1 FWQ51P
Veldverdeler, 800x550x161 mm 550 22 2 120 1 FWQ52P1 FWQ52P
FWQ53P Veldverdeler, 800x800x161 mm 800 22 3 180 1 FWQ53P1 FWQ53P
Veldverdeler, 800x1050x161 mm 1050 22 4 240 1 FWQ54P1 FWQ54P
4 . o
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Veldverdelers IP44/(30) met PE-klemmen, klasse |l

:hagerj

G Veldverdeler IP44/(30), hoogte 950 mm QuickSet Q
s b Eigenschappen:
pmm—— . - per veld DIN-rail 35 x 7,5 mm, afstand 125 mm
o - 22 PE-klemmen per veld
— ! PE- Zonder deur IP30 Met deur IP44 o <
- Omschrijving Breedte klemmen Velden Mod. Verp. Best.nr. Best.nr. E, o
pu— Veldverdeler, 950x300x161 mm 300 22 1 72 1 FWQ61P1 FWQ61P 5 =
+ S =
- Veldverdeler, 950x550x161 mm 550 22 2 144 1 FWQ62P1 FWQ62P > 2
FWQ61P Veldverdeler, 950x800x161 mm 800 22 3 216 1 FWQ63P1 FWQ63P
Veldverdeler, 950x1050x161 mm 1050 22 4 288 1 FWQ64P1 FWQ64P
- Veldverdeler 1P44/(30), hoogte 1100 mm QuickSet Q
o — Eigenschappen:
m— - - per veld DIN-rail 35 x 7,5 mm, afstand 125 mm
iy - 22 PE/N klemmen per veld
—
- PE- Zonder deur IP30 Met deur IP44
— T Omschrijving Breedte klemmen Velden Mod. Verp. Best.nr. Best.nr.
= Veldverdeler, 1100x300x161 mm 300 22 1 84 1 FWQ71P1 FWQ71P
. b Veldverdeler, 1100x550x161 mm 550 22 2 168 1 FWQ72P1 FwWQ72pP
FWQ72P1 Veldverdeler, 1100x800x161 mm 800 22 3 252 1 FWQ73P1 FWQ73P
Veldverdeler, 1100x1050x161 mm 1050 22 4 336 1 FWQ74P1 FWQ74P
Afscheiding, verticaal
|
.
Omschrijving Verp. Best.nr.
Afscheiding vert. voor veldverdelers H=500 mm, D=160 mm 1 UZ30F1
Afscheiding vert. voor veldverdelers H=650 mm, D=160 mm 1 UZ40F1
Afscheiding vert. voor veldverdelers H=800 mm, D=160 mm 1 UZ50F1
Afscheiding vert. voor veldverdelers H=950 mm, D=160 mm 1 UZ60F1
[ Afscheiding vert. voor veldverdelers H=1100 mm, D=160 mm 1 UZ70F1
UZ40F1
Afscheiding, horizontaal
Eigenschappen:
- voor één veldbreedte
%
UZO1F1 Omschrijving Verp. Best.nr.
Afscheiding horiz. voor veldverdelers B=300 mm, D=160 mm 1 UZO01F1
Isolatiestuk
Eigenschappen:
- ten behoeve van geisoleerde opbouw DIN-rail 7,5 mm
usaT Omschrijving Verp. Best.nr.
Isolatiestuk met schroeven (1 set = 2 stuks) 25 us4T
4 . o
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Veldverdelers IP44/(30) voor rijgklemmen, klasse |

:hagerj

Veldverdeler

- voor componenten tot max.
125A

- opbouw-, inbouw of gedeelte-
lijk verzonken montage

- diepte 160 mm

- complete verdeler met of zon-
der deur, montageraam en
afdekplaten

- met QuickSet-ophangraam

- met DIN-rail en gesloten af-
dekplaat in bovenste compar-
timent, zonder aardklemmen.

- kabelinvoering boven en
onder met invoerflenzen

- Kleur: RAL9010 (helderwit)

- Norm:
NEN-EN-IEC 60439-1/3

Meer technische informatie

vanaf pag. 9.22.

Veldverdeler 1P44/(30), gesloten afdekplaat boven,
hoogte 800 mm

Eigenschappen:
- DIN-rail 35 x 15 mm, afstand 150 mm

Zonder deur IP30

QuickSet Q

Met deur IP44

Omschrijving Breedte Velden Mod. Verp. Best.nr. Best.nr.

Veldverdeler, 800x550x161 mm 550 2 72 1 FWQ52N1 FWQ52N

Veldverdeler, 800x800x161 mm 800 3 108 1 FWQ53N1 FWQ53N
FWQ52N

Veldverdeler 1P44/(30), gesloten afdekplaat boven, QuickSet Q

hoogte 950 mm

Eigenschappen:
- DIN-rail 35 x 15 mm, afstand 150 mm

Zonder deur IP30

Met deur IP44

Omschrijving Breedte Velden Mod. Verp. Best.nr. Best.nr.
L Veldverdeler, 950x550x161 mm 550 2 96 1 FWQ62N1 FWQ62N
Veldverdeler, 950x800x161 mm 800 3 144 1 FWQ63N1 FWQ63N
Veldverdeler, 950x1050x161 mm 1050 4 192 1 FWQ64N1 FWQ64N
FWQ63N
—— Veldverdeler 1P44/(30), gesloten afdekplaat boven, QuickSet Q
[ hoogte 1100 mm
== Eigenschappen:
ey = - DIN-rail 35 x 15 mm, afstand 150 mm
o
‘ﬂ Zonder deur IP30 Met deur IP44
s p— Omschrijving Breedte Velden Mod. Verp. Best.nr. Best.nr.
--""- "_‘,.l] Veldverdeler, 1100x550x161 mm 550 2 120 1 FWQ72N1 FWQ72N
.ﬂ.-— Veldverdeler, 1100x800x161 mm 800 3 180 1 FWQ73N1 FWQ73N
- Veldverdeler, 1100x1050x161 mm 1050 4 240 1 FWQ74N1 FWQ74N
FWQ73N1
r . o
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Veldverdelers IP44/(30) leeg, klasse |l

:hagerj

Veldverdeler

- voor componenten tot max. zie pag. 9.21.

niet modulaire componenten

125A - gebruik univers N inbouw-sys-

- opbouw-, inbouw- of gedeel-
telijk verzonken montage

- diepte 160 mm

- voor het zelf samenstellen van
de indeling.

- draagprofielen, afdekplaten en
toebehoren zie volgende
pagina’s

- montageplaten voor opbouw

- kabelinvoering boven en
onder met invoerflenzen
- Norm:
NEN-EN-IEC 60439-1/3

teem met DIN-rail afstand 150

mm mogelijk mits inbouw-

diepte dit toelaat (max.125 A)
- met QuickSet-ophangraam

Meer technische informatie

vanaf pag. 9.22.

Veldverdeler 1P44/(30), leeg, hoogte 500 mm

Zonder deur IP30

QuickSet Q

Met deur IP44

Omschrijving Breedte Verp. Best.nr. Best.nr.

Veldverdeler, 500x300x161 mm 300 1 FWQ31D1 FWQ31D

: Veldverdeler, 500x550x161 mm 550 1 FWQ32D1 FWQ32D
FWQ32D Veldverdeler, 500x800x161 mm 800 1 FWQ33D1 FWQ33D
Veldverdeler, 500x1050x161 mm 1050 1 FWQ34D1 FWQ34D

Veldverdeler 1P44/(30), leeg, hoogte 650 mm QuickSet Q

Zonder deur IP30 Met deur IP44

Omschrijving Breedte Verp. Best.nr. Best.nr.

Veldverdeler, 650x300x161 mm 300 1 FWQ41D1 FWQ41D

Veldverdeler, 650x550x161 mm 550 1 FWQ42D1 FWQ42D

. Veldverdeler, 650x800x161 mm 800 1 FWQ43D1 FWQ43D
FWQ44D1 Veldverdeler, 650x1050x161 mm 1050 1 FWQ44D1 FWQ44D
Veldverdeler 1P44/(30), leeg, hoogte 800 mm QuickSet Q

Zonder deur IP30

Met deur IP44

Omschrijving Breedte Verp. Best.nr. Best.nr.
Veldverdeler, 800x300x161 mm 300 1 FWQ51D1 FWQ51D
Veldverdeler, 800x550x161 mm 550 1 FWQ52D1 FWQ52D
Veldverdeler, 800x800x161 mm 800 1 FWQ53D1 FWQ53D
Veldverdeler, 800x1050x161 mm 1050 1 FWQ54D1 FWQ54D
Veldverdeler 1P44/(30), leeg, hoogte 950 mm QuickSet Q

Zonder deur IP30

Met deur IP44

Verdelers

tot 125 A

Omschrijving Breedte Verp. Best.nr. Best.nr.

Veldverdeler, 950x300x161 mm 300 1 FWQ61D1 FWQ61D

Veldverdeler, 950x550x161 mm 550 1 FWQ62D1 FWQ62D

o Veldverdeler, 950x800x161 mm 800 1 FWQ63D1 FWQ63D

> Veldverdeler, 950x1050x161 mm 1050 1 FWQ64D1 FWQ64D
FWQ61D

— Veldverdeler IP44/(30), leeg, hoogte 1100 mm quickset Q

Zonder deur IP30 Met deur IP44

Omschrijving Breedte Verp. Best.nr. Best.nr.

Veldverdeler, 1100x300x161 mm 300 1 FWQ71D1 FWQ71D

Veldverdeler, 1100x550x161 mm 550 1 FWQ72D1 FWQ72D

Veldverdeler, 1100x800x161 mm 800 1 FWQ73D1 FWQ73D

= Veldverdeler, 1100x1050x161 mm 1050 1 FWQ74D1 FWQ74D
FWQ72D1

r . o
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Veldverdelers, onderdelen montagerek

:hagerj

Montageprofielen

Eigenschappen:
-1 veld
- 1 set = 2 stuks

Omschrijving Verp. Best.nr.
Montageprofiel, 450 mm 3 UNO3A
Montageprofiel, 600 mm 3 UNO4A
Montageprofiel, 750 mm 3 UNO5A
UNO3A Montageprofiel, 900 mm 3 UNOGA
Montageprofiel, 1050 mm 3 UNO7A
DIN-rails
Eigenschappen:
UzZo1B4 - voor het bevestigen op montageprofiel UN...A
-35x15x1,5mm
Omschrijving Verp. Best.nr.
DIN-rail, 1 veld 1 uUzoiB4
DIN-rail, 2 velden 1 uUzo2B4
DIN-rail, 3 velden 1 Uzo3B4
DIN-rail, 4 velden 1 Uzo4B4
Dubbele dekselhoudervoet
Eigenschappen:
- voor montage op het verticale montageprofiel
Omschrijving Verp. Best.nr.
Dubbele dekselhoudervoet met schroeven 1 UZ00A4
UZ00A4
Dekselhouder laag
Eigenschappen:
- reserve-onderdeel
- voor veldverdeler FW...P
UZ01A2 - 1 stuk
Omschrijving Verp. Best.nr.
Dekselhouder laag 1 UZ01A2
Draadgeleider, klein
Eigenschappen:
- van kunststof, voor het verleggen van bedrading
- horizontaal met adapter UZ01V1 of op de achterzijde van de DIN-
rail
- verticale montage op het montageprofiel
- met weerhaken, waardoor de bedrading op zijn plaats blijft
- kanaaldeksel te monteren
- in veldverdeler te monteren
- 1 set = 20 stuks
uz25v2
Omschrijving Verp. Best.nr.
Draadgeleider (20 stuks) 1 uz25v2
Adapter draadgeleiderklem
Eigenschappen:
- groot/klein
- kunststof voor het bevestigen van draadgeleiders
Omschrijving Toelichting Verp. Best.nr.
uzoive Adapter horizontaal op de DIN-rail 35x15x 1,5 mm, 150 mm railafstand 1 set=20 stuks UZ01V1
Adapter alleen voor DIN-rail 35x7,5x1 mm 1 set=20 stuks UZ01V2

125 mm railafstand (meterbord en veldverdeler toepassing)

\
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Veldverdelers, afdekplaten

:hagerj

Afdekplaten gesloten, klemmenstroken, hoogte 150 mm

Eigenschappen:

- gesloten
Omschrijving Breedte [mm] Verp. Best.nr.
3 N— Afdekplaat 250 1 US11A1 g <
. Afdekplaat 500 1 US12A1 g &
US11A1 Afdekplaat 750 1 US13A1 § o
= Afdekplaten gesloten, klemmenstroken, hoogte 300 mm
—w Eigenschappen:
- gesloten
Omschrijving Breedte [mm] Verp. Best.nr.
Afdekplaat 250 1 US21A1
Afdekplaat 500 1 US22A1
i ” Afdekplaat 750 1 US23A1
=
US21A1
" Afdekplaten met sleuf, modulaire componenten, hoogte 150 mm
' Eigenschappen:
- DIN-rail afstand 150 mm
Omschrijving Breedte [mm] Verp. Best.nr.
= - Afdekplaat 250 1 US11A2
) Afdekplaat 500 1 US12A2
UST1A2 Afdekplaat 750 1 US13A2
Afdekplaten met sleuf, modulaire componenten, hoogte 300 mm
= Eigenschappen:
- DIN-rail afstand 150 mm
Omschrijving Breedte [mm] Verp. Best.nr.
Afdekplaat 250 1 US21A2
Afdekplaat 500 1 US22A2
- Afdekplaat 750 1 US23A2
US21A2
- Afdekplaten met sleuf, modulaire componenten, hoogte 450 mm
l‘ Eigenschappen:
- DIN-rail afstand 150 mm
I| Omschrijving Breedte [mm] Verp. Best.nr.
Afdekplaat 250 1 US31A2
I-: Afdekplaat 500 1 US32A2
l Afdekplaat 750 1 US33A2
US31A2
r . o
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Veldverdelers, afdekplaten

:hagerj

Afdekplaten met sleuf, modulaire componenten, hoogte 600 mm

Eigenschappen:
- DIN-rail afstand 150 mm

Omschrijving Breedte [mm] Verp. Best.nr.
| Afdekplaat 250 1 US41A2
Afdekplaat 500 1 US42A2
I
US41A2
B Afdekplaten voor NHOO mespatroonlastscheiders, hoogte 300 mm
Bl r
1 Eigenschappen:
- op DIN-rail
- DIN-rail afstand 150 mm
- US21D1 voor 2 scheiders NHOO
- US22D1 voor 4 scheiders NHOO
Omschrijving Breedte [mm] Verp. Best.nr.
- — Afdekplaat 250 1 US21D1
' Afdekplaat 500 1 Us22D1
Us21D1
- Reserve afdekplaten met sleuf voor DIN-railafstand 125 mm veldverdelers
Eigenschappen:
- DIN-rail afstand 125 mm
Omschrijving Aantal sleuven Hoogte (mm) Breedte [mm] Verp. Best.nr.
Afdekplaat 3 450 250 1 US31A3
Afdekplaat 4 600 250 1 US41A5
Afdekplaat 5 750 250 1 US51A5
Afdekplaat 6 900 250 1 US61A5
Afdekplaat 7 1100 250 1 US31A3+US41A5
US31A3
Isolatiestuk
Eigenschappen:
- voor DIN-rails 35 x 15 x 1,5 mm
- UZ01Z2: voor doorlopende DIN-rail horizontaal en verticaal
tussen montageprofielen
- UZ00Z2: voor 1 DIN-rail, met bevestigingsschroeven
Uzooz2 Omschrijving Verp. Best.nr.
Isolatiestuk 1 uzo1z2
Isolatiestuk (2 stuks) 1 Uz00z2
Bevestigingsschroef
Eigenschappen:
-+4,2x95mm
- plaatsnijdend
- set = 100 stuks
Omschrijving Verp. Best.nr.
Bevestigingsschroef, 4,2 x 9,5 mm 1 Uz100

9.8
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Veldverdelers, inbouwramen

:hagerj

Inbouwramen voor wandinbouwmontage, hoogte 500 mm

Eigenschappen:
- voorzijde verdeler tot stucwerk max. 45 mm

Omschrijving Breed. voor verd. Velden Verp. Best.nr.
Inbouwraam, 1 veld, 500x300 352 FWQ31 1 1 FZ011B g <
Inbouwraam, 2 velden, 500x550 602 FWQ32 2 1 FZ012B g @
/ Inbouwraam, 3 velden, 500x800 852 FWQ33 3 1 FZ013B 25
Inbouwraam, 4 velden, 500x1050 1102 FWQ34 4 1 FZ014B
FzZ012B
S Inbouwramen voor wandinbouwmontage, hoogte 650 mm
Eigenschappen:
- voorzijde verdeler tot stucwerk max. 45 mm
Omschrijving Breed. voor verd. Velden Verp. Best.nr.
Inbouwraam, 1 veld, 650x300 352 FWQ41 1 1 FZ021B
Inbouwraam, 2 velden, 650x550 602 FwWQ42 2 1 FZ022B
/ Inbouwraam, 3 velden, 650x800 852 FWQ43 3 1 FZ023B
Inbouwraam, 4 velden, 650x1050 1102 FWQ44 4 1 FZ024B
Fz022B
— Inbouwramen voor wandinbouwmontage, hoogte 800 mm
Eigenschappen:
- voorzijde verdeler tot stucwerk max. 45 mm
Omschrijving Breed. voor verd. Velden Verp. Best.nr.
Inbouwraam, 1 veld, 800x300 352 FWQ51 1 1 FZ11B
Inbouwraam, 2 velden, 800x550 602 FWQ52 2 1 FZ12B
l,//’ Inbouwraam, 3 velden, 800x800 852 FWQ53 3 1 FZ13B
Inbouwraam, 4 velden, 800x1050 1102 FWQ54 4 1 FZ14B
Fz12B
e Inbouwramen voor wandinbouwmontage, hoogte 950 mm
Eigenschappen:
- voorzijde verdeler tot stucwerk max. 45 mm
Omschrijving Breed. voor verd. Velden Verp. Best.nr.
Inbouwraam, 1 veld, 950x300 352 FWQ61 1 1 FZ21B
Inbouwraam, 2 velden, 950x550 602 FWQ62 2 1 FZ22B
/ Inbouwraam, 3 velden, 950x800 852 FWQ63 3 1 FZ23B
Inbouwraam, 4 velden, 950x1050 1102 FWQ64 4 1 FZ24B
Fz22B
e Inbouwramen voor wandinbouwmontage, hoogte 1100 mm
Eigenschappen:
- voorzijde verdeler tot stucwerk max. 45 mm
Omschrijving Breed. voor verd. Velden Verp. Best.nr.
Inbouwraam, 2 velden, 1100x550 602 FwQ72 2 1 FZ32B
Inbouwraam, 3 velden, 1100x800 852 FWQ73 3 1 FZ33B
V,—— Inbouwraam, 4 velden, 1100x1050 1102 FWQ74 4 1 FZ34B
FZ32B
Inbouwset wandverdeler
Eigenschappen:
- set = 4 stuks
EZ900 Omschrijving Verp. Best.nr.
Inbouwset wandverdeler 1 set FZ900
r . o
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Veldverdelers, deuren

:hager/

Reservedeuren, links

- alleen te gebruiken in combinatie met rechtse deur

Omschrijving

voor verd.

Verp.

Best.nr.

Deur, links, verdeler IP44, 500x250 FWQ33 1 FZOO3N
Deur, links, verdeler IP44, 500x500 FWQ34 1 FZ004N
Deur, links, verdeler IP44, 650x250 FWQ43 1 FZO0O7N
Deur, links, verdeler IP44, 650x500 FWQ44 1 FZ008N
Deur, links, verdeler IP44, 800x250 FWQ53 1 FZ0O11N
FZ003N Deur, links, verdeler IP44, 800x500 FWQ54 1 FZ012N
Deur, links, verdeler IP44, 950x250 FWQ63 1 FZ015N
Deur, links, verdeler IP44, 950x500 FWQ64 1 FZ016N
Deur, links, verdeler IP44, 1100x250 FWQ73 1 FZ023N
Deur, links, verdeler IP44, 1100x500 FWQ74 1 FZ024N
Reservedeuren, rechts met stangensluiting 1P44
Omschrijving voor verd. Verp. Best.nr.
| Deur, rechts,verdeler IP44, 500x300 FWQ31 1 FZO001N
I Deur, rechts,verdeler IP44, 500x550 FWQ32/33/34 1 FZ002N
Deur, rechts,verdeler IP44, 650x300 FWQ41 1 FZOO5N
Deur, rechts,verdeler IP44, 650x550 FWQ42/43/44 1 FZOO6N
b/gﬂ Deur, rechts,verdeler IP44, 800x300 FWQ51 1 FZO09N
FZ014N Deur, rechts,verdeler IP44, 800x550 FWQ52/53/54 1 FZ010N
Deur, rechts,verdeler IP44, 950x300 FWQ61 1 FZ013N
Deur, rechts,verdeler IP44, 950x550 FWQ62/63/64 1 FZ014N
Deur, rechts,verdeler IP44, 1100x300 FWQ71 1 FZ021N
Deur, rechts,verdeler IP44, 1100x550 FWQ72/73/74 1 FZ022N
[ Zichtvensterdeur, breedte 550 mm
Eigenschappen:
- voor uitwisseling
‘ - 2 velden breed
L— - voor verdelerbreedte: 550 tot 1050 mm
Omschrijving Verp. Best.nr.
Deur, IP44, met zichtvenster, 650x550 1 FZ104N
g Deur, IP44, met zichtvenster, 800x550 1 FZ106N
FZ106N Deur, IP44, met zichtvenster, 950x550 1 FZ110N
Deur, IP44, met zichtvenster, 1100x550 1 FZ102N
e
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Veldverdelers, toebehoren

:hager/

Kabelopvangprofiel

Eigenschappen:

- voor trekontlasting

- inbouw boven en onder
- C-profiel 25 x 10 mm

In de gedrukte catalogus

- sleufmaat: 11 mm staat bij dit artikel een g«
FZ850S - lengte: 140 mm verkeerd bestelnummer. g :‘l‘d
P
Omschrijving Verp. Best.nr.
Kabelopvangprofiel, 1 veld 1 FZ850S
Montageplaten met verdiepingsbeugel
Eigenschappen:
- met verdiepingsbeugel
- verdieping 29 mm
Omschrijving Verp. Best.nr.
uT268 Montageplaat, veldverdeler, 115x210 mm 1 UT26A
Montageplaat, veldverdeler, 215x210 mm 1 uT26B
Kabelkanaalkap
Eigenschappen:
\ - voor veldverdeler FWQ...P, FWQ...D en FWQ...N
- kleur: RAL9010
- montage op de verdeler
B - inclusief bevestigingsbeugels
FZ441N
Omschrijving Breedte [nm]  Verp. Best.nr.
Kabelkanaalkap 300 1 FZ441N
Kabelkanaalkap 550 1 FZ442N
Kabelkanaalkap 800 1 FZ443N
Kabelkanaalkap 1050 1 FZ444N
= 4“ Sokkels, diepte 160 mm, hoogte 100 mm
- : Omschrijving Verp. Best.nr.
d Sokkel, veldverdeler, 100x300x160 1 FZ611EN
Sokkel, veldverdeler, 100x550x160 1 FZ612EN
FZ612EN Sokkel, veldverdeler, 100x800x160 1 FZ613EN
Sokkel, veldverdeler, 100x1050x160 1 FZ614EN
Sokkels, diepte 160 mm, hoogte 200 mm
Omschrijving Verp. Best.nr.
Sokkel, veldverdeler, 200x300x160 1 FZ621EN
Sokkel, veldverdeler, 200x550x160 1 FZ622EN
o Sokkel, veldverdeler, 200x800x160 1 FZ623EN
FZ622EN Sokkel, veldverdeler, 200x1050x160 1 FZ624EN
s
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Veldverdelers, toebehoren :hager/

_am Deursluiting

4 Eigenschappen:
l o ‘ - met 2 sleutels voor montage achteraf
- andere sleutelnummers op aanvraag

FZ597N

Omschrijving Verp. Best.nr.

Cilindersluiting, met 2 sleutels 1242E 1 FZ597N

) ‘ Verzegelbaar deksel met sluiting
2 7\ i - voor meer sluitingen, zie pag. 10.16
q . . (hoofdstuk 10, univers-verdelers 205 mm)

QT

Omschrijving Verp. Best.nr.
Sluiting, IP44 vierkant, verzegelbaar, 8 mm 1 FZ821N
Sluiting, IP44 vierkant, verzegelbaar, 7 mm FZ822N
Sluiting, IP44 voor schroevendraaier, verzegelbaar FZ823N
Sluiting, IP44 met cilinderslot, verzegelbaar FZ824N

FZ824N

—_

DIN-rail, verdiept

Eigenschappen:
-1 veld
- verdieping tot 29 mm

Omschrijving Verp. Best.nr.

DIN-rail veldverdeler, 7,5 mm 1 U82A

DIN-rail, geisoleerd opgesteld, verdiept

Eigenschappen:
-1 veld
- verdieping tot 21 mm

Omschrijving Verp. Best.nr.

DIN-rail, veldverdeler, 7,5 mm 1 UT22B

Ophangbeugels

Eigenschappen:
- als opbouw- en inbouwmontagehulp
- 1 set = 4 stuks

Omschrijving Verp. Best.nr.

Ophangbeugels voor verdeler IP44 1 FZ803B

FZ803B

Afstandsset voor directe ophanging (zonder QuickSet raam)

Eigenschappen:

- montagehulp indien QuickSet ophangraam niet gebruikt kan worden

- uitvulblokken voor ophanging rechtstreeks aan de ophanghaken
- - 1 set = 4 stuks

Fz803D

Omschrijving Verp. Best.nr.

Afstandsset voor directe ophanging 1 FZ803D

9.12 Technische wijzigingen voorbehouden



Veldverdelers, toebehoren

:hagerj

FZ794

Tekeninghouder DIN A4

Omschrijving

Verp.

Best.nr.

Tekeninghouder kunststof transparant 230x310 mm

10

FZ794

Tekeninghouder A4 metaal met bevestigingsschroeven vanaf verd. H800xB550

FZ707

2003 TV

LAISHAYT

L

FZ791N

Lakstift

Eigenschappen:
- voor het bijwerken van lakschade

Omschrijving

Verp.

Best.nr.

Lakstift, 12 ml, kleur RAL9010

FZ791N

Afdekstroken

Eigenschappen:

- 221 mm lang

- voor het afdekken van een sleuf
- in 9 mm raster voorgestanst

- RAL9010 (helderwit)

Omschrijving

Verp.

Best.nr.

Afdekstroken, RAL9010, afbreekbaar, 221 mm

10

S358

Afdekstroken, vergrendelbaar

10

ZZ34S

uZz005

Coderingsstrookhouders, zelfklevend

Eigenschappen:

- 1 veld voor 12 mod.

- om te plakken op de afdekplaat
- 1 set =12 stuks

Omschrijving

Verp.

Best.nr.

Coderingsstrookhouders

1 set

UZ005

uZz006

Coderingsstroken, papier

Eigenschappen:
-1 veld voor 12 mod.

- om in coderingsstrookhouder UZ005 te steken

-1set=5vel
- 1 vel = 12 stroken

Omschrijving

Verp.

Best.nr.

Coderingsstroken, papier

1 set

UZ006

Verdelers

tot 125 A
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Veldverdelers, toebehoren

:hagerJ

Deurschild met klapgreep

{ A Omschrijving Verp. Best.nr.
il Deurschild met klapgreep 1 FZ598N
FZ598N
Stangenset
Eigenschappen:
- symmetrisch voor middenpuntsluiting
- ter vervanging standaard meegeleverde stangenset
- stangen voorzien van isolatiekous
- voor meer sluitingen en asymmetrische stangenset vanaf
pag. 10.16 (hoofdstuk 10, univers-verdelers 205 mm)
Omschrijving Verp. Best.nr.
Stangenset symmetrisch voor sluiting FZ598N H 500 mm 1 FZ980
Stangenset symmetrisch voor sluiting FZ598N H 650 mm 1 FZ981
Stangenset symmetrisch voor sluiting FZ598N H 800 mm 1 FZ982
Stangenset symmetrisch voor sluiting FZ598N H 950 mm 1 FZ983
Stangenset symmetrisch voor sluiting FZ598N H 1100 mm 1 FZ984
Invoerflens
Eigenschappen:
- kabelinvoerflenzen voor boven en beneden
- meer flenzen zie pag. 10.10
Omschrijving Verp. Best.nr.
Kabelinvoerflens, IP44, universeel 1 FZ426
Invoerflens voor achterzijde
Eigenschappen:
- voor achterinvoer van kabels
Omschrijving Verp. Best.nr.
Kabelinvoerflens voor verdeler IP44, achterzijde 1 FZ428
Fz428
Dekselhoudervoet
Eigenschappen:
- reserve-onderdeel
-1 xlinks en 1 x rechts
UZ03A1 Omschriving Verp. Best.nr.
Dekselhoudervoet met snelsluiting 1 UZ03A1
Dekselhoudervoet met schroeven 1 UZ04A1

UZ04A1

9.14
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Veldverdelers, toebehoren :hagerj

Dekselhouder, laag

Eigenschappen:
- reserve-onderdeel

- 1 stuk
UZ01A2
0 <
Omschrijving Verp. Best.nr. % g
Dekselhouder, laag 1 UZ01A2 § g

Snelsluitschroef

Eigenschappen:
- voor afdekplaat
- verzegelbaar

UZ06A1
Omschrijving Verp. Best.nr.
Snelsluitschroef 1 UZ06A1
Klemmendrager QuickConnect quickconnect @
Eigenschappen:
- bruikbare breedte: 195 mm
Omschrijving Verp. Best.nr.
UZ00K1 Klemmendrager voor veldverdelers en univers N 1 UZ00K1
Etage-adapter QuickConnect O\

Eigenschappen:
t.b.v. verticaal plaatsen van QC-klemmen in veldverdeler FW en univers-verdeler 205 mm diep

Schroefklem Steekklem
Omschrijving 1,5-16 mm? 1,5-4 mm? Breedte Verp. Best.nr.
\ Etage-adapter 2x4 2x14 80 mm 1 UZ00K2
UZ00K2
e
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Inbouwveldverdelers, toebehoren :hagerj

Afscheiding, verticaal

Omeschrijving Hoogte Verp. Best.nr.
Afscheiding verticaal voor veldverdeler 500 mm 1 UT44AN
Afscheiding verticaal voor veldverdeler 650 mm 1 UT44BN
Afscheiding verticaal voor veldverdeler 800 mm 1 UT44CN
d Afscheiding verticaal voor veldverdeler 950 mm 1 UT44DN
. Afscheiding verticaal voor veldverdeler 1100 mm 1 UT44FN
UT44AN
% Afscheiding, horizontaal
/
; ///
L g
UT44EN Omschrij.vir.\g : Breedte Verp. Best.nr.
Afscheiding horizontaal voor veldverdeler 250 mm 1 UT44EN
- % Verstelset inbouwraam
2 v .
Eigenschappen:
W . . :
v - Diepte-instelling over 12 mm - max. 32 mm
| - Omschrijving Verp. Best.nr.
F7979 Verstelset inbouwraaam 1 FZ279

Hollewand-set

Omschrijving Verp. Best.nr.

Fz276 Hollewand-set, inbouwveldverdeler 110 mm 1 FZ276

Dubbele dekselhoudervoet

Omschrijving Verp. Best.nr.

Dubbele dekselhoudervoet met schroeven 1 UZO04A1

UZ04A1

Dekselhouder, onderdeel

Eigenschappen:

- reserve-onderdeel

- voor veldverdeler FW...P, boven en beneden
-1 xlinks en 1 x rechts

Omschrijving Verp. Best.nr.

Dekselhouder 1 UZO03A1

UZ03A1
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Inbouwveldverdelers, toebehoren

:hagerj

Dekselhouder laag

Eigenschappen:
- reserve-onderdeel
- voor veldverdeler FW...P

UZO01A2 -1 stuk
0 <
Omschrijving Verp. Best.nr. % &
Dekselhouder laag 1 UZ01A2 § g
Deursluiting
Eigenschappen:
— - voor andere sluitingen en stangenset zie pag. 10.16/10.17
L‘ Omschrijving Verp. Best.nr.
P" Deurschild met handgreep 1 FZ598N
FZ598N
Montageplaat multimedia geperforeerd
Eigenschappen:
- zonder afdekplaten
- inclusief draagsteunen
- inclusief set bevestigingsmateriaal voor componenten
- metaal
Omschrijving Hoogte Breedte Velden Verp. Best.nr.
Montageplaat multimedia 450 250 1 1 UN31TN
UNG1TN Montageplaat multimedia 450 500 2 1 UN32TN
Montageplaat multimedia 600 250 1 1 UN41TN
Montageplaat multimedia 600 500 2 1 UN42TN
Montageplaat multimedia 750 250 1 1 UN51TN
Montageplaat multimedia 750 500 2 1 UN52TN
Montageplaat multimedia 900 250 1 1 UN61TN
Montageplaat multimedia 900 500 2 1 UNG62TN
Montageplaat multimedia 1050 250 1 1 UN71TN
Montageplaat multimedia 1050 500 2 1 UN72TN
4 . o
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Veldverdelers
IP44/(30), klasse Il [Cl

Veldverdeler opbouw
IP44 - 160 mm diep

Veldverdeler inbouw
IP31 - 110 mm diep
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Uitvoeringsvormen en opties

Verdelers
tot 125 A

Complete inbouw- of hollewand- Sluit aan op nieuwe media
verdeler Met geperforeerde montageplaten,
Inbouw- en hollewand-verdelers voor het inbouwen van multimedia-
met diepte 110 mm kunnen worden componenten, zoals router, switch,
ingezet in vlakke wanden tv-versterker, enz.

QuickConnect Q Uitgebreid pakket toebehoren, zqals

de kabelkanaalkap om de aanslui-
Standaard veerklem aansluitblok bij ting van in- en afgaande bekabeling
complete verdelers netjes af te werken.

Complete opbouwverdeler QuickSet Q

Compleet geleverd met QuickConnect De behuizing met QuickSet monta-
aansluitklemmen, klasse Il geraam. Het raam wordt op de muur
Voor componenten tot max.125 A gemonteerd. De verdeler wordt er

eenvoudig aan opgehangen.

Standaardkleur

helderwit
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Veldverdelers opbouw

IP44/(30), klasse Il [Ol

Serie IP44 Verdelers

- klasse Il [@,
beschermingsgraad 1P44

- voor opbouw, inbouw en gedeeltelijk verzonken montage
geschikt

- hoogte 500, 650, 800, 950, 1100 mm

- breedte 1 tot 4 velden (300 tot 1050 mm)

- diepte 161 mm

- kleur RAL9010 (helderwit)

- voor vaste binnenopstelling

- met montageframe en afdekplaten

(1) Bestaat uit:
Behuizing
- 1 mm plaatstaal met poedercoating
- naast- en boven elkaar koppelbaar

® Deur
- 1 mm plaatstaal met poedercoating
- binnenliggend, rechts- of linksdraaiend
- zonder gereedschap te demonteren
- binnenliggende verstelbare scharnieren
- openingshoek deur 110°
- vanaf breedte 800 mm met 2 deuren

(® Deursluiting
- driepunts-espagnoletsluiting
- verzegelbaar (IP44)
- met andere sluitingen uitwisselbaar

Normen en voorschriften EMA
- KEMA-gekeurd volgens NEN-EN-IEC 60439-1/-3
- maatvoering volgens DIN 43870

- beschermingsgraad IP44 volgens EN 60529

- beschermingsgraad IP3X zonder (of bij geopende) deur

- lucht- en kruipwegen voldoen aan VDE 0110, deel 1 en 2
- overspanningscategorie IV

- vervuilingsgraad 3

- dubbel geisoleerd [0l

- AC 230/400 V, 50 Hz

- maximale voedingsstroom 125 A
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Veldverdelers opbouw

IP44/(30), klasse Il [Cl

Invoerflenzen

40 220 30

€0l

Kabelinvoerflenzen beneden en boven zijn draaibaar en kunnen
uitgewisseld worden.

Verdelers
tot 125 A

Bevestigingsmaten QuickSet ophangraam in mm
161 mm diepe verdelers
< ; verdelerhoogte verdelerbreedte B
H % st} H
£|@[°] " 300 | 550 800 [1050
o 500 A 115 365 615 865
F 348 348 348 348
650 A 115 365 615 865
F 498 498 498 498
800 A 115 365 615 865
F 648 648 648 648
950 A 115 365 615 865
F 798 798 798 798
1100 A 115 365 615 865
F 948 948 948 948
| ! (=}
92 | | 92 ®
\ \
Kabelinvoerflenzen per veld FZ426: @ Kabelinvoerflens boven
boven en beneden 2 componenten kunststof invoering zonder gereedschap te bewer-
~ ken, 46 kabelinvoeringen
2891=3 ZE01=0 8}1-11=0 §'L1-6-8 8=V wwue J]eﬁelu]
- i Aantal Type Doorsnede

24 A 5-9mm

D 11

@.0,0.0.0.0.0.0/0.0,0.© B 9-11,5 mm
hager @inmm A<59 B=9-11,5 C=11-16 D=16-32 E=16-57 p D 1 6 - 32 mm
Kabelinvoerflenzen achterzijde 1 E 16 - 37 mm

© ®

() Kabelinvoerflens achterzijde (toebehoren)
20 x 5 - 9 mm doorsnede
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