














O domovea pode ser usado em O domovea pode ser instalado
qualquer PC equipado com em painéis tacteis.
sistema operativo Windows®.

De acordo com as necessidades
do utilizador, podem ser criadas
varias funcdes especiais, tais
como cenarios, sequéncias,
programas horarios ou o envio
automatico de mensagens via
e-mail.

A interface de visualizagao
permite configurar cada diviséo
de modo independente, usando
icones e imagens de fundo
personalizadas.




Servidor domovea
Central nevralgica da habitacao inteligente

Como uma gateway, o servidor domovea interliga as diferentes plataformas técnicas da habitagao.

Na verdade, ele centraliza as informagdes da instalagdo KNX, da rede IP / Ethernet e da Internet.

O mini-computador funciona como intermediario entre as consolas de comando e visualizagdo do
sistema domotico e os dispositivos a este ligados. O software instalado no servidor envia telegramas
e possibilita a activacdo de servigos adicionais. Por exemplo, permite associar as imagens obtidas

a partir de camaras IP a comandos KNX, programar as sequéncias e fungdes logicas, accionar o envio
de e-mails e apresentar mensagens de aviso. O instalador pode facilmente adaptar o software
domovea instalado no servidor as necessidades especificas do utilizador.

Caracteristicas técnicas:

¢ Central nevralgica da habitagéo inteligente
e Ref.2: TUA450

Disponibilidade permanente de servico 5 . 5
e Tensdo de alimentagéo: 24V DC

Configuragéo rapida gragas ao software configurador

pré-instalado e Largura em modulos de 17,5mm: 6 i

* Norma: ISO/IEC 14543-3
Facil de instalar no quadro eléctrico junto da restante
aparelhagem modular (largura correspondente a 6 modulos) ¢ Sistema operativo: Windows CE

Interligagao facilitada da instalagio KNX ao universo IP * Processador: 400 MHz

e Memoria: 128 Mb / 20 Mb para imagens

Processador com tempo de vida longo dotado de um
micro-processador de 400MHz e reduzido consumo e Sinalizadores: LED 3 cores
de apenas 1,5W 24V=

® Ligagoes:
2x RJ45: Ethernet 10/100
1x borne KNX
3x USB (frontais: 2x 480 Mbits/s, em cima: 1x 12Mbits/s
Ligacoes rapidas para a alimentacéo eléctrica 24V DC
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Sendo um produto modular, Com uma largura de 6 médulos,
o servidor domovea deve ser possui duas fichas RJ45 para
instalado no quadro eléctrico ligacéo a rede IP, 3 portas USB
em calha DIN. e ligacao ao Bus KNX via bornes
O processador de 400 MHz tipo Wago.

garante uma exploracao fiavel
da instalagéo.

Servidor domovea: convergéncia de 3 universos
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Servidor domovea

Produto a instalar no quadro
eléctrico.

Estabelece a ligacao entre o
sistema domotico KNX, a rede
informatica local e a Internet.
Disponibiliza a interface grafica,
que permite o comando da
instalacdo e gere os
automatismos (temporizagdes,
sequéncias, fungdes logicas).

Software domovea

Aplicagéo para instalar em PC
com sistema operativo Windows®,
fornecido com interface
KNX/USB dedicado, para a
ligagédo do PC ao sistema KNX

Alimentacao domovea
Fonte de alimentag&o para
Servidor domovea v2 TJA 450

Acesso remoto domovea v2
Permite o acesso a distancia
ao sistema domotico KNX,
através do portal internet
disponibilizado pela Hager
(www.domovea.com). A ligagcao
estabelecida é segura, do tipo
VPN (virtual private network).

Normas:
ISO/IEC 14543-3

Nota:

O domovea pode ser usado em
instalacoes KNX programadas
por ETS ou via TX 100.
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Descri¢do Caracteristicas Larg.em 1 Embal. Ref.
17,56 mm
Servidor domovea v2 KNX alimentagédo: 24V DC 6 1 TJA 450
ligagdes:
- 3x USB
- borne KNX
- 2x RJ45
- bornes: ligagao rapida
software domovea em memoria
USB (configurador+cliente)
Fonte alimentacao 24V DC 1,6A  tensé&o secundario: 24V DC 4 1 TGA 200
poténcia nominal: 1,5A/36VA
bornes: PZ2
Software domovea v2, composto por: 1 TJ701A
software de comando - interface KNX/USB - Tipo B,
e visualizacao KNX alimentagéo através do cabo bus
- software domovea em meméria
USB (servidor, configurador,
cliente)
- cabo de ligacdo USB/Ethernet,
im
Acesso remoto domovea v2 acesso a distancia via portal 1 TJ 550

seguro internet domovea
- entregue em memoria USB




Servidor domovea
Caracteristicas técnicas

Alimentacéao 24V DC

- Largura em I (17,5mm): 4,5

- Tensdo no primario: 230V AC

- Frequéncia: 50/60 Hz

- Tensdo no secundario: 24V DC
- Poténcia nominal: 1,A5

Esquema de ligacoes

24V DC
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- Poténcia: 36VA
- T.2 utilizagéo: 0 a +45° C

- T.2 armazenamento: -20° C a +70° C

- Ligagdes: 0,75 a 2,5 mm?

Bus knx LAN
Estado LED Significado Correcgéo do defeito
Apagado Cabo de rede desligado Conectar o cabo rede

Vermelho fixo

Conflito de enderecgo IP

Verificar os enderegos IP utilizados na rede

Verde piscando

Espera de endergo IP do servidor DHCP

/

Verde fixo

Endereco IP recebido

/
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Apagado

Cabo de rede desligado

Conectar o cabo rede

Vermelho fixo

Portal ndo acessivel ou conexao recusada

Verificar o acesso internet

Verde piscando

Conexao ao portal em curso

/

Verde fixo

Conexéo ao portal estabelecida

/

® R

Vermelho piscando

Problema de alimentagéo

Verificar a alimentagao

Vermelho fixo

Produto defeituoso

Contactar o servigo técnico Hager

Verde piscando

Arranque do servidor domovea em curso

/

Verde fixo

Servidor domovea operacional

/
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tos minimos:

- Microsoft Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows Media Center
- Processador Pentium 600 MHz ou superior

- 128 Mb de RAM min., 256 Mb de RAM recomendado
- Placa gréafica VGA, 16 bits (high colour) e resolugdo de 1024x768 pixels

-500 M

b de ROM min.

- Leitor de CD/DVD ou placa de rede

Funcoe:
- 100 gri

s:
upos

- 500 dispositivos
- 10 camaras IP
- 50 sequéncias

- 30 clientes (perfis)
Memodria para imagens: 20 Mb max.




