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Minitablouri de distributie IP 30 / Clasa Il izolatie de protectie [2]

Pentru aparataj pana la 63A

» Posibilitate de introducere a
cablului de distributie in toate
cele patru colturi ale tabloului
(orificii pre-stantate).

« Usile pot fi prevazute cu
cheie si butuc pt. inchidere.
= Se livreaza fara usa; La cerere
se pot livra usi transparente

sau opace.

= Posibilitate de sigilare a
Tablourilor.

* Pe spatele tabloului sunt pre-
stantate de asemeni orificii
pentru introducerea cablului
de alimentare.

Denumire PE/N- HxLxAd Module Ambalaj Ref.produs
Cleme in mm
Minitablou de - 160 x 55 x 82 2 10 GD102N
distributie IP30
2x4 180 x 110 x 82 4 5 GD104N
2x4 180 x 146 x 82 6 4 GD106N
2x4 180 x 182 x 82 8 1 GD108N
GD104N 2x4 180 x 218 x 82 10 1 GD110N
Accesorii
Denumire Explicatie Ambalaj Ref.produs
Cleme 1 x 4, verde 1 GZ04E
1 x 4, albastru 1 GZ04N
; 1x 7, verde 1 GZO7E
1 x 7, albastru 1 GZO7N
G.Z_O4N_ Adaos - suport cleme pentru GD104N 1 GZ104S
fara cleme pentru GD106N 1 GZ106S
pentru GD108N 1 GZ108S
pentru GD110N 1 GZ110S
Gz104S . Usi opace pentru GD102N 1 GZ102P
| pentru GD104N 1 GZ104P
pentru GD106N 1 GZ106P
pentru GD108N 1 GZ108P
’ pentru GD110N 1 GZ110P
o Usi transparente pentru GD102N 1 Gz102T
Gz102P pentru GD104N 1 GZ104T
pentru GD106N 1 GZ106T
pentru GD108N 1 GZ108T
pentru GD110N 1 GZ110T
Set Obturatoare Prestantate la Modul 10 S35S
219 mm lungime 9 mm
GZ102T Culoare: alb RAL9010
é Broasca cu 2 chei 1 VZ313
VZ313 / Cheie de schimb pentru broasca cilindrica VZ313 1 VZ312
Garnitura M20 pentru protectia cablului 1 GZ100G
in partea din spate a tabloului
GZ100G
10 Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare
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Cofrete de distributie pentru montaj incastrat Seria VL
IP 40 IK 07 cu usa Cofret din material izolant Clasa  Livrate cu barete.
Clasa de izolatie: : Il I, culoare RAL9010, usa trans-
parenta sau opaca reversibila
Cofrete pt. montaj incastrat stanga /dreapta.
cu un rand, avand 8, 12 sau
18 Module.

Denumire Ambalaj Ref.produs
EEEEEEEEERE]

g T jrand,8 T:3x16+4x10 1 VLOSTA
| Pl i
" Plastron cu usa:
¥ . 250 x h. 186 x ad. 27 mm
Nisa murala:
VLOSTA |. 200 x h. 170 x ad. 70 mm
1 rand, 12 T:5x16+5x10 1 VL12TA
3 Plastron cu usa:
VLOSTA . 324 X h. 186 x ad. 27 mm
Nisa murala:

I. 272 x h. 170 x ad. 70 mm

1 rand, 18 T:6x16+7x10 1 VL18TA

Plastron cu usa:
Nisa murala:
1. 380 x h. 190 x ad. 70 mm

2
VL12TA

Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare 11
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Cofrete de Distributie pentru montaj
incastrat sau aparent

Seria Golf

Cofrete cu 1 pana la 3 ran- * Grad Protectie IP41, mecanic
duri pentru aparataj modular, IKO7
pt. 4 pana la 36 de module, * Pt. aparataj pana la 63A,

Umax.~400V/50Hz
« Cofrete monobloc din materi-

livrate cu usa opaca sau
transparenta, reversibila

= Intrare/iesire cabluri: pe latu-
ra de sus, pe lateral sau pe
jos, orificii pre-stantate.

« Livrat cu: bareta de legare la
pamant.

stanga/dreapta. al termoplastic, izolant * Protectie impotriva patrunde-
* Clasa Il izolatie; placa de rii obiectelor solide mai mari
baza rigida, ca optiune de 1mm si a picaturilor de
e Livrate cu placa de baza pre- apa cazute vertical
vazuta cu sine DIN fixe, pen- < Rezistenta la foc conf.CEl 60
tru aparataj modular 695-2-1/0 si/2: (VFVL)650°C
* Pentru aparataj cu adancime (VS)750°C, (5 secunde),
de gabarit de maxim 70mm. auto-extingibile.
e Culoare alb RAL 9010.
* 125mm intre axe la cofretele
cu 2 sau 3 randuri Conform normei EN 60439-3 CE
Produs Numar Borne Nr. Amb. Dimensiuni in mm Referinta
randuri Module LxIxh Produs
x17,5mm Aparent / Nisa Perete
Cofret cu usa opaca 1 2x16+2x10mm? 4 1 162 x 220 x 17 / VFO04PA
Cofret cu usa 1 2x16+2x10mm? 4 1 Nisa:140 x 195 x 70 VFO4TA
transparenta
Cofret cu usa opaca 1 4x16+4x10mm? 8 1 250 x 230 x 17 / VFO8PA
Cofret cu usa 1 4x16+4x10mm? 8 1 Nisa:203 x 180 x 70 VFO8TA
VS08TA transparenta
Cofret cu usa opaca 1 6x16+7x10mm? 12 1 322 x 265 x 17 / VF12PA
Cofret cu usa 1 6x16+7x10mm? 12 1 Nisa:272 x 215 x 70 VF12TA
transparenta
Cofret cu usa opaca 1 6x16+8x10mm? 18 1 445 x 208 x 17 / VL18PA
Cofret cu usa 1 6x16+8x10mm? 18 1 Nisa:380 x 190 x 80 VL18TA
transparenta
Cofret cu usa opaca 2 8x16+9x10mm? 24 1 322 x 390 x 17 / VF24PA
Cofret cu usa 2 8x16+9x10mm? 24 1 Nisa:272 x 340 x 80 VF24TA
transparenta
VF36TA Cofret cu usa opaca 3 10x16+12x10mm?* 36 1 322 x 535 x 17 / VF36PA
Cofret cu usa 3 10x16+12x10mm?* 36 1 Nisa:272 x 485 x 80 VF36TA
transparenta
12 Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare
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Cofrete aparente Seria Golf

Cofrete cu 1 pana la 3 ran- * Grad Protectie IP41, mecanic
duri pentru aparataj modular, IKO7

pt. 4 pana la 36 de module, * Pt. aparataj pana la 63A,
livrate cu usa opaca sau Umax.~400V/50Hz
transparenta, reversibila « Cofrete monobloc din materi-

e Intrare/iesire cabluri: pe latu-
ra de sus, pe lateral sau pe
jos, orificii pre-stantate.

e Livrat cu: bareta de legare la
pamant.

stanga/dreapta. al termoplastic, izolant « Protectie impotriva patrunde-
* Clasa Il izolatie; placa de rii obiectelor solide mai mari
baza rigida, ca optiune de 1mm si a picaturilor de
e Livrate cu placa de baza pre- apa cazute vertical
vazuta cu sine DIN fixe, pen- e Rezistenta la foc conf.CEl 60
tru aparataj modular 695-2-1/0 si/2: (VFVL)650°C
* Pentru aparataj cu adancime (VS)750°C, (5 secunde),
de gabarit de maxim 70mm. auto-extingibile.
e Culoare alb RAL 9010.
* 125mm intre axe la cofretele
cu 2 sau 3 randuri Conform normei EN 60439-3 CE
Produs Numar Borne Nr. Amb. Dimensiuni in mm Referinta
randuri Module LxIxh Produs
x17,5mm Aparent / Nisa Perete
JE——— Cofret cu usa opaca 1 2x16+2x10mm? 4 1 130 x 180 x 87 VS04PA
Cofret cu usa 1 2x16+2x10mm? 4 1 130 x 180 x 87 VSO04TA
transparenta
Cofret cu usa opaca 1 4x16+4x10mm?* 8 1 207 x 180 x 87 VSO08PA
Cofret cu usa 1 4x16+4x10mm?* 8 1 207 x 180 x 87 VSO08TA
transparenta
Cofret cu usa opaca 1 6x16+7x10mm? 12 1 275 x 225 x 95 VS12PA
Cofret cu usa 1 6x16+7x10mm? 12 1 275 x 225 x 95 VS12TA
transparenta
VS36TA Cofret cu usa opaca 1 6x16+8x10mm* 18 1 370 x300 x 135 VB18PB
Cofret cu usa 1 6x16+8x10mm?* 18 1 370 x300 x 135 VB18TB
transparenta
Cofret cu usa opaca 2 8x16+9x10mm? 24 1 275 x 350 x 95 VS24PA
Cofret cu usa 2 8x16+9x10mm? 24 1 275 x 350 x 95 VS24TA
transparenta
Cofret cu usa opaca 3 10x16+12x10mm? 36 1 275 x 500 x 95 VS36PA
Cofret cu usa 3 10x16+12x10mm? 36 1 275 x 500 x 95 VS36TA

transparenta

Acesorii
Produs Caracteristici Amb. Ref. Produs
Fﬂi' Broasca cu 2 chei Pentru toate tipurile 1 VZz311
VzZ311
Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare 13
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Tablouri de Distributie pentru montaj aparent

Seria Volta

Tablouri cu 1 pana la 4 ran-

duri pentru aparataj modular,

pt. 12 pana la 48 de module

* Grad Protectie IP30, mecanic
IKO7

* Pt. aparataj pana la 63A,
Umax.~400V/50Hz

« Cofrete monobloc din materi-
al termoplastic, izolant, livrat
cu placa de baza rigida.

« Usa metalica opaca sau

transparenta pe cadru metalic
(Usa se comandata separat)

» Clasa Il izolatie;

* Placa de baza prevazuta cu
sine DIN fixe, pentru aparataj
modular

* Pentru aparataj cu adancime
de gabarit de maxim 70mm.

* Culoare alb RAL 9010.

* 125mm intre axe la cofretele
cu 2, 3 sau 4 randuri

* Baza cu orificii pre-stantate
pentru introducerea cabluri-
lor

* Protectie impotriva patrunde-
rii obiectelor solide mai mari
de 2.5mm

* Rezistenta la foc conform
CEIl 60 695-2-1/0 si/2: 850°C
(5 secunde), auto-extingibile

Conform normei EN 60439-3 CE

VA48B

Produs

Borne Borne Nr.
cu fisa cu fisa Module

1,5-4mm?  1,5-25mm? x 17,5mm

Amb. Dimensiuni Ref.
in mm Produs
Lxlxh

Tablou Volta 1 rand

Tablou Volta 2 randuri

Tablou Volta 3 randuri

Tablou Volta 4 randuri

11xN +  3xN + 12 (13)
11xPE 3xPE

16xN + 4xN + 24 (28)
14xPE 4xPE

19xN +  5xN + 36 (41)
17xPE 5XPE

21xN + 5xN + 48 (56)
20xPE 6xXPE

1 305 x 245 x 96,5 VA12B

1 305 x 370 x 96,5 VA24B

1 305 x 515 x 96,5 VA36B

1 305 x 640 x 96,5 VA48B

Acesorii

Seria Volta

VA24T

VA24K

Usi transparente pentru
Tablourile Volta

Inchidere cu auto-retinere,
maner integrat Balamalele se
fixeaza fara unelte.

Usile se pot monta pe stanga
sau pe dreapta.

Placa transparenta in cadru de
40mm pentru usi transparente.

Conform normei EN 60439-3 CE

Produs Caracteristici Amb. Ref. Produs
Usi metalice (tabla de otel) Pentru tablou VA12B 1 VA12T
Pentru tablou VA24B 1 VA24T
Pentru tablou VA36B 1 VA36T
Pentru tablou VA48B 1 VA48T
Usi clare transparente Pentru tablou VA12B 1 VA12K
Pentru tablou VA24B 1 VA24K
Pentru tablou VA36B 1 VA36K
Pentru tablou VA48B 1 VA48K
Suport de fixare pentru cabluri 1 VZ408

Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare
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Tablouri de Distributie pentru montaj incastrat

Seria Volta

Tablouri cu 1 pana la 4 ran-

duri pentru aparataj modular,

pt. 12 pana la 48 de module

= Grad Protectie IP30, mecanic
IKO7

* Pt. aparataj pana la 63A,
Umax.~400V/50Hz

= Tablouri din material termo-
plastic, izolant.

» Se livreaza cu carcasa inca-
strabila echipata cu sasiu

metalic prevazut cu sine DIN
fixe, plastron si usa metalica
cu retinere

* Clasa Il izolatie

e Pentru aparataj cu adancime
de gabarit de maxim 70mm.

e Culoare alb RAL 9010.

* 125mm intre axe la cofretele
cu 2, 3 sau 4 randuri

» Carcasa incastrabila cu orifi-
cii pre-stantate pentru intro-

ducerea cablurilor

* Protectie impotriva patrunde-
rii obiectelor solide mai mari
de 2.5mm

* Adancime murala 90mm

* Borne PE/N protejate.
Conexiune rapida.

* Rezistenta la foc conform
CEIl 60 695-2-1/0 si/2: 650°C
(5 secunde), auto-extingibile

Conform normei EN 60439-3 CE

Produs Borne Nr. Amb. Dimensiuni Ref.
cu fisa Module Nisa in mm Produs
1,5-4mm? x 17,5mm Lxlxh

Tablou Volta 1 rand 13xN + 13xPE 12 1 336 x 348 x 90 VU12B

Tablou Volta 2 randuri 17xN + 17xPE 24 1 461 x 348 x 90 VU24B

Tablou Volta 3 randuri 22xXN + 22XPE 36 1 586 x 348 x 90 VU36B

Tablou Volta 4 randuri 25xN + 25xPE 48 1 711 x 348 x 90 vu48B

Tablouri de Distributie pentru montaj Seria Volta

incastrat in perete fals

Tablouri cu 1 pana la 4 ran- fixe, plastron si usa metalica alimentare

duri pentru aparataj modular,

pt. 12 pana la 48 de module

* Grad Protectie IP30, mecanic
IKO7

* Pt. aparataj pana la 63A,
Umax.~400V/50Hz

= Tablouri monobloc din mate-
rial termoplastic, izolant.

= Se livreaza cu carcasa inca-
strabila echipata cu sasiu
metalic prevazut cu sine DIN

cu retinere

» Clasa Il izolatie

* Pentru aparataj cu adancime
de gabarit de maxim 70mm.

e Culoare alb RAL 9010.

e 125mm intre axe la Tablourile
cu 2-4 randuri

» Carcasa incastrabila cu dis-
pozitive de prindere in
peretele fals si presetupe de
prindere pentru cablari de

* Protectie impotriva patrunde-
rii obiectelor solide mai mari
de 2.5mm

* Adancime murala 88mm

* Borne PE/N protejate.
Conexiune rapida.

* Rezistenta la foc conform
CEIl 60 695-2-1/0 si/2: 850°C
(5 secunde), auto-extingibile

Conform normei EN 60439-3 CE

Produs Borne Nr. Amb. Dimensiuni Ref.
cu fisa Module Nisa in mm Produs
1,5-4mm? x 17,5mm Lxlxh

Tablou Volta 1 rand 13xN + 13xPE 12 1 336 x 348 x 90 VH12B

——— Tablou Volta 2 randuri 17xN + 17xPE 24 1 461 x 348 x 90 VH24B
m—— Tablou Volta 3 randuri 22xN + 22xPE 36 1 586 x 348 x 90 VH36B
_ Tablou Volta 4 randuri 25xN + 25xPE 48 1 711 x 348 x 90 VH48B
- “
=l
VH48B
Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare 15
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Cofrete Etanse

Vector

Grad de protectie IP 41/65, clasa de protectie Il EO)

Cofrete Etanse

e pentru aparate pana la 63 A

» Executie cu sina conform
DIN, 1-4 randuri, pentru 3
pana la 54 Mod. pentru
aparate cu adancimea de
montare:

70 mm maxim (tablou de distri-
butie 3 pana la 10 Mod.)

92,5 mm maxim (tablou de dis-
tributie 12 pana la 54 Mod.)
Inaltime 47mm

 Orificii laterale pentru intra-
rea cablului sau asezarea
tablourilor de distributie unul
langa altul.

e Culoare: gri deschis RAL
7035

 Norme: EN 60439-3

G Dimensiune  Dimensiuni ext. PE/N- Nr.module Ambalaj Ref. produs
If | constructie L x H x Ad Cleme
l in mm
Cofrete etanse IP 41/65 Grad de protectie
VE103L IP65
1lrand 111 x 175 x 93 2x 4 2/3 1 VE103L
1lrand 165 x 190 x 113 2x 6 4/6 1 VE106L
1lrand 237 x 210 x 114 2x 9 8/10 1 VE110L
1lrand 310 x 302 x 151 2x13 12 1 VE112L
1rand 418 x 302 x 151 2 x 17 18 1 VE118L
2randuri 310 x 427 x 151 2 x17 24 1 VE212L
2randuri 418 x 452 x 151 2 x22 36 1 VE218L
3randuri 310 x 552 x 151 2x22 36 1 VE312L
3randuri 418 x 602 x 151 2x25 54 1 VE318L
4randuri 310 x 677 x 151 2 x 25 48 1 VE412L
VE212L
Denumire Explicatie Ambalaj Ref. produs
A Broasca cu 2 chei 1 VZz311
O \f& Cheie de schimb pentru broasca cilindrica VZ311 1 VZ312
5 4
VZ311 PE/N - suport clema 2 x 13 Punct contact 1 VZz521
2 x 17 Punct contact 1 VZ522
2 X 22 Punct contact 2 VZz523
2 x 25 Punct contact 2 VZ524
Adaptor pentru suport cleme Continut: VZ744
doi adaptori
VZ744 _ -
Clema directionare 1 VZ743
Orificiu introducere pentru tablou de distributie 1 vVZ747
Garnitura ascunderea conductelor 12 module latime 1 VZ748
introduse, respectiv a pasajului pentru tablou de distributie
la canalul cablului 18 module latime
Tevi scurte de legatura Continut: V801V
. pentru legarea a 2 sau mai multe 2 tevi scurte pentru VE106 + VE110
tablouri unul langa celalalt
V801V Continut:
10 tevi scurte pentru VE112 + VE318 VZ754
16 Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare
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Cofrete etanse metalice gama Lume Lume Orion
Cofrete etanse metalice

Produs Dimensiuni (mm) Ref. produs Ref. Produs
inaltime x latime Usi albe Usi transparente
x adancime

» Grad de protectie IP65
* Cofrete de clasa |

Cofrete metalice 300 x 250 x 160 FLO1A
350 x 300 x 160 FLO2A FL52A
350 x 300 x 200 FLO3A FL53A
500 x 300 x 200 FLO4A FL54A
500 x 400 x 200 FLO5A FL55A
650 x 400 x 200 FLOG6A FL56A
650 x 400 x 250 FLO7A FL57A
650 x 500 x 250 FLOBA FL58A
800 x 600 x 300 FLO9A FL59A
950 x 600 x 300 FL10A FL60A
950 x 800 x 300 FL11A FL61A
FL95Z FL80Z Incuietoare profil triunghiular cu doua chei FL93Z
Incuietoare profil @ cu doua chei
Dimensiune 3mm FL95Z
¢ ‘$ Incuietoare profil patrat cu doua chei
Dimensiune 8 x 8 mm FL80Z
Incuietoare profil patrat cu doua chei
T Dimensiune 6 x 6 mm FL82Z
b 3 Suport de fixare 1set=4buc. FL85Z
p > b b
FL85Z
Cofrete etanse poliester Lume Orion
Produs Dimensiuni (mm) Ref. produs Ref. Produs
inaltime x latime Usi albe Usi transparente
x adancime

* Grad de protectie IP65
* Cofrete de clasa Il

Cofrete poliester 300 x 250 x 160 FLO1B
350 x 300 x 160 FLO2B FL52B
500 x 300 x 200 FLO4B FL54B
500 x 400 x 200 FLO5B FL55B
650 x 400 x 200 FLO6B FL56B
650 x 500 x 250 FLO8B FL58B
800 x 600 x 300 FLO9B FL59B
Cofrete echipate 1450 x 850 x 300* FL14B
cu doua usi 1750 x 850 x 300* FL15B
2050 x 850 x 300* FL16B
Broasca pentru usa cu doua chei (pentru FLO1B si FL59B) FL92Z
(pentru FL14B si FL16B) FL98Z
Incuietoare profil triunghiular cu doua chei FL94Z
Incuietoare profil @ cu doua chei
L\ Dimensiune 3mm FL97Z
B Incuietoare profil patrat cu doua chei
Dimensiune 8x8mm FL81Z
Incuietoare profil patrat cu doua chei
FL92Z Dimensiune 6x6mm FL83Z
Suport de fixare FL86Z
Sina de reglaj pt.cofrete cu adancime:
\ (pt.otel si poliester) 160 mm FL51Z
200 mm FL52Z
250 mm FL53Z
300 mm FL54Z
FL52Z Pt. Cofrete din poliester cu h >= 1150mm 1set=4buc. FL55Z

Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare 17
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Cofrete etanse metalice gama Lume Lume Orion
Accesori pentru cofrete
Produs Dimensiuni (mm) Ref. produs
(I'x h)
» Grad de protectie IP65
Placa de montaj 300 x 250 mm FL41G
plina, grosime 2 mm, 350 x 300 mm FL42G
zincata 500 x 300 mm FL44G
500 x 400 mm FL45G
650 x 400 mm FL46G
650 x 500 mm FL48G
800 x 600 mm FL49G
950 x 600 mm FL50G
950 x 800 mm FL51G
1150 x 850 mm pentru FL15B si FL16B placa inferioara FL56G
pentru FL14B si FL 15B placa superioara FL54G
pentru FL14B placa inferioara. si pentru FL16B FL55G
placa superioara.
Placa de montaj 300 x 250 mm FL41P
perforata 350 x 300 mm FL42P
grosime 2mm 500 x 300 mm FL44P
500 x 400 mm FL45P
650 x 400 mm FL46P
650 x 500 mm FL48P
800 x 600 mm FL49P
950 x 600 mm FL50P
950 x 800 mm FL51P
Surub de prindere UC969
pt.placa perforata
Kit pentru aparataj 350 x 300 mm, FLO2M
modular 500 x 300 mm, FLO4M
500 x 400 mm, FLO5M
650 x 400 mm, FLO6M
650 x 500 mm, FLOBM
800 x 600 mm, FLOOM
950 x 600 mm, FL10M
950 x 800 mm, FL11M
FLO5M-A
— —— Plastron pentru Pentru cofrete de lungime:
Kit pentru
aparataj modular 300 mm FL02Z
400 mm FLO3Z
500 mm FLO4Z
600 mm FLO5Z
FLO4Z 800 mm FLO6Z
Sina Pentru cofrete de lungime:
250 mm FL61D
300 mm FL62D
400 mm FL64D
500 mm FL65D
600 mm FL66D

18 Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare
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Cofrete de distributie Seria Vega D

aparent

Cofretele Vega D aparente se - Un cadru de montare IP 30/ IK 07 fara usa

compun din 3 parti distincte: Aceste tipuri de cofrete pot fi IP 41 /1K 08 cu usa

- Un fond rigid in U cu usa transparenta sau opaca. Clasa de izolatie: clasa Il

- Un sasiu mobil Rezistenta la foc
realizat pentru aparataj conform CEI 60 695-2-1/0
modular(24 module pe rand) si 60 695-2-1/1

Desemnare Caracteristici Inaltime  Amb. Ref.
produs
260206666886 @ 6
— 2 Cofrete fara usa 2 randuri (48M) 2 (1x25+7x16+9x10) 400 mm 1 FD 22D
e
- ——— I. 550 x ad. 185 mm
3randuri (72M) 2 (1x25+7x16+9x10) 550 mm 1 FD 32D
= oy
_ 4 randuri (96M) (1x25+7x16+9x10 + 700 mm 1 FD 42D
1x25+11x16+13x10)
| 5 randuri (120M)  (1x25+7x16+9x10 + 850 mm 1 FD 52D
1x25+11x16+13x10)
b1
o 6 randuri (144M) 2 (1x25+11x16+13x10) 1000 mm 1 FD 62D
= o | 1 (1x25+7x16+9x10)
FD 52D 7 randuri (168M) 2 (1x25+11x16+13x10) 1150 mm FD 72D

1 (1x25+7x16+9x10)

=] Cofrete fara usa
! ! |. 550 x ad. 185 mm (1x25+7x16+9x10) 400 mm 1 FD 22A
— | + 1 rand (24M) 2 (Ix25+7x16+9x10) 550 mm 1 FD 32A
s
C— + 2 randuri (48M) (1x25+7x16+9x10 + 700 mm 1 FD 42A
1x25+11x16+13x10)
e
o + 3randuri (72M)  (1x25+7x16+9x10 + 850 mm 1 FD 52A
. 1x25+11x16+13x10)
FD 52A
+ 4 randuri (96M) 2(1x25+11x16+13x10) 1000 mm 1 FD 62A

1(1x25+7x16+9x10)

+ 5 randuri (120M)2(1x25+11x16+13x10) 1150 mm 1 FD 72A
1(1x25+7x16+9x10)

Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare 19
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Cofrete de distributie

incastrate

Seria Vega D

cofretele Vega D incastrate se

compun din trei parti:

- un cadru ghidaj pentru
incastrare

- un sasiu mobil realizat cu

cadre si unitati de echipament

pentru aparataj modular (24
module pe rand), plastronul
fixandu-se direct pe cadru.

- un cadru de montare metalic
de proeminenta 44 mm (cofrete

divizionare) sau de proeminenta
70 mm (cofrete de completat)

fixandu-se pe bacul de incastrare

cu 4 suruburi.

Aceste tipuri de cofrete pot fi cu
usa opaca sau transparenta.
Pot fi adaugate barete din alama

Rezistenta la foc
conform CEI 60 695-2-
1/10 si 60 695-2-1/1

suplimentare, fara soclu, pe tra-
versele care echipeaza

)4

IP 30 / IK 07 fara usa
IP 41 /1K 08 cu usa
Clasa de izolatie: clasa Il

FD 52T

FD 52P
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Desemnare Caracteristici Inaltime  Amb. Ref.
produs
666600006 66|
Cofrete 2 randuri (48M) (1x25+7x16+9x10) 500 mm 1 FU 22D
fara usa
3randuri (72M) 2 (1x25+7x16+9x10) 650 mm 1 FU 32D
|. 600 x ad. 152 mm
cu proeminenta 40 mm 4 randuri (96M) (1x25+7x16+9x10 + 800 mm 1 FU 42D
1x25+11x16+13x10)
5 randuri (120M)  (1x25+7x16+9x10 + 950 mm 1 FU 52D
1x25+11x16+13x10)
6 randuri (144M) 2(1x25+11x16+13x10) 1100 mm 1 FU 62D
1(1x25+7x16+9x10)
7 randuri (168M) 2(1x25+11x16+13x10) 1250 mm 1 FU 72D
1(1x25+7x16+9x10)
Cofrete 500 mm 1 FU 22A
fara usa
+ 1 randuri (24M) 2 (1x25+7x16+9x10) 650 mm 1 FU 32A
|. 600 x ad. 182 mm
cu proeminenta 70 mm + 2 randuri (48M)  (1x25+7x16+9x10 + 800 mm 1 FU 42A
1x25+11x16+13x10)
+ 3 randuri (72M)  (1x25+7x16+9x10 + 950 mm 1 FU 52A
1x25+11x16+13x10)
+ 4 randuri (96M)2(1x25+11x16+13x10) 1100 mm 1 FU 62A
1(1x25+7x16+9x10)
+ 5 randuri (120M)2(1x25+11x16+13x10) 1250 mm 1 FU 72A
1(1x25+7x16+9x10)
Usi transparente Pentru tablouri: FD 22D, FD 22A 350 mm 1 FD 22T
FU 22D, FU 22A
FD 32D, FD 32A 500 mm 1 FD 32T
FU 32D, FU 32A
FD 42D, FD 42A 650 mm 1 FD 42T
Cu usa au gradul de protectie FU 42D, FU 42A
P41 FD 52D, FD 52A 800 mm 1 FD 52T
FU 52D, FU 52A
FD 62D, FD 62A 950 mm 1 FD 62T
FU 62D, FU 62A
FD 72D, FD 72A 1100 mm 1 FD 72T
FU 72D, FU 72A
Usi opace Pentru tablouri: FD 22D, FD 22A 350 mm 1 FD 22P
FU 22D, FU 22A
FD 32D, FD 32A 500 mm 1 FD 32P
FU 32D, FU 32A
FD 42D, FD 42A 650 mm 1 FD 42P
FU 42D, FU 42A
FD 52D, FD 52A 800 mm 1 FD 52P
FU 52D, FU 52A
FD 62D, FD 62A 950 mm 1 FD 62P
FU 62D, FU 62A
FD 72D, FD 72A 1100 mm 1 FD 72P

FU 72D, FU 72A
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Cofrete de distributie
etanse |IP 54

Seria Vega D

Cofretele Vega D etanse se com-
pun din 2 parti distincte:

- un corp de tablou

- un sasiu mobil realizat cu
cadre si unitati de echipament
pentru aparataj modular (24
module pe rand), plastronul
fixandu-se direct pe sasiu.

Ele sunt livrate cu: Rezistenta la foc
-1usa X conform CEIl 60 695-2-

- 4 suporturi de fixare exterioare,
- 4 placi pentru introducerea
cablurilor etanse. Culoare RAL 9010

IP 54 /IK 10 cu usa
Clasa de izolatie: clasa Il.

1/0 si 60 695-2-1/1

Desemnare Caracteristici Inaltime  Amb. Ref.
produs
260206026886 @ 6
Cofrete Ele comporta o amplasare pentru
cu usa aparataj de cap (1)
(1x25+8x16+8x10) 500 mm 1 FV 22A
|. 550 x ad. 218 mm
+ 1 rand (24M) 2(1x25+8x16+8x10) 650 mm 1 FV 32A
+ 2 randuri (48M)  (1x25+8x16+8x10) 800 mm 1 FV 42A
(1x25+11x16+13x10)
+ 3randuri (72M)  (1x25+8x16+8x10) 950 mm 1 FV 52A
(Ix25+11x16+13x10)
+ 4 randuri (96M)2(1x25+11x16+13x10) 1100 mm 1 FV 62A
1(1x25+8x16+8x10)
+ 5 randuri (120M) 2(1x25+11x16+13x10) 1250 mm 1 FV 72A
1(1x25+8x16+8x10)
Kituri pentru aparataj pentru disjunctor de abonat 1 UG22F1
. +2x10
- i
- = pentru contoare electronic + 1 UG 22F2
- disjunctor + 2 x 10
-
A = pentru disjunctor sau disjunctor 1 UK22B2
UG 22F1 diferential h 160 h/n orizontal
Kit pentru aparataj 2 randuri: 2 x 24 300 m 1 UD22B3
pentru aparate modulare
livrata cu benzi de marcaj latime 500 mm
UG 22F2
Kit pentru aparataj latime 500 mm 300 m 1 UD22C2
cu platina perforata pentru apa-
rate speciale dimensiuni I. 415 x h. 235
echipament 2 randuri: 2 x 22 300 mm 1 UD 22A5
— - pentru borniere latime 500 mm
: i aceasta unitate contine
2 sine DIN orizontale reglabile
P e in adancime
UD 22C2
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Accesorii Seria Vega D
Desemnare Caracteristici Amb. Ref. Ref.
produs  produs
IP 4 IP5
= Incuietori maner rotund-broasca metalica 1 FZ 497  FZ 507
ﬂ, cu incuietoare cu butoi cheie nr. 1242E
Inlocuiesc broasca de origine
- ‘ maner rotund-broasca metalica @ 1 FZ 526
| cu incuietoare cu butoi cheie nr. 405
Fz 497 .
maner rotund-broasca metalica @ 1 Fz 527
7 cu incuietoare cu butoi cheie nr. 455
incuietoare profil patrat, 7 mm, @ 1 FZ 503
cromata, cu cheie
incuietoare profil triunghiular, 7 mm, 1 FZ 502
cromata, cu cheie
incuietoare bara dubla, 3 mm 1 FZ 501
FZ 507
Bratari de ghidare bratara sectiune mare 1 joc Uz 25vV1
se fixeaza pe sina cu ajutorul
suportului UZ 01V1 prin simpla bratara sectiune mica 1 joc Uz 25v2
rotatie
1joc =
20 bucati
UzZ 25V2 Suport de fixare 1joc = Uz 01v1
pentru bratari de ghidare 20 bucati
Capac vertical lungime 2 m 20 UT 50C
Jgheab Lungime 2 travee (500 mm) 10 UZ 52A1
de cablare orizontala
UT 50C Latime 31 mm
livrat cu capac si 2 suporti nu Inaltime 85 mm
se monteaza in cofretele de la
FU 22D la FU 72D
UZ 52A1 Suporti de fixare 10 jocuri UZ 50A1
1ljoc=
2 bucati
Kitul de montare adanca 1 joc VZ 405
UZ 50A1 pentru cofretele incastrate
1joc =
A permite fixarea rapida 4 suruburi +
4 suporturi
% de agatare
& v
VZ 405 Traverse de repartitie
pentru cofrete IP 4
JeeEE————— i 1Ph+N 63A 2x(3x16+4x10) 1 VZ 708
- e ™
VZ 708 3Ph+N 63A 3x(3x16+2x10) 1 VZ 709
. . - 1x(5x16 +6x10)
= - wm owms M
1Ph+N 90A alimentare: 1 x 25, 90 A 1 VZ 712
VZ 709 derivatie: 4x16,63A
— Traversa pentru borniere de echipat 1 VZ 710
VZ 710
22 Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare
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Tablou de distributie cu cleme PE/N FW
Grad de protectie IP 43, clasa de protectie Il [O

Tablou de distributie Univers e cu cleme QuickConnect < Norme: VDE 0660 Teil 500,
e pentru aparate pana la 125 A = Culoare: RAL 9010 (alb) 504 si 504 / Al
* Adancime 140 mm

Denumire Inaltime Latime PE/N-  Campuri PLE Amb. Ref.produs
Cleme
per camp
Tablou 500 300 2x17 1 36 1 FW31
cu cleme PE/N 550 2x17 2 72 1 FW32
sine 35 x 7,5 mm 800 2x17 3 108 1 FW33
Distanta 125 mm 1050 2x17 4 144 1 FW34
650 300 2x22 1 48 1 Fw41
550 2x22 2 96 1 FwW42
800 2x22 3 144 1 Fw43
1050 2x22 4 192 1 Fw44
800 300 2x25 1 60 1 FW51
550 2x25 2 120 1 FW52
800 2x25 3 180 1 FW53
1050 2x25 4 240 1 FW54
950 300 2x25 1 72 1 FW61
550 2x25 2 144 1 FW62
800 2x25 3 216 1 FW63
1050 2x25 4 288 1 FW64
Separare pentru inaltimea dulapului
=== vertical 500 mm 1 UT44AN
'="1———""’— 650 mm 1 UT44BN
950 mm 1 UT44DN
- .
i Separare pentru o latime camp 1 UT44EN
; " i
e orizontal
-
UT44EN
Piesa izolatie pentru constructia izolata 25 us4aT
a sinelor profilului 7,5 mm
Tablou de distributie pentru cleme in serie FW
Grad de protectie IP 43, clasa de protectie Il O
Denumire Inaltime Latime Campuri PLE pentru  Amb. Ref.produs
aparate
modulare
Tablou 800 550 2 72 1 FW52N
i T Cu carcasa superioara 800 3 108 1 FW53N
inchisa pentru
l cleme in serie 950 550 2 96 1 FW62N
Sine 35 x 15 mm 800 3 144 1 FWG63N
Distanta 150 mm 1050 4 192 1 FW64N
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Tablou de distributie FW
Accesorii generalitati

Denumire Inaltime Latime Campuri Ambalaj Ref.
produs
Rama pentru
dulapuri
500 300 1 FW31 1 FZ301
550 2 FW32 1 FZ302
800 3 FW33 1 FZ303
1050 4 FW34 1 FZz304
650 300 1 Fw41 1 FZ306
550 2 Fw42 1 Fz307
800 3 FW43 1 FZ308
1050 4 FW44 1 FZ309
800 300 1 FW51 1 ZP11B
550 2 FW52 1 ZP12B
800 3 FW53 1 ZP13B
1050 4 FW54 1 ZP14B
ZP23B 950 300 1 FW61 1 ZP21B
550 2 FW62 1 ZP22B
800 3 FW63 1 ZP23B
1050 4 FW64 1 ZP24B
Usi de schimb pentru Ambalaj Usa stanga Usa dreapta
dulap cu inchidere
cu bare
FW31 - - 1 Fz001
FW32 - - 1 FZ002
FW33 1 FZ003 1 FZ002
FW34 1 FZ004 1 FZ002
Fw41 - - 1 FZ005
Fw42 - - 1 FZ006
Fw43 1 FZ007 1 FZ006
Fw44 1 Fz008 1 FZ006
FW51 - - 1 FZ009
FW52(N) - - 1 Fz010
FW53(N) 1 Fz011 1 Fz010
FW54 1 Fz012 1 Fz010
FW61 - - 1 FZ013
FW62(N) - - 1 Fz014
FW63(N) 1 Fz015 1 Fz014
FW64(N) 1 FZ016 1 Fz014

Fz014

Usi transparente latime 550 mm.
2 pentru schimb

Pentru inaltimea tabloului latimea tabloului 550 pana la 1050 mm 1 FZ104
de distributie 650 mm.

Pentru inaltimea tabloului latimea tabloului 550 pana la 1050 mm 1 FZ106
de distributie 800 mm.

FZ106

24 Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare
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Tablou de distributie FW
Accesorii

Denumire Explicatie Ambalaj Ref.produs
Sina suspendare pentru montarea 1 FZ804
2 m. lungime simpla a dulapului

cu 4 eclise agatare

Eclise agatare pentru sine suspendare FZ804 1 FZ805
Sina prindere cablu 140 mm. lungime pentru 1 u850Ss
pentru descarcare tren montarea la capat / picioare

Profil C 25 x 10 mm.
Dimensiune fanta 11 mm.

Placi montaj Inaltime x latime
cu brat coborare 115 x 210 mm 1 UT26A
coborare 29 mm.

215 x 210 mm 1 uT26B
coborare 29 mm.

Canal triaj cablu 1 camp, latime 300 mm 1 Fz141
RAL 9010 pentru
Tablou distributie 2 campuri, latime 550 mm 1 Fz142
FW...S, FW...D und FW...N
3 campuri, latime 800 mm 1 Fz143
4 campuri, latime 1050 mm 1 Fz144
Broasca usii cu 2 chei pentru 1 Fz597

montarea ulterioara.
Incuietori inegale la cerere.

Capac sigilare pentru montarea 1 FZ802
fara incuietoare ulterioara in usa

Capac sigilare 8 mm patru muchii, material plastic 1 Fz821
cu incuietoare

‘{ﬁ-
Fz802
7 mm patru muchii, otel 1 Fz822

& W cu broasca cilindrica 1 Fz824
. ;ng
Fz824

')
4
s
.

uT22B

Sina 1 camp 1 UT22A
coborare 7,5 mm coborare pana la 29 mm

Sina cu izolatie 1 camp 1 uT22B
coborare pana la 21 mm

Eclise suspendare 1 set = 4 buc. 1 FZ803

Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare 25



grzec® ]

Tablou de distributie FW
Accesorii
Denumire Explicatie Ambalaj Ref.produs
Suprafata plana DIN — A4 din material 10 FZ794
plastic pentru lipire
DIN — A4 din metal cu 1 Fz707
suruburi de fixare
(pentru inaltimea usii de la 800 mm)
si latimea 550 mm
T Benzi de acoperire pentru inchiderea 10 S35S
PR 221 mm. lungime unei fante in raster de 9 mm
& e RAL 9010 (alb)
\‘«“«“-ﬁ“ﬁ‘
S35S Benzi de acoperire pentru a inchide 10 2734S
221 mm. lungime, si incuia o fanta in raster de 9 mm
se pot bloca RAL 9010 (alb)
R Banda intercalare pentru intercalarea in 1 Uz006
% T T] 1 camp benzile de scris UZ005
Ty, "'_l WA pe coli, pentru inscriptionare
-l s i cu masina
TR, e oY (1 coala = 12 benzi)
uz006

Piese de schimb

Fz401

26

Denumire Explicatie Ambalaj Ref.produs
Presetupe inchidere pentru inchiderea orificiilor 1 Fz401
(1 set, sortate dupa marimi) deschise ale conductelor

Placuta usa cu maner 1 FZ598
Flansa introducere conducta pentru partea de sus si de jos 5 u851D
Placa inchidere pentru introducerea 30 uss1B

cablului din spate
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