Neutrala texter för ledningskanalsystem

Kanaler i aluminium

SBF
LEDNINGSKANALSYSTEM

Kabel- och matarkanaler skall vara av aluminium och vara vitlackerade vid synligt montage och monteras direkt på vägg.


Ljudbarriär skall finnas i alla väggenomgångar.

Kabel- och matarkanaler skall vara försedda med demonterbara lock och kabelhållare.

Kabel- och matarkanaler jordas till potentialutjämningsledare eller skyddsjordning.
SBF. 3
Väggkanalsystem


Väggkanalen skall vara av aluminium och vara vitlackerad, gäller även front.


Storlek på väggkanalen skall vara ca 120-130 mm hög, ca 60-70 mm djup.

Ställbar konsol på väggkanalen vid fönstervägg skall bygga ca 50 mm från vägg och förses med … st. vitlackade ventilationsgaller. I övrigt monteras kanalen dikt vägg.

Inner- och ytterhörn skall vara anpassade för kanalen, får ej giras.

Vid väggenomgång monteras för kanalen anpassad väggram på båda sidor om väggen. Vid väggenomgång skall väggkanalen förses med ljudbarriär. 


Utvändig ljudtätning utförs av byggentreprenör.
Varje arbetsplats skall innehålla … st. uttagsbrunnar för 230 Volt samt … st. RJ45 uttag för data.

För 230 Volts installation i väggkanalen skall uttagssystem med snabbanslutning användas och vara anpassade för kanalen.
Data och rikstelefon skall vara av typen RJ45 och vara anpassade för kanalen, även antennuttag och brytare. Dosor för externt material skall vara anpassade för kanalen.

Kraft- och svagströmsinstallationen skall separeras med ett avstånd av minst 50 mm pga. störningsrisken.
SBG
UTTAGSSTAVAR OCH UTTAGSBOXAR

SBG.1
Uttagsstavar
Uttagsstavar skall monteras för samtliga fristående arbetsplatser och vara vitlackade av aluminium.
Varje stav skall innehålla … st. uttagsbrunnar för 230 Volt samt … st. RJ45 uttag för data.

Uttagsstav kan var enkel- eller dubbelsidig, specificeras på ritning.

Uttagsstavar skall monteras fristående samt förses med tung fot, flexibel slang/kabelmatare (längd ca 2 meter), takgenomföring, takfäste samt erforderliga tillbehör.
Uttagsstav skall monteras mellan golv och tak samt förses med takgenomföring för undertak, tak- eller klämmfäste samt erforderliga tillbehör.

Uttagsstav skall placeras i samråd med slutanvändaren och inredaren.

För 230 Volts installation i uttagsstaven skall uttagssystem med snabbanslutning användas och vara anpassade för staven.

Data skall vara av typen RJ45 och vara anpassade för uttagsstaven.

Dosor för externt material skall vara anpassade för staven.

SBG.2
Uttagsboxar

Uttagsbox skall vara typen golvbox med erforderlig trimram med lock, montageram och utförd med antal och typ av uttags- och anslutningsenheter enligt ritning.
Kanaler i stål

SBF
LEDNINGSKANALSYSTEM

Kabel- och matarkanaler skall ha ledande hölje för skärmningsändamål och monteras direkt på vägg.


Ljudbarriär skall finnas i alla väggenomgångar.

Kabel- och matarkanaler skall vara försedda med demonterbara lock och kabelhållare.
Kabel- och matarkanalers hölje skall vara utfört för anslutning till potentialutjämningsledare eller skyddsjordning.
SBF. 3
Väggkanalsystem


Väggkanalen skall vara av hölje i metall och vara vitlackerad, gäller även front.


Storlek på väggkanalen skall vara ca 120-130 mm hög, ca 60-70 mm djup.

Ställbar konsol på väggkanalen vid fönstervägg skall bygga ca 50 mm från vägg och förses med … st. vitlackade ventilationsgaller. I övrigt monteras kanalen dikt vägg.


Inner- och ytterhörn skall vara anpassade för kanalen, får ej giras.

Vid väggenomgång monteras för kanalen anpassad väggram på båda sidor om väggen. Vid väggenomgång skall väggkanalen förses med ljudbarriär. 


Utvändig ljudtätning utförs av byggentreprenör.
Varje arbetsplats skall innehålla … st. uttagsbrunnar för 230 Volt samt … st. RJ45 uttag för data per arbetsplats.

För 230 Volts installation i väggkanalen skall uttagssystem med snabbanslutning användas och vara anpassade för kanalen.

Data och rikstelefon skall vara av typen RJ45 och vara anpassade för kanalen, även antennuttag och brytare. Dosor för externt material skall vara anpassade för kanalen.

Kraft- och svagströmsinstallationen skall separeras med ett avstånd av minst 50 mm pga. störningsrisken.

Kanaler i plast

SBF
LEDNINGSKANALSYSTEM

Kabel- och matarkanaler skall vara i plast och monteras direkt på vägg.


Ljudbarriär skall finnas i alla väggenomgångar.

Kabel- och matarkanaler skall vara försedda med demonterbara lock och kabelhållare.
SBF. 3
Väggkanalsystem


Väggkanalen skall vara i plast, gäller även front.


Storlek på väggkanalen skall vara ca 120-130 mm hög, ca 60-70 mm djup.

Ställbar konsol på väggkanalen vid fönstervägg skall bygga ca 50 mm från vägg och förses med … st. vitlackade ventilationsgaller. I övrigt monteras kanalen dikt vägg.


Inner- och ytterhörn skall vara anpassade för kanalen, får ej giras.

Vid väggenomgång monteras för kanalen anpassad väggram på båda sidor om väggen. Vid väggenomgång skall väggkanalen förses med ljudbarriär. 


Utvändig ljudtätning utförs av byggentreprenör.
Varje arbetsplats skall innehålla … st. uttagsbrunnar för 230 Volt samt … st. RJ45 uttag för data.

För 230 Volts installation i väggkanalen skall uttagssystem med snabbanslutning användas och vara anpassade för kanalen.

Data och rikstelefon skall vara av typen RJ45 och vara anpassade för kanalen, även antennuttag och brytare. Dosor för externt material skall vara anpassade för kanalen.

Kraft- och svagströmsinstallationen skall separeras med ett avstånd av minst 50 mm pga. störningsrisken.
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