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Systémy pro ukladani vedeni Tehalit




BR netway®

Parapetni elektroinstalacni
kanaly oceloplechové

Robustni elektroinstala¢ni kanaly z ocelového plechu
jsou zvlastnim feSenim modernich elektrickych
instalaci a vedle mechanické odolnosti splnuji

i vysoké pozadavky na estetickou Uroven.

Pouzivaji se pro vybaveni reprezentacnich prostor,

ale i prostor kancelafskych, zdravotnich ordinaci,

v budovéach Skolstvi, ale i vyrobnich halach v oblasti
lehkého priimyslu a vSude tam, kde je vedle pozadavku
na vysokou mechanickou odolnost kladen i draz

na estetickou Uroven interiéru.

Vyuzitim specialnich vlast-
nosti pozinkovaného ocelové-
ho plechu Ize pomoci nového
systému BR Netway feSit

i nestandardni pozadavky.
Pevnost a variabilitu tohoto
pevného materialu lze vyuzit

i pro dotvéafeni prostor se
samostatnym estetickym
charakterem. Na poptavku

je dodavan tento systém

z ocelového plechu oSetfeny
préaSkovym bezhalogenovym
lakem ve vSech barvach dle
vzorniku RAL. Tato nova tech-
nologie s bohatym pfrislu-
Senstvim umoznuje nejen
realizaci technickych poza-
davkd, ale i snadnou instalaci
v pfipadech, kdy je nutno
eliminovat nepfesnosti
spojené s vlastni konstrukci
stavby.

Vlastnosti systému BRSN

M Elektroinstalacni systém
s dlouhou Zivotnosti
a vysokou mechanickou
odolnosti

M Dodavany jsou kanaly
rlznych rozmérd a moz-
nost dodavky atypickych
rozmérl na poptavku

B Moznost dodavky rtiz-
nych barevnych provede-
ni dle vzorniku RAL

M Rozsahlé prislusenstvi
a pomdcky pro montaz

M Moznost kombinace
s parapetnim oblozenim

M MozZnost dodate¢né
instalace

T.348

Soucasti je i vlastni systém
vestavnych pfistrojd Ecoline
a komponenty umoznujici
montaz pfistroji dodavanych
rliznymi vyrobci.

Pro vétSi bezpec€nost provozu
je soucasti tohoto systému
téz feSeni ochranného
pospojeni s tak snadnym
zpUsobem montaze, Ze pfi-
padné chyby jsou prakticky
vylouceny.

Dodavany na poptavku

Spojovaci pary dodavané v ramci
pfislusenstvi umoznuji jednoduché
napojeni jednotlivych dilt kanalu

Moznost oddéleni obvodd
pomoci kovové prepazky




Jednotny design pfistrojovych Upevnéni zasuvek se provadi do
rameckd pro viechny kandly lemu kanélu pro upevnéni vika

BRSN

Datové zasuvky jsou vybaveny
clonkami proti prachu

T.349



TEHALIT I
Elektroinstalacni parapetni kanaly BR netway®

Kanaly a viko kanalu

oceloplechové

= Elektroinstala¢ni parapetni kanaly dle
EN 50085 s moznosti montaze pri-
strojli do t&lesa kanalu

* Pomoci distan€nich podpér dodava-
nych v rdmci pfisluSenstvi Ize oddélit
obvody silnoproudu od vedeni pro
telekomunikaci a prenos dat (dle EN
50174 min. 50 mm)

* MontéaZz na sténu nebo na konzoly

e MozZnost montaze pfistroji Ecoline i
pfistrojl jinych vyrobcd

Material: Ocelovy plech pozinkovany

Dodavané barvy: RAL 9010 bila,

RAL 9001 krémové, RAL 7035 sv.8eda,

Fe blank — bez povrchové Upravy

Dodavané délky:

Standardné 2000 mm

Na poptavku do 3100 mm

Forma dodavky:

Zakladni profil, distan¢ni podpéry

(5 ks/m pouZity jen u BRSN70210),
pfeddérované dno kandlu

(rozte€¢ 50 mm)

Atypické tvary a rozméry oceloplecho-
vych kanald:

Dodéavany na poptavku

Oznaceni Kanal oceloplechovy
Objednaci €islo

Dodéavané barvy

Max. pocet ulozenych
kabelu @ 11 mm,
napr. CYKY 3 x 2,5 mm?

Oceloplechové viko 80
Objednaci €islo

Viko PVC 80
Objednaci €islo

e 10—
le——80—!

fe—67 —

BRSN 70110

bila

krémova
sv. Seda
Fe blank

1. prostor 6
1. prostor 6

BRSN70110 1 9010
BRSN70110 1 9001
BRSN70110 1 7035
BRSN70110 1 VERZ

BRSN70080 2 9010
BRSN70080 2 9001
BRSN70080 2 7035
BRSN70080 2 VERZ

BR70100 2 9010
BR70100 2 9001
BR70100 2 7035

le——80—!

< ——

I

67—l

BRSN 70130

bila

krémova
sv. Seda
Fe blank

1. prostor 8
1. prostor 8

BRSN70130 1 9010
BRSN70130 1 9001
BRSN70130 1 7035
BRSN70130 1VERZ

BRSN70080 2 9010
BRSN70080 2 9001
BRSN70080 2 7035
BRSN70080 2 VERZ

BR70100 2 9010
BR70100 2 9001
BR70100 2 7035

le——80—>!

I

67—l

BRSN 70170

bila

krémova
sv. Seda
Fe blank

1. prostor 14
1. prostor 14

BRSN70170 1 9010
BRSN70170 1 9001
BRSN70170 1 7035
BRSN70170 1VERZ

BRSN70080 2 9010
BRSN70080 2 9001
BRSN70080 2 7035
BRSN70080 2 VERZ

BR70100 2 9010
BR70100 2 9001
BR70100 2 7035

210
le——80—!

BRSN 70210

bila

krémova
sv. Seda
Fe blank

Dodéavany véetné
distan¢nich podpér
G1801 (5 ks/m)

1. prostor 22
1. prostor 22

BRSN70210 1 9010
BRSN70210 1 9001
BRSN70210 1 7035
BRSN70210 1VERZ

BRSN70080 2 9010
BRSN70080 2 9001
BRSN70080 2 7035
BRSN70080 2 VERZ

BR70100 2 9010
BR70100 2 9001
BR70100 2 7035

T.350

Technické zmény vyhrazeny



TEHALIT

Elektroinstalacni parapetni kanaly BR netway®
Tvarové dily

oceloplechové

e Tvarové dily umoznuji zakryt
nepfesnosti pfi fezani kanalu,
jejich montaz se provadi
nasunutim na téleso kanalu

e Jednoducha demontéaz tvaro-
vych dil pfi dodateéném
vkladani vedeni

* Vnitfni a vnéjsi rohy s nasta-
vitelnym Ghlem (+/- 5°)

* Koncovky pro spolehlivé a
Cisté uzavreni kanalu

* Koncové kryci ramecky pro
zakryti nepfesnosti pfi prd-
chodu kanalu sténou

Material: Bezhalogenovy plast
PC/ABS

Forma dodéavky:

Jednodilné nebo dvojdilné tva-

rové dily

Dodavané barvy: RAL 9010 bila,

RAL 9001 krémova, RAL 7035

sv.8eda
>
g T X
bL
/Q/K
Vnitfni roh, Vnéjsi roh, Koncovka Plochy roh Koncovy kryci T-kus
nastavitelny uhel + 5° nastavitelny Ghel + 5° Objednaci €islo Objednaci €islo Ramecek Objednaci €islo
Objednaci ¢islo Objednaci €islo Rozméry Objednaci €islo Rozméry
v mm v mm
G1281 9010 G1282 9010 G1283 9010 G1285 9010 G1511 9010 G1286 9010
G1281 9001 G1282 9001 G1283 9001 G1285 9001 G1511 9001 G1286 9001
G1281 7035 G1282 7035 G1283 7035 G1285 7035 G1511 7035 G1286 7035 >
(%]

rozmér a = 165 rozmér a = 215 o

rozmér b = 165 o
G1291 9010 G1292 9010 G1293 9010 G1295 9010 G1513 9010 G1296 9010
G1291 9001 G1292 9001 G1293 9001 G1295 9001 G1513 9001 G1296 9001
G1291 7035 G1292 7035 G1293 7035 G1295 7035 G1513 7035 G1296 7035

rozmér a = 185 rozmér a = 235

rozmér b = 185
G1301 9010 G1302 9010 G1303 9010 G1305 9010 G1517 9010 G1306 9010
G1301 9001 G1302 9001 G1303 9001 G1305 9001 G1517 9001 G1306 9001
G1301 7035 G1302 7035 G1303 7035 G1305 7035 G1517 7035 G1306 7035

rozmér a = 225 rozmeér a = 276

rozmér b = 225
G1311 9010 G1312 9010 G1313 9010 G1315 9010 G1521 9010 G1316 9010
G1311 9001 G1312 9001 G1313 9001 G1315 9001 G1521 9001 G1316 9001
G1311 7035 G1312 7035 G1313 7035 G1315 7035 G1521 7035 G1316 7035

rozmér a = 266
rozmér b = 266

rozmér a = 316

Technické zmény vyhrazeny

T.351




TEHALIT I
Elektroinstalacni parapetni kanaly BR netway®  oceloplechové
Kanaly a viko kanalu

= Elektroinstalacni parapetni kanaly * Montaz na sténu nebo na konzoly Dodéavané délky:

dle EN 50085 s moznosti monta- e MozZnost montaze pfistroj Standardné 2000 mm
Ze pfistroji do télesa kanalu Ecoline i pfistrojt jinych vyrobct Na poptavku do 3100 mm
* Pomoci distan€nich podpér Material: Ocelovy plech pozinkovany Forma dodavky:
dodavanych v ramci pfisluSenstvi Dodéavané barvy: RAL 9010 bila, Zakladni profil, preddérované dno
Ize oddélit obvody silnoproudu RAL 9001 krémova, RAL 7035 kandlu (rozte¢ 50 mm)
od vedeni pro telekomunikaci a sv.Sed4, Fe blank - bez povrchové Atypické tvary a rozméry ocelo-
pfenos dat (dle EN 50174 min. Gpravy plechovych kanald:
50 mm) Dodéavany na poptavku

Oznaceni Kanal oceloplechovy Oceloplechové viko 80 Viko PVC 80

Dodéavané barvy Objednaci €islo Objednaci €islo Objednaci €islo Max. pocet uloZzenych
kabell @ 11 mm,
napf. CYKY 3x2,5 mm?

f N j BRSN 90130 Oceloplechové viko 80 Viko PVC 80
T bila BRSN90130 1 9010 BRSN70080 2 9010 BR70100 2 9010 1. prostor 11
S s krémova BRSN90130 1 9001 BRSN70080 2 9001 BR70100 2 9001 2. prostor 11
T sv. Seda BRSN90130 1 7035 BRSN70080 2 7035 BR70100 2 7035
l Fe blank BRSN90130 1VERZ BRSN70080 2VERZ
)
le——90 —]
i BRSN 90170 Oceloplechové viko 80 Viko PVC 80
N - bila BRSN90170 1 9010 BRSN70080 2 9010 BR70100 2 9010 1. prostor 20
I krémova BRSN90170 1 9001 BRSN70080 2 9001 BR70100 2 9001 2. prostor 20
d . sv. Seda BRSN90170 1 7035 BRSN70080 2 7035 BR70100 2 7035
= I Fe blank BRSN90170 1 VERZ BRSN70080 2 VERZ
2
B le——90 —!

T.352 Technické zmény vyhrazeny



TEHALIT

Elektroinstalacni parapetni kanaly BR netway®  oceloplechové
Tvarové dily

e Tvarové dily umoziuji zménu = Koncovky pro spolehlivé a Dodavané barvy: pfirodni
smeéru trasy parapetniho Cisté uzavfeni kanalu elox, RAL 9010 bila, RAL 9001
kanalu * Koncové kryci ramecky pro krémova, RAL 7035 sv.Seda

e Sériové vyrabéné tvarové dily zakryti neptesnosti pfi pri- Forma dodavky:
znacné zjednoduSuji montaz chodu kanalu sténou Tvarovy dil a viko tvarového

* Na poptavku jsou dodavany Material: Ocelovy pozinkovany  dilu je nutno objednat zvlast
téz atypickeé tvarové dily plech tl 1 mm

?\250

—

&

Vnitfni roh, Vnéjsi roh, Viko vnéjsiho Koncovka Plochy roh T-kus Distan¢ni podpéra
Objednaci €islo Objednaci €islo rohu Objednaci €islo Objednaci €islo Objednaci €islo Objednaci €islo
Objednaci ¢islo

BRSN

G1951 9010 G1952 9010 R8949 9010 G1953 9010 G1955 9010 G1956 9010 G1802
G1951 9001 G1952 9001 R8949 9001 G1953 9001 G1955 9001 G1956 9001
G1951 7035 G1952 7035 R8949 7035 G1953 7035 G1955 7035 G1956 7035
G1951 VERZ G1952 VERZ R8949 VERZ G1953VERZ G1955 VERZ G1956 VERZ
G1961 9010 G1962 9010 R8949 9010 G1963 9010 G1965 9010 G1966 9010 G1802
G1961 9001 G1962 9001 R8949 9001 G1963 9001 G1965 9001 G1966 9001
G1961 7035 G1962 7035 R8949 7035 G1963 7035 G1965 7035 G1966 7035
G1961 VERZ G1962 VERZ R8949 VERZ G1963 VERZ G1965 VERZ G1966 VERZ

Technické zmény vyhrazeny T.353



TEHALIT

e
Elektroinstalacni parapetni kanaly BR netway®  oceloplechové
PfisluSenstvi a nahradni dily

= Oddélovaci prepazky: « Distan¢ni podpéry: * Spojovaci pary:
Umoznuji oddéleni silovych obvo- Pro zajisténi vyssi stability bocnic Pro mechanické spojeni kanall
dl od obvodd pro telekomunikaci kanalu nebo pro oddéleni obvodd e Pfivod vodiCe k pospojeni:
a prenos dat silnoproudu od vedeni pro tele- Umoziuje pospojovaci svorka
komunikaci a pfenos dat (dle EN L4187 CHRO (do prlfezu 10 mm?)

50174 min. 50 mm). Pfi malych
montéaznich Usecich Ize podpéru
V jejim stfedu rozfiznout

G1612

Néazev Popis Sitka Obj. é.
kanalu

Oddélovaci Material PVC G1612
prepazka PVC

; Oddélovaci Pospojovani je integrovano. TWS70VERZ
prepazka kovova Materiél: ocelovy pozinkovany
plech
TWS70VERZ
b =g Distan¢ni podpéra Ke stabilizaci 70 mm G1801
o BRSN zakladniho profilu
- U BRSN70210 90 mm G1802
L A je soucasti
G1801 dodéavky 5ks/m
—_— Spojovaci par K mechanickému BRSN 70110 G2010
= spojeni kanald BRSN 70130 G2011
g BRSN 70170 G2012
e BRSN 70210 G2013
o BRSN 90130 G2014
BRSN 90170 G2015
G2011
& Pospojovaci svorka Pro pfivod vodice L4187 CHRO
pospojeni
(do prdifezu vodice 10 mm?)
L4187 CHRO
T.354 Technické zmény vyhrazeny



TEHALIT I —

ElektroinstalaCni parapetni kanaly BR netway® oceloplechové
Pristrojové krabice pro montaz pfistroji od rdiznych vyrobc
* Prazdné pristrojové krabice * Upevnéni do lemu kanalu pro Forma dodavky:
umoziuji montaz béznych upevnéni vika Prézdna pristrojova krabice se
pfistrojli dodavanych rliznymi * Moznost montaze do vodorovné  Sroubky pro upevnéni pristroje.
vyrobci i svisle instalovanych kanald
Nazev Popis Obj. ¢.
PFistrojova krabice Pro montaz do kanalu BRSN G2700
universalni MoZnost montaze do vodorovné

instalovanych kanal
Tento typ krabic Ize pouzit
pro montaz pfistrojd 250 V
i pfistrojd pro
telekomunikaci a prenos

G2700 dat.
Kabelova spona Pro uchyceni plasté kabelu M5861
k pFistrojové krabici
M5861 %
o
m
Pristrojova krabice pro Pro montaz do kanalu BRN G2734
telefonni a datové MozZnost montaze do vodorovné
z4suvky i svisle instalovanych kanald

Tento typ krabic je ur€en
vyhradné pro montaz pfistroj
pro telekomunikaci a pfenos
G2734 dat. Neni uréen pro montaz
pfistroji 250 V.

Technické zmény vyhrazeny T.355



TEHALIT I
Elektroinstalacni parapetni kanaly BR netway®  oceloplechové
Konzoly s nastavitelnym odstupem od stény

» Stabilni konzoly pro montaz kanalu a na tento adaptér se Material:
na sténu umoznuji upevnéni poté upevni parapetni kanal Ocelovy pozinkovany plech
kanalu pomoci adaptéru e Doporucend rozte€ pro Forma dodavky:

e Dodavéany pro odstup kanalu montaz 600 mm Konzolu i adaptér je nutno
od stény 53 mm az 460 mm * Nosnost konzoly 75 kg vzdy objednat zvlast

* Konzoly se upevni na sténu, * Jednoduché upevnéni drzaku
na né se zavési adaptér ktery lamel na horni hranu konzoly

odpovida pfislusné vysce

Nazev Popis Obj. ¢.
Nastavitelné Nastaveni 53-81 mm G2260
konzoly Adaptér pro upevnéni kanalu

nutno objednat zvlast dle rozméru kanalu

Nastaveni 78-125 mm G2261
Adaptér pro upevnéni kanalu
nutno objednat zvlast dle rozméru kanalu

G2260 .
Nastaveni 120-200 mm G2262

Adaptér pro upevnéni kanalu
nutno objednat zvlast dle rozméru kanalu

Nastaveni 195-460 mm G2263
Adaptér pro upevnéni kanalu
nutno objednat zvlast dle rozméru kandlu

Adaptéry pro upevnéni  pro kanal vySky 100 nebo110 mm G2270
kanall na konzoly

pro kanal vysky 130 nebo 170 mm G2271

pro kanal vysky 210 nebo 214 mm G2272

G2272

T.356 Technické zmény vyhrazeny






TEHALIT I
Atypické profily pro feSeni objektovych zakazek

Ohnuty, zkoseny, trojahelnikovy,
zaobleny, lichobéznikovy ...
Vas kanal mdze mit pozadovany
tvar.

Vy urcite material, stanovite
rozmeéry, vestavéné pfistroje a
povrchovou Upravu. Tim zapocne
proces, jehoz cilem je dokonalé
sladéni s interiérem a vytvoreni
nového dekorac¢niho prvku.

S firmou Tehalit mate garantovano, ze kanal bude dokonale pfizplisoben
Vasemu interiéru.

T.362





