3.3 Caméras

Cette partie décrit la procédure pour créer un lien entre une caméra réseau et I'installation (le nombre
maximum de caméras est 10).

3.3.1 Sélection d’'une caméra
La liste suivante indique les caméras compatibles :

3.3.2 Création d’un lien avec une caméra

Cliguez sur caméras, puis sur ajouter, puis sélectionnez la caméra dans la liste.
Pour raccorder la caméra a l'installation, indiquez I'adresse IP de la caméra.
Attention, la caméra doit étre autorisée sur le réseau et ses ports doivent étre ouverts.

AXis 205 series D-Link DCS-2100 series JvC TK-C1460U
206 series DCS-2120 TK-C1480
207 series DCS-3200 series TK-C1530U
209 FD DCS-3420 TK-C215VXXU series
209 MFD DCS-5300 series TK-C720TPU
210 series DCS-900 TK-C750U
2100 DCS-950G TK-C920U
211 series Mobotix D12Di TK-C920UA
212 PTZ D22M TK-C925U
2120 M12D TK-WD310U
213 PTZ M22 VN-C215VXXU series
2130 PTZ Q22 VN-CXXU series
214 PTZ Panasonic |BBHCMXXX Series Sony SNC-CSXXP series
215 PTZ BLC 1 SNC-DFEXXP series
216 series PTZ BLC 10 SNC-PX series
221 BLC 20 SNC-RX550P series
223 BLC 30 SNC-RZXXP series
225 BL-C131 SNC-Z20P series
231 PTZ WVNPXXXX series Vivotec 21XX series
232 PTZ WVNSXXX series 31XX PTZ series
233 PTZ 31XX series
2420 PTZ 61XX PTZ series
61XX series
71XX PTZ series
71XX series
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3.3.3 Importation de modéles de caméra

Les modeles de caméras supportées par domovea, sont ceux indiqués dans la liste précédente. Néan-
moins, comme le marché de ce type de produit évolue rapidement, nous mettrons a disposition d'au-
tres modeles de caméras. Les fichiers de configurations correspondants seront disponibles sur le
portail domovea.com et seront renouvelés a chaque mise a jour du logiciel domovea.

e Téléchargez le fichier de configuration sur le portail domovea.com. Sélectionnez Caméras dans le
menu (1) et cliquez sur Importer des modéles de cameras (2). domovea vous invite a sélectionner
le fichier avec I'extension .excam correspondant a votre caméra, cliquez sur Ouvrir (3). Une fenétre
de confirmation apparait, cliquez sur OK pour valider (4).
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Une fois cette procédure établie, il est possible de choisir de nouvelles caméras dans la liste.




3.4 Profils

Cette partie montre comment créer des profils pour personnaliser I'aspect et les droits d’acces des
différents clients dans I'installation. Les profils concernent les affichages physiques comme les écrans
tactiles, les PC etc. (le nombre maximum de profils est 30).

Exemple 1 : dans une résidence familiale, le jeune fils doit avoir accés a sa chambre mais pas a d'autres
piéeces.

Exemple 2 : dans un hoétel, il est important que le réceptionniste puisse gérer toutes les chambres,
mais un client dans la chambre 'X' ne doit pas pouvoir accéder, ni modifier les paramétres de la chambre
'Y'. Il ne doit méme pas pouvoir les visualiser.

e Sélectionnez Profils dans le menu (1) et cliquez sur Ajouter pour définir un nouveau profil (2). Dans la
boite des propriétés, remplissez le Nom a donner a chaque profil créé et remplissez Description, pour
décrire chaque nouveau profil (3).
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¢ Dans I'onglet Configuration, dans Parameétres généraux (4), choisissez la Langue utilisée par le client,
Type d’écran pour sélectionner le type d'écran, Sensibilité de I’écran pour définir la sensibilité de défile-
ment, Groupe par défaut pour sélectionner la vue de premier niveau, Indicateur de temperature pour
sélectionner le capteur de température utilisé, Utiliser le tri suivant pour les appareils et groupes pour
sélectionner le mode d'affichage des éléments (par catégorie, par priorité ou alphabétiquement), Activer
les confirmations pour activer les messages de confirmation, Mode plein écran pour démarrer en af-
fichage plein écran et fond d’écran pour sélectionner une image d’arriére plan.

¢ Dans I'onglet Configuration, dans Protection par mot de passe (5), il est possible de protéger I'acces
a certaines zones avec un mot de passe. Demander un mot de passe pour indiquer le mot de passe
utilisé pour I'acces a Application cliente, Menu parameétres et restreindre la navigation depuis le
groupe par défaut.

¢ Dans I'onglet Configuration, dans Options d’affichage (6), il est possible de définir I'aspect de la
barre d'outils du client.
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— Optiohs d'affichage

Eléments du menu

W Tableaudebord W Groupes v Séguences ¥ Caméras ¥ Paramétres
Boutons favaris I Tous les boutons j
Wue par défaut pour les groupes IHuban j
Wue par défaut pour les séquences IHuban j
Wue par défaut pour les caméras IMosaique j
Visibilité de la bare du bas I\-"isible j
Taille des éléments [Butomatiaue =l
Edition des séquences IAutoriser j

Eléments du bureau : pour sélectionner les boutons favoris de votre choix qui seront visibles dans le
logiciel client (Tableau de bord, Groupes, Séquences, Caméras, Parametres).

Boutons favoris : pour sélectionner les boutons affichés
- Tous les boutons : boutons non affichés
- Le bouton pour afficher / cacher les favoris : affichage uniquement du bouton afficher / cacher
les favoris
- Aucun bouton : affichage d'aucun bouton

Vue par défaut pour les groupes / les séquences / les caméras : pour définir la vue par défaut des
groupes / des séquences / des caméras :

- Mosaique : affichage sous forme de mosaique

- Ruban : affichage sous forme de ruban

- Liste : affichage sous forme de liste

- Aucun bouton : affichage d'aucun bouton

Visibilité de la barre du bas : pour afficher ou nom la barre d'outil qui apparait au bas de I'écran de
la vue client

- Visible : affichage complet de la barre d'outil
- Réduit : affichage simplifié de la barre d'outil
- Invisible : barre d'outil non affichée

Taille des éléments : pour sélectionner la taille des éléments
- Normale : affichage des éléments a la taille par défaut
- Large : affichage des éléments a une taille plus grande que la taille par défaut
- Automatique : mise a I'échelle automatique des éléments en fonctions de leur nombre

Edition des séquences : pour autoriser ou non I'édition des séquences par le client final
- Autoriser : autorise le client final a éditer les séquences
- Interdire : interdit au client final d'éditer les séquences




3.5 Icones et fonds d’écran

Cette partie montre comment personnaliser I'affichage du logiciel client. Des images personnelles peuvent
étre importées, elles peuvent étre utilisées sous forme d’icones ou de fonds d’écran.

Vous pouvez réaliser ces actions avec & ajouter : ajouter une nouvelle personnalisation,

2< Supprimer : supprimer une nouvelle personnalisation, @Appliquer : appliquer les parametres définis,
QAnnuler : annuler une action, _ : jauge indiguant I’espace mémoire utilisé sur le serveur.

Fonds d'écran : afin d’optimiser I'aspect visuel de votre interface, il convient d’adapter le format et la taille
en pixels de ses fonds d’écran a ceux de I’écran sur lequel votre client domovea est installé.

Trois principaux formats d’écrans existent, le 4/3, le 16/9 et plus récemment les 8/5. Les principales tailles
d’écran en pixels pour du 4/3 sont : 800x600 — 1024x768 — 1152x864 - 1280x960 et 1600x1200. Pour du
16/9, on trouvera le plus fréquemment : 1366x766 - 1920x1080 et 2048x1152. Pour du 8/5 1280x800 -
1440x900 - 1680x1050 et 1920x1200.

Il faut donc traiter la majorité des photographies a I'aide d'un logiciel dédié, pour obtenir une image de la taille
optimale adaptée a votre écran et pour I'enregistrer au format d'image conseillé et optimisé pour domovea
qui est le format jpeg.

IMPORTANT : La limite de taille d'un fond d’écran est fixée a 1 Mo, mais pour une fluidité optimale de
I'affichage une taille maximale de 200 ko est conseillée.

Icones : afin de personnaliser les icones utilisés, il est nécessaire d’optimiser leur taille.
La taille en pixels des images utilisées pour les icones doit se situer en 200x200 et 300x300. Le format
optimisé pour domovea est le format jpeg.




3.6 Automatismes

Un automatisme est une collection d'actions exercées sur les appareils, caméras, événements bus etc. Ces
actions peuvent étre organisées et combinées avec des conditions (logiques, horloges etc.) Le lancement
d'un automatisme peut étre manuel (icéne sur un client) mais peut également étre un déclencheur construit

avec des programmateurs, des événements bus ou des événements sur les appareils (le nombre maximum
d’automatismes est 50).

Avec les automatismes, vous pouvez S ajouter : ajouter un nouvel automatisme,
2< Supprimer : supprimer un automatisme,@ Dupliqguer : copier un automatisme,
2< Supprimer le(s) action(s) : supprimer le(s) action(s), g Test : tester la séquence définie précédemment,

Q Appliquer : appliquer les parametres définis, Q Annuler : annuler une action, (,@ 100% : zoomer (+ ou -) sur
la séquence créée.

exemple d’automatisme :

® Délai
Délai: 00:00:10

g Volet - Combles 3
Ouviir

Envoi message KNX

Vetillez configurer cette action




3.6.1 Exemple 1 : automatisme s’absenter de la maison (définition de I’état des
appareils + ajout d’un délai)

Cet exemple montre comment créer un automatisme trés simple basé sur un événement ordinaire de
la vie dans une maison : quitter sa maison pendant quelques heures (baisser tous les volets et étein-
dre toutes les lampes) comme il faut un éclairage pour atteindre la sortie, une fois I’lautomatisme lance,
les volets descendent, les lampes s'éteignent mais la lampe de bureau reste allumée pendant 1 minute
pour vous permettre d'atteindre la porte de sortie.

Pour réaliser une telle séquence, il faut introduire une temporisation sur I'arrét de la lampe de bureau.

¢ Selectionnez Automatisme dans menu (1) et cliquez sur Ajouter pour créer un nouvel automatisme (2).
Glissez-déposez le premier volet (3) sur la liste des appareils. Sélectionnez I'état a appliquer en
double-cliquant (4) (Eteindre pour |'éclairage et Fermer pour les volets).

¢ | a derniere étape consiste a intégrer un retard d’1 minute avant d’éteindre la lumiere du bureau.
Sélectionnez Délai dans la barre d’outils (5), puis glissez-déposez-le entre le dernier symbole volet
entre le symbole d’allumage de la lumiére du bureau et définissez 1 minute de délai en double-cliquant
sur la fenétre Délai et entrez 1 minute (6). Fermez le pop up pour valider la sélection.
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3.6.2 Exemple 2 : automatisme capture d’image porte d’entrée (condition + capture
+ notification)

Cet exemple montre comment obtenir une capture d’image de la porte d’entrée lorsque la sonnette
retentit.

¢ Sélectionnez Automatismes dans le menu (1) et cliquez sur Ajouter (2) puis sur Ajouter une séquence
(8) pour créer la séquence.Le déclencheur de la séquence est le retentissement de la sonnette, c'est-a-dire
un évenement bus. Pour ajouter le déclencheur, cliquez sur Liste des déclencheurs (4), puis sur ajouter
(5) puis sur Sur éevénement du bus KNX (6).
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Lorsque la fenétre s’affiche, définissez les parameétres :

La condition est si la sonnette retentit <=> si 'adresse de

groupe 2/3/2 =1

1. Définissez I'adresse de groupe associée a la sonnette (ici
une valeur booléenne 1 bit pour I'adresse de groupe 2/3/2).

2. Définissez I'opérateur (ici, égal)

3. Définissez la valeur de validation de la condition (ici une
valeur booléenne 1 bit égale a 1)

4. Cliquez sur Appliquer (1) pour valider.

Booléen (1 bt) [

[rai(1)




¢ Pour ajouter une notification (ici envoi d'une photo prise par la caméra de |'entrée), glissez-déposez
Envoi de notifications du coté droit de la fenétre sur I'automatisme (7). Définissez les parameétres de
notifications en double-cliquant sur la fenétre de notifications (8).
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Lorsque la fenétre s’affiche (8), définissez les parametres suivants :

Titre : pour nommer la notification. Tive [domovea
Message : pour définir le type de message associé a la notification. Message |

Type: pour entrer le type de notification (e-mail ou domovea pop up). Type [Popup domeves;— /7
Contacts: si la notification est un e-mail, utilisez ce champ pour ~ comacts | /
définir les destinataires. Les contacts sont définis dans le menu Comess |/
Configuration du serveur. aene (anoom )/

Cameéras : pour choisir la camera a partir de laquelle la capture Piite  (Moyeme )
d’image sera prise et jointe au pop up ou a I’e-mail.
Attente : pour définir le temps d’attente entre une action
et la notification.

Priorité : pour définir la priorité de la notification.
Cliquez sur OK puis sur Appliquer pour valider.

™ domovez

Ner | -~ Monter - Ddscendre

b Chaine de caractéres

Jb Variable 1

=[= Constante

(1) Chaine de caracteére : pour spécifier le message de la notification.
(1) Variable : pour spécifier la variable de la notification.
(1) Constante : pour spécifier la constante de la notification.
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