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Anreihstandschranke 1P40 univers
Zubehor
Bezeichnung Schrankbreite VPE Best.Nr.

Sockelleisten fiir
E Anreihschrank

RAL9005
Tiefe 300 mm 350 mm 1 FZ921XE
/ Hohe 100 mm 600 mm 1 FZ922XE
850 mm 1 FZ923XE
FZ921XE 1100 mm 1 FZ924XE
1350 mm 1 FZ925XE
Sockelblenden, seitlich 2 FZ901XE

Tiefe 300 mm
RAL9005

Sockelleisten fiir fur Schrankbreite —qé)
N Anreihschrank g
' RAL9005 S o
Tiefe 400 mm 350 mm 1 FZ931XE [
: Hohe 100 mm 600 mm 1 FZ932XE [EEE
850 mm 1 FZ933XE rQE)
FZ931XE 1100 mm 1 FZ934XE B
1350 mm 1 FZ935XE [
Sockelblenden, seitlich 2 FZ902XE
Tiefe 400 mm
RAL9005
Kabelabfangschienen 350 mm 1 UT71CN
zur Montage im Schrank 600 mm 1 UT72CN
oben und unten 850 mm 1 UT73CN
1100 mm 1 UT74CN
UT71CN 1350 mm 1 UT75CN
Kabelabfangschienen 350 mm 1 FZ801N
zur Montage im Schrank 600 mm 1 FZ802N
Hoéhe 100 mm 850 mm 1 FZ803N
1100 mm 1 FZ804N
1350 mm 1 FZ805N
FZ802N
Beriihrungsschutz 350 mm 1 FZ711N
Umlaufender Berlihrungsschutz 600 mm 1 FZ712N
fur Schranke Schutzklasse | 850 mm 1 FZ713N
1100 mm 1 FZ714N
1350 mm 1 FZ715N
1600 mm 1 FZ716N
Transportésen Set a 4 Stlck 1 FZ411XE
galvanisch verzinkt
Gewinde M12
Tragkraft 3400 N
FZ411XE
Kombitransportlaschen Set a 4 Stick 1 FZ412XE
FZ412XE
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Leitungseinfiihrungen univers
Deckblech aus Stahl IP40 Schrank Tiefe 300 mm Tiefe 400 mm
zu Anreihschrank Breite
Deckblech ohne Schiitz 350 mm  |FZ721XE FZ731XE
_ 4& 600 mm FZ722XE FZ732XE
g' ' 850 mm FZ723XE FZ733XE
' 1100 mm FZ724XE FZ734XE
2 1350 mm FZ725XE FZ735XE
FZ721XE
Deckblech mit Einfihrungsschlitz 350 mm FZ741XE FZ751XE
600 mm FZ742XE FZ752XE
850 mm FZ743XE FZ753XE
1100 mm FZ744XE FZ754XE
1350 mm FZ745XE FZ755XE
FZ751XE

Leitungseinfihrungen und Zubehdr univers
Bezeichnung Breite VPE Best.Nr.

e Kabelabfangschienen
‘wﬁi zur Montage im Schrank 350 mm 1 UT71CN
| - oben und unten 600 mm 1 UT72CN
850 mm 1 UT73CN
UT73CN 1100 mm 1 UT74CN
1350 mm 1 UT75CN
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Schliesssysteme univers
Bezeichnung Best.Nr.
> Einsatzdorn Dreikant 7 mm, FZ502
. mit Schlissel
FZ502

Einsatzdorn Vierkant 6 mm, FZ503C
mit SchlUssel
Einsatzdorn Vierkant 8 mm, FZ529
mit Schlissel
Einsatzdorn Doppelbart 3 mm FZ501
Schloss mit 2 Schliissel FZ507
Schliess - Nr. 1242E
Schloss mit 2 Schliissel FZ526
Schliess - Nr. 405
Schloss mit 2 Schliissel FZ527
Schliess - Nr. 455
Knebelgriff FZ530
(Standard)
Knebelgriff mit Kaba 5000 Kaba-T-Griff

(KABA - Zylinder Nr. 1036)

Knebelgriff Kaba-T-Griffohne
vorbereitet fir KABA - Zylinder
Knebelgriff FZ531
abschliessbar
Klinkengriff FZ532
(Standard)
Knebelgriff mit Kaba 5000 Kaba-K-Griff
(KABA - Zylinder Nr. 1036)
Klinkengriff FZ533
abschliessbar
Schwenkhebelgriff FZ534C
fur Rundzylinder, @ 22mm
Schwenkhebelgriff FZ508
mit Schloss und 2 Schlissel Nr. 1242E
FZ534C
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Zubehor univers
Bezeichnung Charakteristik VPE Best.Nr. E-No
Plantasche DIN A4 Kunststoff, 10 FZ794 983 410 604
flach klarsicht

selbstklebend

‘nagor
FZ794
Plantasche DIN A4 Metall, mit Befesti- 1 FZ707
fur IP40 Anreihschrank gungsschrauben fur
Tiefe 400 mm die Schranktr,
fur Anreihschrank
Tiefe 400 mm
FZ707
Plantasche Metall, zum Einschrau- 1 FZ710
fur IP40 Anreihschrank ben fur Anreihschrank
\ / - Tiefe 400 mm Tiefe 400 mm
—_—
FZ710
Plantasche DIN A4 Kunststoff, 1 FZ818
33 mm tief selbstklebend
fur Anreihschrank
“ Tiefe 300 mm
— -"‘/--J------‘
FZ818
Plantasche DIN A4 Metall, 1 FZ795
fur Anreihschrank
Tiefe 400 mm
FZ795
Erdungskabel -
Verbindungsset - Lange: 300 mm 1 FZ401XE
- T - Litze 10 mm? isoliert
- mit 2 Kabelschuh
@ 6,5 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- Set a 5 Verbindungsset
Erdungsband - - Ladnge: 100 mm 1 FZ402XE
Verbindungsset 1 - Cu - Band blank 16 mm?
- mit je 2x @ 8,5 mm
Kabelésen
- inkl. Befestigungsmaterial
- Set a 5 Verbindungsset
Erdungsband - - Lange: 300 mm 1 FZ403XE
FZ402XE Verbindungsset 2 - Cu - Band blank 16 mm?
- mit je 2x @ 8,5 mm
Kabelésen
- inkl. Befestigungsmaterial
- Set a 5 Verbindungsset
Hinweis: Schutzleiterquerschnitte NIN beachten
Detaillierte technische Informationen in unserem Hager Hauptkatalog
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Zubehor univers
Bezeichnung Charakteristik VPE Best.Nr. E-No
Wandbefestigungswinkel Set a 4 Stick 1 FZ410XE
FZ410XE
Lackkorrekturstift zum Ausbessern von 1 FZ414XE
Lackschaden
RAL 9010

gl

oberflachen,
z.B. Beruhrungs-
schutzabdeckung

FZ414XE o

X

C

®

=
Reinigungsmittel zur Reinigung von 1 VZ404 171 633 009 é g
in Spraydose Kunststoff- = g
E =}

[0)

c

<

CHE

Bitte beachten Sie unseren Hager - Hauptkatalog Uber die technischen Details
und das univers N - Innenausbausystem ab Seite 3.00

VZ404
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Hager Tehalit AG
Ey 25

3063 Ittigen-Bern
Tel. 031 925 30 00
Fax 031 925 30 05

Hager Tehalit AG
Glattalstrasse 521
8153 Rumlang

Tel. 044 817 71 71
Fax 044 817 71 75

Hager Tehalit SA

Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 644 37 00

Fax 021 644 37 05

www.hager-tehalit.ch

www.tebis.ch
infoch@hager.com

Willkommen im e-Katalog auf www.hager-tehalit.ch/e-katalog
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