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Przegl d menu centralki NERO Il

Interaktywne menu pozwala szybko i atwo programowa centralk NERO II.
W poni szej instrukcji znajduje si dok adniejszy opis pol menu.

Menu g 6wne

Programy
Ustawienia

Grupy =1 Grupa
Wszystkie grupy Przyporz dkuj
NS | Zmie nazw
Grupa 2 Zmie symbol
................. Zmie typ
W a ciwo ci
] Utworz now
Sortuj
Usu
Usu wszystkie
Wolna pami

Y
Programy = [ Program
Program 1
Program2 Zmie nazw
_________________ W a ciwo ci
Utworz nowy
Sortuj
Usu
Usu wszystkie
Wolna pami

Ustawienia

Wybierz

[ Opis p6l menu

= Przyjmuje kody danej grupy

== Zmienia nazw wybranej grupy

== Zmienia symbol wybranej grupy
= \Wybh0r trybu pracy (roleta, aluzja, wiat 0)
= \Wyb0r priorytetu sterowania grup
= Definiowanie nowej grupy

=* Sortowanie grup wg nazwy lub typu
= Usuwanie wybranej grupy

=* Usuwanie wszystkich grup

= Informacja o wolnej pami ci

=*> Powr6t do menu ..Grupy”

= Edycja i zmiana ustawie programu
== Zmiana nazwy programu

=> Zmiana statusu i priorytetu programu
= Definiowanie howego programu

== Sortowanie programoéw

=+ Usuwanie programéw

= Usuwanie wszystkich programéw
== |[nformacja o wolnej pami ci

== Powr6t do menu ,Programy”

= \Wyborj zyka (angielski lub niemiecki)

= Ustawienia ekranu (kontrast, jasno )

=> Ustawienia d wi koéw

=+ Ustawienia zegara i daty

== Opcje ustawie obs ugi i menu pomocniczego
=+ |[nformacja o produkcie

= Powr6t do menu g 6wnego



Centralka NERO Il — opis przyciskow

GORA /STOP / DO

Tryb pracy

| Symbol, nazwai typ wybranej
| grupy

Przyciski programowania
z opisem na ekranie

Przyciski nawigacyjne
Wybierz OK
Wybér grupy
Wro6
| Sterowanie wybran  grup I
A GORA (Rolety, markizy, bramy) / W ¢z ( wiat 0)
Obracanie lameli < 1s

E Stop

v D6 (Rolety, markizy, bramy) / Wy cz ( wiat 0)
Obracanie lameli < 1s

Komfort <1s.  Pozycja Komfort 1
C_ D >1s.  Pozycja Komfort 2

Auto Man Auto programy s aktywne
(G Man tylko sterowanie manualne
| Przyciski nawigacyjne w programowaniu I

Potwierdzanie wyboru OK / przej cie do programowania

Wybor pozycji w menu lub danej funkciji
@ Powrét

Instrukcja obs ugi



Opis systemu NERO Il

NERO Il wykorzystuje sie 230V !

NERO Il jest nowoczesnym systemem sterowania, powstaym z dalszego rozwoju
technologii POWERLINE (PLC). Powerline (PLC) jest poj ciem, ktére okre la technik ,
przesy ania sygna 0w steruj cych poprzez istniej ¢ sie 230V.

Idealny dlamaychi redniejwielko ciinstalacji !

System NERO Il jest idealnym rozwi zaniem dla ma ych i rednich obiektéw,

zarowno prywatnych jak i biurowych (np. kilkupi trowe biurowce wyposa one w
aluzje zewn trzne

NERO Il oszcz dza koszty !

W poréwnaniu do obecnych kablowych systemow sterowania system NERO Il nie

wymaga dodatkowego okablowania sterowniczego. W ten spos6b oszcz dzasi du

cz nak adow na okablowanie i dodatkowe koszty zwi zane z ewentualnym kuciem
cian, uk adaniem kabli, tynkowaniem tapetowaniem innych prac z tym zwi zanych.

Sterownik NERO I | Pewno  przesy u sygnau )
Dzi ki specjalnie opracowanemu systemowi

kodowania sygna 6w i kryptograficznego
szyfrowania danych system NERO Il odznacza
si bardzo wysok pewno ci przesy aniai
odczytywania sygna 0w steruj cych.

Odporno  na zak 6cenia

Dzia anie innych systemow PLC oraz zewn trzne
sygnay zak 6caj ce nie maj adnego wp ywu na
poprawne dzia anie NERO Il. Niezwykle skuteczny
sposob korekcji b déw umo liwia bezb dne

f ) odbieranie i nadawanie sygna 6w steruj cych,
| A W rownie w mocno obci  onych sieciach.

| | ce—

| L NERO Il nie zak 6ca pracy innych urz ~ dze

Sygna y systemu NERO Il nie zak 6caj pracy innych

N — urz dze (np. komputery, urz dzenia AGD, instalacje
telefoniczne, itp.) i nie maj negatywnego wp ywu na
dzia anie innych systemow steruj cych.

Sie 230V

dodatkowych urz dze ani oprogramowania do

System NERO Il nie wymaga zastosowania
@ obs ugi systemu NERO II.




Spis tre ci

Instrukcja monta u i dane tec hniczne
Instrukcja monta u  cznika faz NERO Il

Uruchomienie i funkcje centralki NERO Il
Uruchomienie i od wie anie ustawie po wy czeniu zasilania
Funkcje centralki NERO 11

Dzia anie systemu NERO Il
Dzia anie systemu i definiowanie grup

Menu g 6wne - nawigacja
Wyhbér funkcji i ustawie

Definiowanie i sterowanie grup (Menu “Grupy”)
Jak przypisa grup do centralki?
Jak zmieni nazw grupy?
Jak zmieni symbol grupy?
Jak zmieni typ grupy?
Priorytet sygna 6w w systemie NERO Il
Jak zmieni priorytet sygna 6w grupowych?
Jak zdefiniowa now grup ?
Sortowanie grup
Jak usuwa grupy?
Jak usun  wszystkie grupy?
Do czego potrzebna jest grupa “Alle Gruppen”?

Definiowanie programoéw (Menu “Programy”)
Sterowanie czasowe w centrali NERO Il
Jak przyporz dkowa program do danej grupy?
Jak zmieni ustawienia programu?

Jak wybra polecenia steruj ce?
Jak usun  polecenia steruj ce?
Sortowanie polece steruj cych
Zmiana nazwy programu

Jak zmieni ustawienia priorytetow?
Jak zdefiniowa nowy program?
Sortowanie programow

Jak usun  program?

Jak usun  wszystkie programy

Ustawienia
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Instrukcja monta u i dane techniczne

47 Wymiary centralki 50x50mm wg normy DIN

|Ramkapo rednia If

| Centralka NERO I

49075 umo liwiaj jej monta w ogdlno -
dost pnych puszkach podtynkowych @ 60 a

tak e w ramkach innych producentow.
—| Ramka 1-krotna

Dane techniczne

PE
N Napi cie znamionowe: 230V /50Hz
L Temperatura pracy: -10<C bis +45C
Pobd6r mocy: max. 4 W
Podtrzymanie: min. 24 godziny
Zaciski: 1,5mm?
Bryzgoszczelno : IP 40
Stopie ochrony: 1]
Deklaracja: CE
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
2 Instrukcja monta u



Instrukcja monta u cznika faz NERO ||

Wszystkie sterowniki NERO Il przesy aj sygnay przez sie
230V i aby zapewni poprawn komunikacj pomi dzy
ré nymi fazami, potrzebne jest zastosowanie cznika faz.
Szczegodlnie istotne jest to w du ych i rednich obiektach,
gdzie sterowniki NERO Il's pod czone do r6 nych faz.

Zaleca si , aby cznik faz NERO Il by zainstalowany w ka dym obiekcie, gdzie
sterowniki NERO Il s zasilane z r6 nych faz.

cznik faz montowany jest w szafce rozdzielczej na szynie monta owej DIN i
po czony jest z wszystkimi fazami, jak na rys. poni ej

| Przesy anie sygna u w sieci 230V I

NERO Il RSF NERO IIRS UP NERO IIRS

Szafka rozdzielcza

cz‘nlk faz
3 230V~ E

=-PE
L1 *T
L2 * #s 9 230V~ I
L3 L2
N N
PE =1PE
NEROIIRSF  Centralka NEROIl  NERO Il RS
1A A 1A
© <o © o
Ef ) Ef—y— 0= e
\Y ® Vv (1110 V] ®
o l l l 230v- |
= 28 + ¢
IN |
LPE]

Po zainstalowaniu cznika faz NERO Il nie ma adnych przeszkod w przesy aniu
sygna 6w pomi dzy wszystkimi fazami. Dzi ki temu, cho poszczegolne sterowniki s
zasilane z r6 nych faz, mo na je organizowa isterowa w ramach jednej grupy.

Instrukcja monta u 3



Uruchomienie i dzia anie funkciji

| Uruchomienie po przerwie w zasilaniu

Opd nienie po w__czeniu zasilania max. 16 s
B Hemes Pow czeniu centralki NERO Il do zasilania nast puje

12:15 wewn trzna diagnostyka, sprawdzenie funkcji i
KUCHNIA

uruchomienie wy wietlacza. Ca y proces mo e trwa
nawet do 16 sekund. Po uruchomieniu wy wietlacza

U D Co . .
E @@@ centralka jest gotowa do normalnej pracy.
-

(50(./ A

Sta a pami __ wszystkich ustawie

Wszystkie ustawienia grup i programéw s zapisane w centralce na sta e, niezale nie
od tego, na jak d ugo centralka pozbawiona by a zasilania. Przy przerwie w zasilaniu
du szejni 24 godziny nale y na nowo ustawi aktualn godzin idzie tygodnia.

Funkcje dost pne w centralce NERO Il

Centralka NERO Il jest sercem ca ego systemu.

Poprzez logiczne wykorzystanie mo liwo cipo cze ikonfiguracji sterownikow
roletowych, aluzjowych i o wietlenia mo emy w komfortowy sposob obs ugiwa
wybrane urz dzenia — zar6wno automatycznie i r cznie z centralki, zdalnie pilotem
lub r cznie, ka de indywidualnie.

Najwa_niejsze funkcje centralki NERO II:

O Definiowanie, r czne i/ lub automatyczne sterowanie do 32 grup ré6 nych
urz dze ( aluzje, rolety, o wietlenie, gniazda 230V etc.) poprzez istniej ¢ sie
230V,

© Dowolne grupowanie (wg rodzaju urz dzenia, pi ter, pomieszcze , fasad etc.);

O Nieograniczona ilo  sterownikdw w grupie;

(@]

Do 32 dowolnych programéw tygodniowych oddzielnych dla ka dej z grup;

Pod wietlany, graficzny ekran z interaktywnym menu;

Pe ny tekst opisowy dla hazwy grup i programow;

Kompatybilny z innymi systemami ramkowymi znanych producentéw;
Dwie funkcje po rednie ,KOMFORT" (automatycznie lub manualnie);
Mo liwo ustawienia priorytetu dla danego sygna u sterowniczego;
Tryb pracy, ALUZJA” w celu ustawiania k ta nachylenia lameli aluzji;
Dowolne umiejscowienie centralki NERO Il w obiekcie;

Sta a pami  wszystkich ustawie grup i programow;

Pami  ustawienia czasu i dnia tygodnia do 24 godzin po od czeniu zasilania

O0Ooooocooo

1SN

Opis funkcji



Dzia anie systemu NERO I

Dzia anie systemu i definiowanie grup i

Centralka mo e zdalnie sterowa pojedynczym lub grup sterownikéw NERO II.

Polecenie sterowania jednym lub grup urz dze mo e by realizowane manualnie poprzez
przyciski obs ugi GORA/ STOP /DO / KOMFORT) lub automatycznie poprzez
zdefiniowane i aktywne programy czasowe.

GRUP sterownikow NERO Il b dziemy nazywa dowoln liczb sterownikéw, ktére
sterowane s tym samym kodem grupowym . Przynale no ka dego ze sterownikéw
okre lana jest przez przes anie i zapisanie odpowiedniego kodu zg oszeniowego. Kod ten
jest wysy any poprzez sie 230V.

Centralka NERO Il

Grupa

NERO Il RSF NERO Il RS UP NERO Il RS

Kod grupowy

e
230V~ }—

Przez przesy anie tak zapisanych kodéw grupowych mo emy sterowa wybranymi
grupami rolet lub aluzji. W centralce mo na dzi ki temu zdefiniowa isterowa max
32 grupy (manualnie i/lub automatycznie).

L
M — )
(RISTE RIETIEHH

Grupa 31

Grupy sterownikébw NERO Il mo na organizowa w dowolny sposéb jak np. wg rodzaju
tzn. ,wszystkie rolety” i/lub ,ca e o wietlenie* albo wg pomieszcze tj. ,pokéj dzienny”,
.pokéj dzieci cy”, czy te wg fasad albo poziomow.

' ( ( (
d: ( " )
I (
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Menu g éwne

Poruszanie si w menu, ustawienia I

o Po pod czeniu wszystkich sterownikéw NERO Il do sieci
12:15 230V mo narozpocz konfiguracj ca ego systemu.

Kuchnia
Komfort Auto

D CD
Bk

Przez krétkie naci niecie przycisku przechodzimy do

<o)

menu g éwnego, w ktérym definiujemy grupy i programy,
oraz wybieramy dane ustawienia.

Do poruszania si w menu g éwnym su poni sze
przyciski nawigacyjne

OK, potwierdzenie wyboru
—

v @ﬁﬂ Wyb6r punktu menu / funkcji

@ Wré / Wyjd

Menu
Grupy
Programy

Ustawienia

Wybierz

J

<o)

Przegl d ca ego menu i znaczenie poszczego6lnych funkcji znajduje si na
pocz tku niniejszej instrukcii.

Poszczegolne punkty menu i funkcje s opisane kolejno poni ej. Ka demu punktowi
przypisana jest cie ka doj cia od wyboru menu g 6wnego do danego punktu, np.-

Jak ustawi i/lub zmieni godzin ?

Programy D wi ki Dzie tyg.: Wtorek
Ustawienia [=fe—— Godzina: 14:18
Tryb nocny

Wybierz Wybierz Opcje

Zmian w ustawieniach mo na dokona poprzez u ywanie przyciskdw nawigacyjnych i
przyciskbw w programowania — wybieraj ¢ odpowiedni punkt menu.

UWAGA!!

@ ( ( )
[} & -
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Definiowanie i sterowanie grup

Jak przypisa grup sterownikéw ? I

Fabrycznie w centralce NERO Il zdefiniowane s dwie grupy typu , aluzja“ Group 1
i Group 2. Tym samym mo na od razu przypisa dwie grupy sterownikow.
Zmiany nazw, typu i symbolu grup mo na dokona w dowolnym pd niejszym czasie.

Przypisanie do jednej ze zdefiniowanych grup (np. Group 1) b dzie przebiega
wg poni szego schematu:

Menu g 6wne Grupy rupy Przypisywanie
Grup Wszystkie grupy
Programy Group 1

Ustawienia
Wybierz Komfort

oo

Wybierz

G
Przypisz
> sy any jESt
Zmie symbol wysy any...
<
oo :: —

Centrala NERO Il wysy a kod grupowy danej grupy do sieci 230V-Netz. Kod
wysy any jest do momentu naci ni cia przycisku OK

Kod grupowy wysy any z centrali nale y zapisa w sterownikach, ktore
przewidziane s w danej grupie.

+ ' ( (/

[ . ( .

Grupa NERO I

NERO Il RSF NERO Il RS UP NERO Il RS

Kod grupowy

[
—| 230V~ l[

Je li sterowniki danej grupy maj zapisany kod grupowy mo na przerwa wysy anie
kodu przez naci ni cie “OK”. Sterowniki maj przypisany kod “Group 1” i z pozycji
centralki mo na je od razu zdalnie sterowa .

0 1 ( (.1 -(
(
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Definiowanie i sterowanie grup

Jak zmieni nazw grupy ? ]

Nazw zdefiniowanej w poprzednim przyk adzie grupy (np. “Group 1")
mo na zmieni w dowolnym czasie.

Menu g 6wne Grupy Grupa
Grup Wszystkie grupy Przypisz 0123456789[ JAA
Programy Group 1 Zmie _nazw BCDEFGHIJKLMN

Ustawienia w Zmie symbol OPQRSTUVWXYZ

Wybierz Komfort Wybierz

Woybrane litery alfabetu nale y wybra przyciskami programowania <--- , ---> oraz
przyciskami nawigacyjnymi Przyciskiem potwierdzamy wybor litery.

Przy korzystaniu z opcji ,ustawienia“ — ,zmie nazw “ ukazuje si pomocy z opisem
klawiszy wyboru wielkich i ma ych liter, wyboru i opuszczania menu:

?  Enter name

@ UPPERCASE - WYBOR WIELKICH LITER

@ Cancel - Opuszczanie punktu menu bez zapisywania danych
@ lowercase - wybér ma ych liter

@ Delete symbol - Kasowanie ostatniej litery

@ >1s. Cancel - Opuszczanie punktu menu bez zapisywania danych
Enter symbol - Wstawienie wybranej litery

> 1s. Enter name | - Opuszczanie punktu menu i zapisywanie nowej nazwy

Nazwa grupy mo e mie max. 12 znakéw. Poza tym niema ogranicze w nazywaniu
grup, np.: ,Gabinet”, ,Pokoj TV, ,Strona Zach.” Itp.

2 )
@ do- “Ustawienia / Opcje / Ekran
pomocy”

8 Opis funkcji



Definiowanie i sterowanie grup

Jak zmieni symbol grupy ? ]
Symbol danej grupy NERO I (jak np.: “Group 1” lub “Group 2") mo na zmieni
w punkcie menu “Grupy / Group 1/ Zmie  symbol”
Menu g 6wne Grupy Grupa Wybér symbolu

Grup Wszystkie grupy Zmie nazw
Programy Group 1 Zmie symbol
Ustawienia

Wybierz Komfort J Wybierz

Symbol grupy jest obrazowym uzupe nieniem nazwy grupy.
Symbol nale y zaznaczy przy pomocy przyciskéw programowania <--- , ---> i
przyciskéw nawigacyjnych a wybor zatwierdzany jest przyciskiem

Jak zmieni typ grupy ?

Typ grupy zmieniany jest w poni szym punkcie menu
“Grupy / Group 1/ Zmie  typ”

Menu g dwne Grupy Grupa Typ grupy
Grup Wszystkie grupy Zmie symbol o Roleta

Programy Group 1 o aluzja
= -—->

Wybierz Komfort

Wybér typu nale y zaznaczy przy pomocy przyciskow programowania <--- , ---> i
przyciskow nawigacyjnych oraz zatwierdzi przyciskiem

Przez dokonanie wyboru typu grupy zyskujemy odpowiednie mo liwo ci sterowania
dla danej grupy.

Typ grupy Mo liwo ci sterowania z centralki NERO Il
Roleta GORA / Stop / DO / Pozycje Komfort
aluzja GORA / Stop / DO / Obracanie lameli, Pozycje Komfo rt

O wietlenie W cz/Wy cz/ ciemniacz /O wietlenie Komfort

W cz/Wy cz| W cz/Wy cz (np. gniazdko etc.)

Uniwersalny | GORA (Silnik), W ¢z (o wietlenie) /DO (silnik), Wy cz (o wietlenie)
np. Brama gara owa ,GORA” i O wietlenie W ¢z

d:&' ( (- I( 1/
3 $45 )

Opis funkcji 9




Definiowanie i sterowanie grup

Priorytet sygna u sterowania NERO || ]

Wszystkie sygna y polece w systemie NERO Il s podzielone fabrycznie na dwa
stopnie priorytetdw i s one rozré niane przez ka dy z lokalnych sterownikow.

W przypadku sterownikéw indywidualnych, priorytet maj
wszystkie polecenia wywo ane manualnie np. przez przyciski
obs ugi danego sterownika lub wywo ane przyciskami obs ugi
w centralce NERO II.

Polecenia wywo ane automatycznie np. przez program czasowy
NERO II RS . S . -
centralki NERO Il maj ni sz rang ni polecenia manualne.

Dodatkowo mo liwe jest zablokowanie sterowania centralnego przez naci ni cie
przycisku GRUPPE MAN > 1 s.

Przyk ad: Je li chcemy aby w sobot rolety w sypialni pozosta y zamkni te mimo tego,
e program czasowy otwiera wszystkie pozosta e rolety w domu, mo emy wykorzysta
powy ejopisan mo liwo zablokowania sterowania centralnego.

0 1/ *!

WYJ TEK: #$ %% 1-
) ( ( / 21
1-
t(

Jak zmieni ustawienia priorytetéw w grupie ? .

Polecenia manualne wykonywane w centralce maj fabrycznie zaprogramowane
dzia anie z priorytetem. W razie potrzeby ustawienia te mo na w dowolnym czasie
zmieni np. dla grupy ,,Group 1”) nale y wybra punkt menu “Grupy / Group 1/

W a ciwo ci” iza pomoc przycisku programowania zmieni ustawienie priorytetu.

Menu g éwne Grupy Grupa W a ciwo ci
Grup Wszystkie grupy i
Programy Group 1 W a ciwo Ci

Ustawienia Utwérz now

Wybierz Komfort Wybierz

-( ( ! “Programy / Timer 1/
Wa ciwo ci”

10 Opis funkcji



Definiowanie i sterowanie grup

Jak utworzy now grup ? I

W razie potrzeby mo emy utworzy inazwa now grup . W menu nale y wybra
“Grupy / (dowoln istniej ¢ grup np.“Group 1” )/ Utworz now " jak
przedstawiono poni ej:

Menu g é6wne Grupy Grupa ]
Wszystkie grupy W a ciwo ci 0123456789[ JAA

Group 1 Utworz now BCDEFGHIJKLMN

Grup
Programy
Ustawienia

OPQRSTUVWYZ
Komfort Wybierz

Wybierz

o=

Nowo tworzon grup mo na nazwa ( max. 12 liter), dopasowa do niej symbol
zaprogramowa typ grupy ("Roleta” , “ aluzja”, “O wietlenie” etc.). W dalszych krokach
mo na przyporz dkowa do nowej grupy poszczegodlne sterowniki lokalne. Po zako czeniu
tych operacji nowa grupa jest kompletna i gotowa do dzia ania.

21 - ) ( (
[!3 (* - -+ 62 -
( ( 75.

W centralce NERO Il mo na zdefiniowa isterowa max. 32 grupy. Je li w jakim
obiekcie by aby konieczno  utworzenia wi cejni 32 grupy, to wtedy mo na
zainstalowa dodatkowe centralki NERO II. Poniewa wszystkie kody grupowe
centralkis jednorazowe i niepowtarzalne mo na w jednym obiekcie zainstalowa
kilka niezale nie dzia aj cych instalacji NERO Il (np. w kilku r6 nych, osobnych
mieszkaniach teao sameaqo szeregowca).

% * 1 ( (
( 6 -5)
+  “Grupy/ ( / Wolna pami ",

Sortowanie grup '

Zaprogramowane grupy w centralce NERO Il mo e posortowa wg nazwy lub wg typu
grupy (w menu “Grupy / dowolna grupa / Sortuj ” np.: wg nazwy lub wg typu tzn.
wszystkie rolety, wszystkie aluzje, ca e o wietlenie)

Grupa
Utworz now

Menu g éwne Grupy
Grup Wszystkie grupy

Programy Group 1
Ustawienia

Komfort Wybierz

Opis funkgji 11



Definiowanie i sterowanie grup

Jakusun  wybran grup ? I

Dowolna grupa w centralce NERO Il (np. “Group 1) mo e by w ka dej chwili w
menu usuni ta. Menu “Grupy / “Group 1"/ Usu  ":

Menu g 6wne Grupy Grupa Usu
Grup Wszystkie grupy Sortuj
Programy Group 1 Usu Usun
Ustawienia w Usu wszystkie grup ?
Wybierz Komfort ] Wybierz
o= o=

W momencie usuni cia grupy przez przycisk “TAK” centralka NERO Il wysy a
informacj ,usuni to kod grupowy grupy Groupl“ do wszystkich sterownikéw
usuni tej grupy. Lokalne sterowniki usuwaj rownie kod ze swojej pami ci.
Usuni ta grupa nie ukazuje si  rownie na monitorze centralki NERO II.

Jak usun  wszystkie grupy ?

W centralce NERO Il mo nausun réwnie wszystkie grupy jednocze nie - w menu
“Grupy / dowolna grupa (np. “Group 1"/ Usu wszystkie” :

Grupy
Wszystkie grupy

Usu wszystkie
Usun

Menu g 6wne
Grup

Programy Group 1 Usu wszystkie wszystkie
Ustawienia Group 2 grupy?
Wybierz Komfort Wybierz
o= o=

W momencie usuni cia wszystkich grup przez przycisk “TAK” centralka NERO Il
wysy a informacj ,usuni to wszystkie kody grupowe” do wszystkich sterownikéw.
Sterowniki lokalne réwnie usuwaj wszystkie kody z pami ci. Wszystkie nazwy grup

s w&mazywane z monitora.

3 52(/ |/ - *
3 6

Do czego potrzebna jest grupa “Wszystkie grupy” ? '

Grupa “Wszystkie grupy” jest zainstalowana fabrycznie na sta e. Nie mo na tej grupy
usun i ponownie utworzy . Zawiera ona automatycznie wszystkie nowo utworzone
grupy. Wybor tej grupy umo liwia sterowanie wszystkimi grupami jednocze nie.
Korzystne jest to szczegdlnie wtedy, kiedy chcemy otworzy /zamkn  rolety w ca ym
domu jednocze nie, albo podnie aluzje ze wszystkich stron obiektu

( np. wszystkie 4 grupy fasad - “ aluzje Po udnie”, “ aluzje Wschod”, “ aluzje P6 noc”,
“ aluzje Zachod”).

Uwaga! 9 6& 5
2/ - 1 (1

1 -
¢/
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Definiowanie programow czasowych

Sterowanie zegarowe w centralce NERO I I

Ka da grupa, oprécz sterowania manualnego, mo e by
osobno sterowana jednym Ilub kilkoma zegarami. W
centralce NERO Il mamy mo liwo  zdefiniowania 32
dowolnych programéw czasowych.

....32 Programy...

Ka dy program jest niezale nie zdefiniowany, nazywany i przypisywany do
konkretnej grupy. W razie potrzeby do danej grupy mo na przypisa kolejne
programy. Ka dy z programéw mo emy w dowolnym czasie zmienia , aktywowa ,
usuwa lub przypisa do innej grupy.

-2 Programy Bez programu

—_— —— 0o [= e Y e —— A o o

EfSye

V) ®

4 o
V4 Q Grupa “Brama gara owa”
Grupa 2 Programy
aluzje po udnie”
Grupa “ aluzje p6é noc” Grupa “O wietlenie na zewn trz”

Fabrycznie zdefiniowano 2 programy “Timer 1” i “Timer 27, ka dy z dwoma zadaniami
tzn. (07:00 GORA/W CZ, 21:00 DO /WY  CZ) dla ka dego dnia tygodnia. S one
przypisane odpowiednio do grup “Groupl” i “Group 2". Oba te programy mog by w
ka dej chwili wykorzystane do sterowania grupami.

Menu g owne Program Ka dy z programéw mo e by aktywowany
Grupy i lub wy czany przy pomocy przyciskéw

programowania “W ¢z /Wy cz". Stan
Ustawienia ka dego z programow jest wy wietlany na
e ekranie. Program z przekre lonym symbolem
X jest nieaktywny.

0 A “Auto / Man”
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Definiowanie programow

Jak przyporz dkowa program do grupy ? ]

Ka dy z istniej cych programéw ( np. “Timer 1”) mo na przyporz dkowa do
dowolnej grupy, wybieraj ¢ w menu “Programy / “Timer 1” / Edytuj”

Program Timer 1
Edytul Przypisany:

Zmie nazw Group 1
W a ciwo ci MoDiMiDoFrSaSo

Menu g 6wne Programy
Grupy i

Program

Wybierz Zmie Opcje

Wybierz W cz /Wy cz Opcje

Przy pomocy lewego przycisku “Zmie ” dochod2|my do Ilsty grup, w ktorej dany
program mo emy przypisa._. Przyciskaml- |\ dokonujemy wyboru grupy i
potwierdzamy klawiszem [¢1] .

Jak zmieni  ustawienia programu  ? .

W ka dym z programow (np. “Timer 1”), w dowolnym czasie mo emy zmienia
jego ustawienia. W menu “Programy /“ Timer 1"/ Edytuj” :

Menu g 6wne Programy Program Timer 1 01

Grupy i Edytuj MoDiMiDoFrSaSo
Program i Zmie nazw 07,100
Wa ciwo o Goraw cz

Wybierz Wybierz Zmie Opcje

WVMTAANISSESIE - \Wybor dnia tygodnia dla okre lonego zadania

07,:00 - Czas zadzia ania
Gora/W cz - zadanie (np. “Géra”, “D6 ", “Komfort 1” etc.) Bearbeiten

Zmie Opcje

Przy pomocy przyciskow i lewego przycisku programowania “Zmie " mo na
zmieni ka de z ustawie danego zadania.

Dane zadania maj okre lony czas zadzia ania i oznaczone dni tygodnia, w ktérym
maj by aktywne. W najprostszym przypadku wystarczy zaprogramowa dwa
zadania (z max. 16 zada mo liwych), aby ka dego dnia rolety podnosiy si
i opuszcza y automatycznie.

ol Numer kolejny zadania
ol
MoDiMiDoFrSaSo
21:00

MoDiMiDoFrSaSo
07:00
Goéra/W cz

D6 /Wy cz
Zmie Opcje

Zmie Opcje

14 Opis funkgji



Definiowanie programow

. Wybdr dzia ania
Timerl 01 Przez dobér dzia ania (np. “Géra/W cz” etc.)
MoDiMiDoFrSaSo .
07:00 okre lamy jak czynno ma wykona roleta w danym
Goéra/W cz Czasle.
Zmie Opcje Przy pomocy lewego przycisku “Zmie " otwieramy list
— ¢ y mo liwych dziaa . Przyciskami wybieramy dane

E @ dzia anie i potwierdzamy przyciskiem

W sumie mamy do wyboru 5 mo liwo ci:

Dziaanie aluzje, Rolety itp. O wietlenie, gniazda itp.
Géra/W cz Podnoszenie W cz
D6 /Wy cz Opuszczanie Wy cz
Stop / Pami Zatrzymanie Ostatnie przyciemnienie
Komfort 1 Pozycja ,Komfort 1” Przyciemnienie ,Komfort 1”
Komfort 2 Pozycja ,Komfort 2” Przyciemnienie ,Komfort 2”

| Jak utworzy  nowe zadanie ? I

Ka dy z programéw mo e zawiera max. 16 zada . W punkcie menu centralki
“Programy/Edytuj”  danego programu, mo na usuwa istniej ce zadania lub
tworzy nowe. Nowe zadanie np. w programie “Timer 1” mo emy utworzy tak jak
pokazano poni ej:

Programy Program Timer 1 01 Zadanie

Edytuj MoDiMiDoFrSaSo Zmie
Zmie nazw 07:00 Utworz nowe
W a ciwo ci Gora/W cz

Wybierz Zmie Opcje Wybierz

Roéwnie prawy przycisk “Opcje.” w programie “Timer 1”
OMiDoFrSaSO Wprowadza nas w punkt menu “Zadanie” i zawarte w nim
: j ."Zmie 7, “ Utwérz nowe ", Sortuj”, “Usu " .
Gora /W ¢z opcje (np ; : i", etc.)
Zmie Opcje Wszystkie inne dane potrzebne do utworzenia nowego

zadania jak np. dzie tygodnia, czas i dzia anie mo emy
ustawi bezpo rednio w trakcie jego tworzenia.

Opis funkcji 15



Definiowanie programow

Jak usun zadania ? I

Pomy kowo utworzone lub niepotrzebne zadanie w danym programie mo emy
usun w menu “Zadanie/ Usu ”. W punkcie menu “Zadanie/ Usu  wszystkie“
mo emy usun jednocze nie wszystkie zadania dla wybranej grupy:

Programy Program Timer 1 Zadanie
i Edytuj MoDiMiDoFrSaSo Sortuj
Zmie nazw 07:00 Usu
W a ciwo ci Gora/W cz

Wybierz Zmie Opcje Wybierz

Sortowanie zada I

W celu osi gni cia pewnej przejrzysto ci zada utworzonych w ramach jednego
programu mo emy je posortowa wg czasu . Poni ej przedstawiony jest przyk ac
sortowania zada dla programu “Timer 1"

Programy Program Timer 1 Zadanie
i Edytuj MoDiMiDoFrSaSo Utwoérz nowe

Zmie nazw 07:00 Sortuj
W a ciwo ci Gora/W cz
Wybierz Zmie Opcje Wybierz

Zmiana hazwy programu .

Nazw istniej cego programu (np. “Timer 1”) mo emy zmieni w dowolnym czasie —
w punkcie menu “Programy/ Timer 1/Zmie nazw “ jak poni €j:

Menu g dwne Programy Program
Grupy i Edytuj 0423456789 JAA

Programy BCDEFGHIJKLMN

oPaRSTUWINYZ

Wybierz Wybierz

Sposob nazywania programu jest identyczny jak przy zmianie nazwy grupy.
+0 62 - 75,

Nazwa programu jest ograniczona do max. 12 symboli lub liter. Nazwy mog by
takie same jak grupa, do ktérej dany program jest przypisany.
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Definiowanie programow

| Jak zmieni priorytety programéw  ? I

Wszystkie polecenia automatyczne (np. polecenia z programu zegarowego )
fabrycznie nie maj zaprogramowanego priorytetu ( 30

#$ %%88imo tego mo na zmieni ustawienia priorytetéw danego programu tak,
aby mimo zablokowania sterowania centralnego w sterownikach indywidualnych
mo na by o np. 0 21.00 zamkn  wszystkie rolety o danej porze dnia.

Ustawienie priorytetu polece w danym programie mo emy zmieni w menu
“Programy / Timer 1/Wa ciwo ci” za pomoc prawego przycisku “Zmie

Menu g 6wne Programy Program W a ciwo ci
Grupy i Zmie nazw Aktywny
Programy i W a ciwo ci

Wybierz j Wybierz Zmie

W tym samym punkcie (,w a ciwo ci”) mo emy tak e zaznaczy , czy dany program
ma by aktywny lub wy czony.

Jak utworzy nowy program ? .

Nowy program mo emy utworzy w menu “Pro gramy / (jeden z istniej cych
programoéw np. “Timer 1" ) / Utworz nowy ” :

Menu g 6wne Programy Program
Grupy i W a ciwo ci 0123456789 JAA

Programy i Utworz no BCBEFGHIJKLMN

o | [ | OFGRSTUWNXYZ

Wybierz Wybierz

W ten sam sposoéb jak tworzenie nowej grupy mo emy nazwa hasz nowo
definiowany program. W dalszych krokach przyporz dkujemy ten program do
wybranej grupy, nastawimy godzin zadzia ania i zaprogramujemy ewentualnie nowe
potrzebne zadania. W centrali mo na zaprogramowa max. 32 programy —ka dy z
max. 16 zadaniami.

db & “Programy/ Timer 1/Wolnapami ", ( *
1 ) -
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Definiowanie programow

Sortowanie programow. I

Programy podobnie jak grupy mog by sortowane wg nazw w asnych.

Menu g 6wne Programy Program Sortuyj
Grupy i Utworz nowy ...Wg hazw

Programy
Ustawienia

Wybierz Wybierz Wybierz

| Jakusun  program ? I

Ka dy z istniej cych programéw (np. “Timer 1”) mo emy w dowolnym momencie
usun z pami ci centralki- w menu “Program / Timer 1 /Usu  ":

Menu g éwne Programy Program Usu
Grupy i Sortuj Usun

Programy Usu program?

Wybierz Wybierz

W momencie potwierdzenia wyboru usuni cia przez przycisk “TAK” usuni ty
zostaje cay program cznie ze wszystkimi zadaniami. Grupa, ktorej by
przypisany usuni ty program istnieje w dalszym ci gu i mo na przypisa do niej
inny proaram.

Usuwanie wszystkich programéw .

W razie potrzeby, mo emy z pami ci centralki usun za jednym razem wszystkie
programy —w menu “Programy / dowolny program (np. “Timer 1” )/ Usu
wszystkie” :

Menu g 6wne Programy Program Usu wszystkie
Grupy i Usu Usun

Programy Usu wszystkie wszystkie
prograny”

Wybierz Wybierz

Przez potwierdzenie wyboru usuni cia wszystkich programéw przyciskiem “TAK”
wszystkie programy zostaj usuni te. Sterowanie grupami mo e odbywa si tylko
r cznie, a do momentu utworzenia nowego programu.

: - ) A
1 ( ) ' '
<
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Ustawienia - serwis

[ Menu “Ustawienia” |

Menu g éwne Ustawienia W menu “Ustawienia” dokonujemy
ia wyboru j zyka, nastawiamy czas, dzie
tygodnia, kontrast i jasno  ekranu itd.

| Ustawienia/ J zyk |

_ W tym punkcie menu mo emy wybra | zyk obs ugi centralki.
wybieramy odpowiedni j zyk

Ekran Przyciskami nawigacyjnymi
D wi K i potwierdzamy wyb6r przyciskiem ,Wybierz” lub

Wybierz

| Ustawienia / Ekran |

W centralce NERO Il mo emy dokona
ustawie kontrastu i jasno ci ekranu.
Oprécz tego mo na ustawi ré n jasno
w godzinach nocnych iinn w porze dnia.

Ustawienia

Wybierz

Dodatkowo mo na zaznaczy opcj “W czprzy naci ni ciu”, ktéra spowoduje
rozja nienie ekranu w przypadku manualnej obs ugi centralki.

W punkcie menu “Zegar” mo emy okre li godziny w jakich ekran ma pod wietlenie
nocne.

[ Ustawienia / D wi ki I

Opcje ustawie d wi kéw daj mo liwo
akustycznego sygnalizowania wszystkich
dziaa centralki NERO Il. W przypadku
zaznaczenia opcji “D wi kprzycisku’

ka de naci niecie klawisza centralki

b dzie potwierdzane tonem.

W przypadku zaznaczenia opcji “D wi kdziaania” wszystkie polecenia automatyczni
(np. 0 21.00 zamkni cie rolet) b dzie rébwnie sygnalizowane d wi kiem.

d: = “Wy cz w nocy” ( )
. (i
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Ustawienia - serwis

| Ustawienia / Zegar |

Ustawienia
D wi ki
Zegar

Wybierz

Dzie tygodnia, aktualn godzin mo na

otrs nastayw 'w menu Zega“r . _PrZ): pomocy
Tryb nocny przyciskow @@ oraz “Zmie

Zmie dokonujemy  danych nastaw.

Dzie tygodnia

[

Opcja “Tryb nocny” mo e by aktywna lub nieaktywna. Wraz z uaktywnieniem tej opc
okre lony jest zakres czasu trybu nocnego. Je li np. tryb nocny nastawiony jest

pomi dzy godzinami 23.00 i 7.00, to w tym czasie w centralce s wy czone d wi Kii
ekran ma ciemniejsze pod wietlenie.

| Ustawienia / Opcje |

Ustawienia
Zegar

W menu opcje dost pne s
Ustawienia rozszerzone ustawienia serwisowe

Poka grup “Wszystkie grupy’ ipomocnicze.
Ekran pomocy

Zmie

Wybierz

W menu Poka grup ,Wszystkie grupy“ zaznaczamy, czy ta grupa b dzie
wy wietlana na ekranie i czy b dzie ona u ywana. Je li tak zdefiniowana
fabrycznie grupa nie b dzie potrzebna, mo e ona zosta ukryta.

Zaznaczenie w menu “Ekran pomocy” powoduje ukazywanie si  okna
pomocniczego w czasie nazywania i opisywania grup i programow.

Je li “Ekran pomocy” nie jest potrzebny, mo emy usun zaznaczenie i wy czy
poiawianie si okna pomocniczeqo.

Przez aktywowanie opcji “Ustawienia rozszerzone” dost pne s kolejne opcje:

“Programowanie zdalne” —tryb testowania i zdalnego programowanie (u ywany
przez instalatorow i specjalistow NERO II)

“Menu “Grupy” opu  ci za..”- definiowany jest tu czas, po ktérego up ywie nast pi
automatyczny powr6t do menu g éwnego w przypadku nie naciskania klawiszy.

“Menu “Programy” opu  ci za ..”- definiowany jest tu czas, po ktérego up ywie

nast pi automatyczny powrét do menu g 6wnego w przypadku nie naciskania klawiszy.
“Potwierdzanie” - programowanie zmian (np. zmiana dnia tygodnia) jest
potwierdzane dodatkowym miganiem na ekranie.

“Przegl dzada wierszam” — mo liwe jest tu przegl danie zada wiersz po wierszu.
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Elementy systemu NERO I

| NERO II RS — Sterownik silnika (Powerline) |

Sterownik przeznaczony jest do bezpo redniego po czenia z

silnikiem rurowym i sterowania nim przez sie 230V. Posiada

mo liwo zaprogramowania dwéch dowolnych pozycji

po rednich, dowolnego czasu podtrzymania, obracania lameli
aluzji, sterowania grupowego (nawet bez u ycia centralki). Mo €

by stosowany w innych systemach ramkowych o module 50x50

wg DIN 49075.

NERO II RSF — Sterownik silnika (Powerline / Radio) |

Sterownik przeznaczony jest do bezpo redniego po czenia z
silnikiem rurowym i sterowania nim przez sie 230V i/lub
nadajnikiem radiowym (wspo6 pracuje z nadajnikami INTRO II).
Posiada mo liwo zaprogramowania dwéch dowolnych pozycji
po rednich, dowolnego czasu podtrzymania, obracania lameli

aluzji, sterowania grupowego (nawet bez u ycia centralki). Mo €
by stosowany w innych systemach ramkowych o module 50x50
wg DIN 49075.

NERO Il RS UP — sterownik uniwersalny, (Powerline ) |

Sterownik przeznaczony do sterowania takimi urz dzeniami jak:
rolety aluzje, bramy, o wietlenie(do 400W). Sterownik ma zaciski
bezpotencjaowe (wej ciowe 1,23 oraz wyj ciowe 4,5,7),
programowalny  czas podtrzymania, mo liwo po czenia
z dodatkowym przyciskiem lub innym urz dzeniem posiadaj cym
wyj ciowe zaciski bezpotencja owe (np. zegar Lumina Duo)

NERO Il PK —  cznik faz (Powerline) |

Do monta u na szynie DIN ( 3 modu y) w szafce rozdzielczej.
Zaleca si stosowanie cznika faz, je eli sterowniki NERO I
zasilane s zr6 nych faz.
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