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système d’installation série TC

TC 900 - TC 964

connectique pour système
d’installation TC

généralités

Le système d’installation pour l’éclairage TC permet :
- à partir de la protection amont, la distribution du circuit de puissance
(monophasé ou triphasé) de répartiteur en répartiteur
- à partir des répartiteurs, le raccordement des boutons poussoirs
et l’alimentation des luminaires.

Ce système est particulièrement étudié pour une installation en
faux-plafond ou en plancher technique. Une gamme de connectique
complète associée permet un montage simple et rapide.

Le raccordement aux répartiteurs (de la puissance, du bus, des
organes de commandes et des luminaires) se fait par connecteurs
enclipsables.

Un détrompage visuel (par couleur) ainsi que mécanique est réalisé
pour chaque type de connexion.

Pour une sécurité plus grande, un verrouillage mécanique est
effectué lors de l’enclipsage. Le déverrouillage n’est possible qu’à
l’aide d’un outil type tournevis.

Pour encore plus de rapidité d’installation, une gamme de câble
préconfectionnés à des longueurs standards est proposée.

entrées

raccordement puissance

sorties

raccordement bus

manuel de mise en œuvre Tébis 09.98 6C 9964.a

présentation générale du système

TC 940
TC 950
connecteur bus

câble bus

TC 910
puissance mono

TC 900
puissance tri

câble puissance monophasé

câble puissance triphasé

TC 911 = 3 m
TC 912 = 5 m
TC 913 = 7 m
TC 901 = 3 m
TC 902 = 5 m
TC 903 = 7 m

TC 941 = 3 m
TC 942 = 5 m
TC 943 = 7 m

TC 964
dérivateur
sortie (1 - 3)

TC 921 = 4 m
TC 922 = 6 m
TC 923 = 8 m
câble d'entrée

TC 931 = 4 m
TC 932 = 6 m
TC 933 = 8 m
câble de sortie

TC 931
TC 932
TC 933

TC 931
TC 932
TC 933

TC 931
TC 932
TC 933

TC 920
connecteur
entrée

TC 934 = 0,5 m
TC 935 = 4 m
câble pour dérivation sortie

TC 930
connecteur
sortie


